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Bilden kan avvika fran texten

TEKNISKA DATA | DETALJ

KANNETECKEN

Funktionsprincip Reflektor fotocell
Funktionsprincip detalj

Kopplingsavstand max.

om..12m’
Rackvidd om.8m’
Polarisationsfilter Ja
Sandarljusstrale
Ljusséndare Laser 2

Ljustyp Synligt rott ljus
Ljuspunktsstorlek (avstand) @1 mm (500 mm)

FOTOCELLER OCH LUUSBOMMAR

WL4SL-3P3232

BESTALLNINGSINFORMATION

typ artikel nr
WL4SL-3P3232 1061563

Fler enhetsutféranden och tillbehor pa www.sick.com/W4

C€ ecowns & @ &5

Utan minimiavstand reflektor (autokollimation/koaxialoptik)

Normativ referens EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11

Laserdata
Laserklass 17
Vaglangd 650 nm
Instéllning Enkel teach-in-knapp

Speciella anvandningsomraden
Halbild M3

y
Reflektor PL8OA.

2
Genomsnittlig livsléngd: 50 000 hvid T = +25°C.

3
Titta inte avsiktligt in i laserstralen. Rikta inte laserstralen mot nagons 6gon.

SAKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

MTTF, 715 ar (EN 1SO 13849-1) "

DC 0%

avg

"
Berékning enligt parts-count-metoden.
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ELSYSTEM
Matningsspanning U, 10VDC..30VDC 0
Restvag <5y ?
Stromforbrukning 30mA°
Skyddsklass 1
Digital utgang
P pnp?
Kopplingstyp Ljus-/mdrker-omkoppling K
Utgangsstrom| =100 mA
Responstid - 0,5ms Q)
Kopplingsfrekvens 1.000 Hz @
Kopplingsfunktion Antivalent
Skyddskopplingar NG
8)
B
9)
C
! Gransvérde vid drift i kortslutningsskyddat nat max. 8 A.
! Far inte 6ver- eller underskrida Uv—toleranser.
’ Utan last.
MQ = ljusaktiv.
! Signalgangtid vid ohmsk last.
" Vid ljus-mérk-forhaliandet 11
! A= Uv-anslutningar polsakringsskyddade.
B B = in- och utgangar polsékringsskyddade.
! C = Avstorning.
MEKANIK
Konstruktion Fyrkantig
Design detalj Slim
Dimensioner (B x H x D) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
Anslutning Kabel med stickkontakt M8, 4-polig

Anslutning detalj
Ledararea 0,14 mm?
Kabellangd (L) 120 mm’

Material
Holje Plast, Novodur
Frontglas Plast, PMMA
Kabel Plast, PVC
Vikt 100 g

9
Forsok inte forma kabeln vid temperaturer under O °C.

OMGIVNINGSDATA
IP-klassning IP66
P67
Omgivningstemperatur, drift -10°C..+50°C
Omgivningstemperatur, drift utvidgad -30°C ... +55 °C L

)
FranT =50 °C &r en maximal matningsspénning V=24V och en maximal utgangsstrom| =50 mA tillaten.

2
Drift under Tu = -10 °C &r mojligt om sensorn inkopplas redan vid Tu > -10 °C, varefter omgivningen tillats kylas ned och om sensorn dérefter inte franskiljs fran matningsspanningen. Inkoppling vid temperaturer under Tu =
-10 °C &r inte tillatet.
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Omgivningstemperatur, lager

n
Fran Tu =50 °C ar en maximal matningsspanning Vm_x =24V och en maximal utgangsstrém Imax =50 mA tillaten.

-30°C..+70°C

2
Drift under Tu = -10 °C &r mojligt om sensorn inkopplas redan vid Tu > -10 °C, varefter omgivningen tillats kylas ned och om sensorn dérefter inte franskiljs fran matningsspéanningen. Inkoppling vid temperaturer under Tu =

-10 °C &r inte tillatet.

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC) ex-
empt

ECOLAB certificate

Laser safety (IEC 60825-1) certificate

ANSLUTNINGSSCHEMA CD-083

L

KARAKTERISTIK
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@ Reflektor PL40A

@ Reflektor PL40A

® reflektor PL8OA

@ Reflektor PL10OF

® Reflektor PL40A

® Reflektor P250

@ reflexfolie REF-AC1000
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LJUSFLACKSSTORLEK
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16

(0.63) /‘ Dimensions in mm (inch)
12 / Sensing range Vertical Horizontal
(0.47) ” 05m <10 <10
8 — (1.64 feet) (0.04) (0.04)
o L — 1im 15 1.2
4 > i (3.28 feet) (0.06) (0.05)
(018) é 6m 152 76
o< (19.69 feet) (0.60) (0.30)
\ 12 m 324 16.4
4 \ (39.37 feet) (1.28) (0.65)
(-0.16) \
-8 \
-y
(-0.31)
12 N
(-0.47) \
-16 \
(-0.63) 2 4 6 8 10 12 ,
(6.56) (13.12) (19.69) (26.25) (32.81) (39.37) e \ertical
Distance in m (feet) === Horizontal

LJUSPUNKTSSTORLEK (DETALJVY)

Radius in mm (inch)
2.5
(0.1)

2.0 S

(0.08) 4
15

(0.06) /;

1.0
(0.04)]

0.5 &—

(0.02)
0

05
e -
1.0 S —
(-0.04)

-1.5
(-0.06)

-2.0 N
(-0.08) N

1.2 14 16 18 2
.28)(3.94)(4.59)(5.25)(5.91)(6.56)

Distance in m (feet)
e \/ertical

@  Horizontal

2026-07-27 07:20:29 - MED RESERVATION FOR EVENTUELLA ANDRINGAR DATABLAD | SICK



FOTOCELLER OCH LJUSBOMMAR - WL4S|-3P3232

KOPPLINGSAVSTANDSDIAGRAM
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Distance in m (feet)
[ sensing range Sensing range typ. max.

@ Reflektor PL40A

@ Reflektor PL40A

® reflektor PL8OA

@ Reflektor PL10OF

® Reflektor PL40OA

® Reflektor P250

@ reflexfolie REF-AC1000

MATTRITNING WL4SL-3, WL4SLG-3, WSE4SL-3, KABEL

17.3(0.68)

S

20 (1.14)

11.2
_(0.44)

2.8 1
(0.11) (0.47) |
®
Matt i mm

® mitt pa optikaxel

® monteringsganga M3

® Anslutning

@ gron LED: matningsspanning aktiv
® gul LED: status mottaget ljus

® enkel Teach-in-knapp
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Mer information och lampliga tillbehor, tillAmpningsexempel och nedladdningar som CAD-mattmodeller, ..Eﬁ%
bruksanvisningar och programvara, finns pa www.sick.com/1061563 s
[4
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
OVERSIKT

SICK &r ett varldsledande teknikforetag som skapar intelligenta
sensorlésningar och integrerade losningar inom industriell automa-
tisering. Var teknik satter nya globala standarder och goér dina
industriella processer effektivare, sakrare och hallbarare - bade vad
galler logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens
och certifierade radgivningstjanster. Vi erbjuder den perfekta
grunden for skalbara och skraddarsydda automatiseringslésningar
och skapar mervarde langs hela vardekedjan. Vart nara partnerskap
mer vara kunder &r mer an bara ett l6fte: Tillsammans forbattrar vi
produktiviteten, okar kvaliteten, skyddar halsan och sakerheten och
gor framtiden mer hallbar. Allt detta med empati och fortroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glod och en pionja-
randa. Tack vare ett globalt natverk i ca 40 lander ar SICK narvarande
over hela varlden och finns alltid i din narhet. Foretagets huvudsate
ar i Waldkirch i narheten av Freiburg i Tyskland. Vara kunder drar nytta
av var forstaelse for bade lokala och globala krav som vi omsétter i
skraddarsydda losningar.





