
SICK.COM

KARTA CHARAKTERYSTYKI

LL3-DK33
Przewód światłowodowy
Fotoprzekaźniki światłowodowe

https://www.sick.com


FOTOPRZEKAŹNIKI ŚWIATŁOWODOWE - LL3-DK33

FOTOPRZEKAŹNIKI ŚWIATŁOWODOWE

LL3-DK33

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA

Typ Nr artykułu

LL3-DK33 5313031

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów na stronie www.sick.com/Przewód_światłowodowy

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Typ urządzenia Przewód światłowodowy

Zasada działania System odbiciowy

Kształt głowicy światłowodowej Końcówka gładka, Długa końcówka, Odbicie 90°

Zadanie Standard

Kompatybilne wzmacniacze światłowodowe GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex

Maks. zasięg wykrywania 970 mm (Zasięg WLL80 przy 8 ms)

Minimalna średnica obiektu 0,025 mm 
1)

Głowica światłowodowa
Kąt rozproszenia 60°

Zintegrowana soczewka Nie
Kompatybilność nakładek optycznych Nie

Światłowód
Kompatybilność ze światłem podczerwonym Nie

Przewód światłowodowy z możliwością skrócenia

Wymagane końcówki przejściowe Nie

W zakresie dostawy Przecinarka do światłowodów FC (5304141)
1)

 Najmniejszy wykrywalny obiekt wykryto przy optymalnej odległości i ustawieniu.

MECHANIKA

Głowica światłowodowa
Wylot światła Promieniowa

Średnica końcówki gładkiej 5 mm
Zwężenie średnicy światłowodu ≥ 2,7 mm

1)

 C = koncentryczny, S = nadajnik, E = odbiornik.
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Zwężenie długości światłowodu od 2 mm ≥ 65 mm

Światłowód
Długość przewodu światłowodowego 2.000 mm

Promień gięcia 25 mm
Dynamiczna elastyczność (robotyka) Nie

Średnica zewnętrzna, przyłącze przewodu światło-
wodowego

2,2 mm

Układ włókien Pojedyncze włókno
Struktura rdzenia 2 x Ø 1,0 mm 

1)
 Pojedyncze włókno

Materiał
Głowica światłowodowa Stal nierdzewna

Płaszcz przewodu Polyethylen (PE)
Włókno Polymethylmethacrylat (PMMA)

Masa 30 g
1)

 C = koncentryczny, S = nadajnik, E = odbiornik.

DANE DOTYCZĄCE OTOCZENIA

Temperatura otoczenia podczas pracy –40 °C ... +70 °C

ZASIĘGI Z GLL70

Tryb pracy 50 µs 125 mm

Tryb pracy 250 µs 390 mm

Tryb pracy 1 ms 505 mm

Tryb pracy 4 ms 940 mm

ZASIĘGI Z WLL80

Tryb pracy 16 µs 75 mm

Tryb pracy 70 µs 295 mm

Tryb pracy 250 µs 410 mm

Tryb pracy 500 µs 500 mm

Tryb pracy 1 ms 560 mm

Tryb pracy 2 ms 645 mm

Tryb pracy 8 ms 970 mm

Wskazówka Zasięgi w odniesieniu do czujników światłowodowych z rodzajem światła: widzialne światło czerwone

ZASIĘGI Z WLL180T

Tryb pracy 16 µs 35 mm

Tryb pracy 70 µs 135 mm

Tryb pracy 250 µs 170 mm

Tryb pracy 2 ms 290 mm

Tryb pracy 8 ms 320 mm

Wskazówka Zasięgi w odniesieniu do czujników światłowodowych z rodzajem światła: widzialne światło czerwone

ZASIĘGI Z GLL170

Tryb pracy 250 µs 100 mm

ZASIĘGI Z GLL170T

Tryb pracy 50 µs 80 mm

Tryb pracy 250 µs 170 mm
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RYSUNEK WYMIAROWY LL3-DK33
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Więcej informacji, a także odpowiednie akcesoria, przykłady zastosowań i materiały do pobrania, takie
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, można znaleźć na pod adresem
www.sick.com/5313031
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SICK 
W SKRÓCIE

SICK to wiodąca na świecie firma technologiczna, oferująca inteli­
gentne rozwiązania czujnikowe oraz rozwiązania zintegrowane do 
automatyki przemysłowej. Nasze technologie wyznaczają globalne 
standardy i sprawiają, że procesy przemysłowe stają się bardziej 
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone, zarówno w logisty­
ce, jak też w produkcji. 

SICK łączy inteligencję czujników ze zrozumieniem branży oraz 
certyfikowanymi usługami doradczymi. Oferujemy idealną podstawę 
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwiązań auto­
matyzacyjnych i generujemy wartość dodaną wzdłuż całego łańcucha 
tworzenia wartości. Nasze ścisłe partnerstwo z naszymi Klientami to 
coś więcej, niż tylko obietnica – wspólnie zwiększamy wydajność pro­
dukcji, podnosimy jakość, chronimy zdrowie i bezpieczeństwo, a także 
dbamy o zrównoważoną przyszłość. Wszystko to czynimy z empatią 
i zaufaniem.

SICK tworzy z pasją i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno­
logie już od 1946 roku. Dzięki globalnej sieci placówek firma SICK jest 
obecna w 40 krajach na całym świecie – zawsze blisko swoich Klientów. 
Siedziba główna firmy znajduje się w Waldkirch w Niemczech, niedaleko 
Freiburga. Nasi Klienci czerpią korzyści z naszego zrozumienia wymo­
gów lokalnych i globalnych, które przekładamy na dostosowane do 
potrzeb rozwiązania.




