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TEK ISINLI GUVENLIK SENSORLERI

Siparis bilgileri

Verici WS016P-243Z- 2113101
Z1A0ZZ77\\ 777777771
Alic WE- 2113102

016P-2416R500A00ZLLZ77777771

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Ayrintil teknik bilgiler
Ozellikler

Smart Sensor

Isik kaynagi

Isik tiirii

Tarama mesafesi
Isin demeti sayisi
Algilama kapasitesi
Tepki siiresi

Tepki siiresi

Kaskat baglanti

1)

Emniyet teknigi parametreleri
Tip

Giivenlik icin entegrasyon seviyesi
Kategori

Test orani (harici test)

Maksimum talep orani

Performans seviyesi

PFH)j (saat basina tehlike getiren devre disi
kalma icin ortalama olasilik)

Tw (kullanim omrii)
1)
2)
ArayUzler

Baglant tipi
Konfigiirasyon metodu
Gosterge elemanlari

Hizalama yardimi

Ariza teshis

Etkili iletisim
Smart Task
PinPoint LED
Kirmizi isik, gorultr
20m

1

30 mm Y
0,5 ms
0,5 ms + Test ekipmaninin tepki siresi

Kaskat baglanti ile 4 adede kadar fotoelektrik sensoér seri olarak baglanabilir. Kaskat baglanti-
nin tepki slrelerini ve anahtarlama érneklerini kullanma kilavuzunda bulabilirsiniz.

Duzenli kontrol i¢in en az 30 mm ¢apinda bir test gubuguna ihtiya¢ duyulur. Uygun test gubuklari SICK’de aksesuar olarak bulunmaktadir.

Tip 2 (IEC 61496-1) ¥
SIL 1 (IEC 61508) ¥

Kategori 2 (EN ISO 13849) ¥
100 /s (EN ISO 13849)

60 min~" (EN ISO 13849) 2
PL c (EN 1SO 13849) V)

1,0 x 10 (EN ISO 13849) ¥

20 yil (EN ISO 13849)

Sadece uygun test ekipmani ile baglantili olarak, érn. Flexi Classic veya Flexi Soft.
Cihazin glivenlik temelli bir cevabiyla ilgili iki talep arasinda en az 100 harici test yapilmalidir.

Soket M12, 4-pin, Baglanti, 270° déndurllebilir
10-Link Uzerinden
LEDs

Teshis LED’leriyle hizalama kalitesi
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BluePilot ile kolay ve hizli sensoér hizalama

Diagnostik cikis (ADO)
10-Link

10-Link Uzerinden veri aligverisi

10-Link Uzerinden konfiglirasyon

10-Link-Master

Konfiglirasyon yazilimi

Elektrik

Koruma sinifi
Gerilim kaynagi U,
Sinyal tasima
Akim titketimi

Test girisindeki gerilim

Test girisinin cevap siiresi
Anahtarlama cikiglan

Akim yiikleme kapasitesi
1)
2)

Mekanik
Govde sekli
Boyutlar (G x Y x D)

Govde malzemesi

Ortam verileri

Koruma sinifi

Calisma ortami sicakhgi
Depolama sicakhigi
Hava nemliligi

Titresim dayanimi

Darbe dayanimi

Diger veriler
Isik kaynagi
Isik tiirii
Dalga uzunlugu

Isik noktasi capi (mesafe)

Siniflandirmalar
ECLASS 5.0
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Cihaz bilgileri

Alis kalitesi

Anahtarlama ¢ikisi

Diagnostik ¢ikis (ADO)

SiLink2 Master IOLA2US-01101
SOPAS ET

I (IEC 61140)
24V DC (19,2VDC ... 28,8 VDC)
<5V

<30mA

< 3V (Verici kapali) Y
> Uy - 4 V (Verici acik) Y

<1,1ms
Push-pull 2
<100 mA

Test girisi, bagl degilken calistirrimamalidir. Test girisi, bagli olmadigi durumda da vericinin etkinlestiriimesine (verici acik) olanak saglayan bir kaldirma direnciyle do-
natilmistir. Bu nedenle periyodik testin test boslugu (verici kapal) ile etkinlestiriimesi icin, aktif olarak devreye sokulan bir LOW sinyali gereklidir.

Arkaya baglanan test cihazinin devreye sokulmasi i¢in anahtarlama cikisi, IEC 61496-1 uyarinca OSSD icermez. Cikis, kisa devre korumalidir.

Dort koseli form
20 mm x 42 mm x 55,4 mm

VISTAL®

IP66 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)
IPG9K (ISO 20653)

-40 °C... +60 °C

-40 °C...+75 °C

15 % ... 95 %, yogusmasiz

5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)

PinPoint LED
Kirmizi isik, goralur
635 nm

90 mm (8 m)

27272701
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ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901

27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
EC001831
EC001831
EC001831
EC001831
46171620
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TEK ISINLI GUVENLIK SENSORLERI
Teknik ¢izim L25
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Olciler mm cinsindedir

@® Optik eksenin merkezi, verici

® Baglanti

® alici optik eksen ortasi

@ sabitleme delikleri

® yesil calisma LED’i: Gerilim kaynag aktif

® sari durum LED'i: 1sik alim gostergesi

@ Hizalama yardimi (BluePilot): mavi hizalama kalitesi LED'i
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TEK ISINLI GUVENLIK SENSORLERI
Anahtarlama 6rnegi 3 x L25 / L26 an RLY3-MULT1 ve I0-Link, restart kilidi ve harici kontak gézlemleme ile
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Kullanilan cihazlarin kullanma kilavuzlarindaki spesifikasyonlara uyulmahdir.
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TEK ISINLI GUVENLIK SENSORLERI
Anahtarlama 6rnegi 3 x L25 / L26 an RLY3-MULT1, restart kilidi ve harici kontak gozlemleme ile
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Kullanilan cihazlarin kullanma kilavuzlarindaki spesifikasyonlara uyulmahdir.

Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Kisa aciklama

konnektorler ve kablolar

%o

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, dlz, A kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 4 telli, PVC

Uygulama alan: YiiksUz bolgeler, Kimyasal aralik
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Kisa aciklama

Montaj sistemleri

Aciklama: Cok amacli baglanti kelepgesi icin NO2 plakasi
Malzeme: Celik, Basincl ¢inko dékim

Detaylar: Cinko kaplamali gelik (plaka), Basingl ¢inko dokim (baglanti kelepgesi)

Teslimat Kapsami: Cok amagli baglanti kelepgesi (5322626), montaj malzemeleri

Kullanildig: cihazlar: W4S-3 Glass, W10, W4SLG-3, W4S-3 Inox, W4S-3 Inox Glass, W9, W11-2,
W12-3, W12-2 Laser, W12G, W12 Teflon, W16, W250, W250-2, PowerProx, W11G-2, Transpa-

Tect, WTT12, UC12, P250, G6 Inox, W4S, W4SL-3V, WASLG-3V, W4SL-3H

Aciklama: Cok amacli baglanti kelepgesi igin cinko kaplamali ¢elik NO3 plakasi
Malzeme: Celik, Basingli ¢inko dokiim

Detaylar: Cinko kaplamali celik (plaka), Basinch ¢inko dokim (baglanti kelepcesi)

Teslimat Kapsami: Cok amacl baglanti kelepgesi (5322626), montaj malzemeleri
Kullanildigi cihazlar: UC12, W14-2, W18-2, W18-3, W11-2, W12-3, W12-2 Laser, W12G, W12
Teflon, W16, W24-2 Ex, PowerProx, W11G-2, TranspaTect, W18-3 Ex, W24-2, PL50A, PL8OA,

PL40A, P250

Aciklama: Kirlangic kuyrugu montaji icin baglanti kelepcesi
Malzeme: Aliminyum

Detaylar: Aliminyum (eloksalli)

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil

Uygun oldugu yerler: W11-2, W12-3

Aciklama: Cok amacli baglanti kelepgesi icin celik NO4 plakasi
Malzeme: Celik, Basingli ¢inko dokiim

Detaylar: Cinko kaplamali celik (plaka), Basinch ¢inko dokim (baglanti kelepcesi)
Teslimat Kapsami: Cok amacl baglanti kelepgesi (5322626), montaj malzemeleri
Kullanildigi cihazlar: Dx50, UC12, W12G, W14-2, W18-2, W23, W280, W11-2, W12-3, W12-2
Laser, W12 Teflon, W16, W18-3, W23-2, W24-2, W24-2 Ex, W26, W27-2 Laser, W27-2, W27-3,

W34, W260, W280-2, PowerProx, Reflex Array, W11G-2, W18-3 Ex, W27-3 Ex

Aciklama: Buyik montaj braketi

Malzeme: Paslanmaz celik

Detaylar: Paslanmaz ¢elik

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil
Uygun oldugu yerler: W11-2, W12-3, W16

Aciklama: Kiicik montaj braketi

Malzeme: Paslanmaz celik

Detaylar: Paslanmaz celik

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil
Uygun oldugu yerler: W11-2, W12-3, W16

Aciklama: MMafsalli kolu bulunan montaj braketi

Malzeme: Celik

Detaylar: Cinko kaplamali celik

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil

Uygun oldugu yerler: W16, W26, W11, W12, W23, W27, Dx50, W280, G10

Aciklama: Kirlangi¢ kuyrugu montaji icin ciftli baglanti kelepgesi
Malzeme: Aliminyum

Detaylar: Aliminyum (eloksalli)

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil

Uygun oldugu yerler: W11-2, W12-3

Tip

BEF-KHS-NO2

BEF-KHS-NO3

BEF-KH-W12

BEF-KHS-NO4

BEF-WG-W12

BEF-WK-W12

BEF-WN-MULTI2

BEF-DKH-W12

Stok no.

2051608

2051609

2013285

2051610

2013942

2012938

2093945

2013947
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Kisa aciklama Tip

cihaz korumasi ve cihaz bakimi

N * Aciklama: Cok amaclh baglanti kelepgesi i¢cin koruyucu gévde BEF-SG-W16
* Malzeme: Celik, Basincli ¢cinko dékim
- « Teslimat Kapsami: Cok amacli baglanti kelepgesi, montaj malzemeleri

¢ Uygun oldugu yerler: W16

entegrasyon modulleri ve adaptorler

o IOLA2US-01101
N N (SiLink2 Master)
Wi

ag cihazlar

SIG200-0A0G12200
SIG200-0A0412200
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



