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TEMASSIZ GÜVENLIK SIVIÇLERI

STR1-SASM0AC5

SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

STR1-SASM0AC5 1069560

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/STR1

   
Resimler farklı olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Sistem parçası Aktüatörlü sensör

Sensör prensibi RFID

Güvenli çıkışların sayısı 2

Yardımcı kontak (AUX) 1 (OSSDʼler için tamamlayıcı anahtarlama tutumu)

Emniyete alınmış çalıştırma mesafesi S
ao 10 mm (–30 °C ... +70 °C) 

1)

Emniyete alınmış kapatma mesafesi S
ar 25 mm 

1)

Aktif sensör yüzeyleri 3

Aktif sensör yüzeyi Üst taraf, yan yüzeyler (sol, sağ) 
2)

Çalıştırma yönleri 5

Kodlama Universal kodlamalı
1)

 Değerler, sensörün aktüatöre önden hizalanması durumunda geçerlidir. Hizalama olanaklarının ve değerlerin ayrıntılı bir gösterimini kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.

2)

 Detaylar için bkz. kullanma kılavuzu.

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

Güvenlik için entegrasyon seviyesi SIL 3 (IEC 61508)

Kategori Kategori 4 (EN ISO 13849)

Performans seviyesi PL e (EN ISO 13849)

PFH
D
 (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma

için ortalama olasılık)
5,1 x 10

-9

T
M
 (kullanım ömrü) 20 yıl (EN ISO 13849)

Yapı türü Yapı türü 4 (EN ISO 14119)

Aktüatörün kodlama kademesi Düşük kodlama kademesi (EN ISO 14119)

Hata durumunda emniyetli durum En az bir güvenlikle ilgili yarı iletken çıkışı (OSSD) KAPALI durumda bulunur.
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FONKSIYONLAR

Kaskat bağlanabilir güvenlik sensörü Flexi Loop ile (diyagnoz ile)

ARAYÜZLER

Bağlantı tipi 5 pinli M12 erkek konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 0,2 m

Bağlantı kablosu uzunluğu ≤ 200 m
İletken çapı 5,5 mm

Çapraz kablolama 0,12 mm²
Bükme açısı (sabit pozisyonda) > 8 x hareketli durumda kablo çapı
Bükme açısı (hareketli kabloda) > 12 x kablo çapı

Kablo malzemesi PVC
Kablo malzemesi Bakır

Rakor somunun malzemesi Basınçlı çinko döküm, nikel kaplı

Gösterge elemanları LEDs
Diyagnoz göstergesi

Durum göstergesi

ELEKTRIK

Koruma sınıfı III (IEC 61140)

CULus gereğince sınıflandırma Sınıf 2

Gerilim Kaynağı U
v

24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)

Akım tüketimi 50 mA

Çıkış türü Kendinden gözlemeli yarı iletken çıkışları (OSSD'ler)

Çıkış akımı ≤ 100 mA

Tepki süresi 40 ms 
1)

Onay süresi 100 ms 
1)
 

2)

Risk süresi 80 ms 
1)
 
3)

Açmada gecikme 2,5 s 
4)

1)

 Bir güvenli seri bağlantıda, arkaya bağlanan her güvenlik svici, sistemin tepki süresini uzatır. Diğer tepki süreleri için kullanma kılavuzuna bakınız.

2)

 Serbest bırakma sahasına yaklaşımda tepki süresi.

3)

 Dahili veya harici hatalarda hata tanıma süresi (örn. OSSD'nin kısa devre veya birleştirici bağlantısı). Kullanma kılavuzundaki detaylı bilgileri dikkate alın!

4)

 Belirtilen süre, gerilim kaynağının güvenlik svicine takılmasından sonra bir sensör için geçerlidir. Bir güvenli seri bağlantıda her sensör için 0,1¬s eklenmelidir. Benzersiz kodlamalı ve sürekli kodlamalı sensörlerde, öğreni-

len her aktüatör için ek olarak 0,5¬s eklenmelidir.

MEKANIK

Boyutlar ( G x Y x D) 40 mm x 18 mm x 26 mm

Ağırlık 82 g

Gövde malzemesi VISTAL®

ORTAM VERILERI

Koruma sınıfı IP67 (IEC 60529)
IP69K (ISO 20653)

Çalışma ortamı sıcaklığı –30 °C ... +70 °C 
1)

Depolama sıcaklığı –30 °C ... +70 °C

Titreşim dayanımı 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (IEC 60068-2-6)

Darbe dayanımı 30 g, 11 ms (IEC 60068-2-27)
1)

 Sadece seri numarası 1.825**** veya üstü sayı dizisiyle bağlayan güvenlik sviçleri için geçerlidir. Seri numaraları bundan farklı olan güvenlik sviçleri için –10 °C ... +70 °C arasındaki bir çalışma ortamı sıcaklığı geçerlidir.

Seri numarası, güvenlik svicindeki data matris kodda gösterilir.
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EMVC EN IEC 61326-3-1
EN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-3
EN 300330 V2.1.1

1)

 Sadece seri numarası 1.825**** veya üstü sayı dizisiyle bağlayan güvenlik sviçleri için geçerlidir. Seri numaraları bundan farklı olan güvenlik sviçleri için –10 °C ... +70 °C arasındaki bir çalışma ortamı sıcaklığı geçerlidir.

Seri numarası, güvenlik svicindeki data matris kodda gösterilir.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

China RoHS

cULus certificate

TÜV approval

TÜV approval annex

EC-Type-Examination approval

TEKNIK ÇIZIM KABLO VE ERKEK KONNEKTÖRLE BIRLIKTE SENSÖR
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TEKNIK ÇIZIM “STANDART” AKTÜATÖR
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Ölçüler mm cinsindedir

TEPKI BÖLGESI “STANDART” AKTÜATÖR, YAN AKTIF SENSÖR YÜZEYI
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emniyete alınmış çalıştırma mesafesi Sao 6 mm

2026-07-22 17:00:17 · YANLIŞLAR VE DEĞIŞIKLIKLER IÇIN HAKLAR SAKLIDIR TEKNIK SAYFA | SICK 5



TEMASSIZ GÜVENLIK SIVIÇLERI - STR1-SASM0AC5

TEPKI BÖLGESI “STANDART” AKTÜATÖR, ÖN AKTIF SENSÖR YÜZEYI
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Emniyete alınmış çalıştırma mesafesi Sao 10 mm. Paralel yaklaşmada kenar bölgelerine dikkat edilmelidir: Aktüatör yandan
sensör yüzeyine hareket ettiğinde 6 mm'lik (tipik) minimum mesafeye uyulmalıdır. Bu sayede yan hareket alanlarından dolayı
zamanından önce tetiklenme önlenir.

BAĞLANTI DÜZENI

1

2

3

4

5

Voltage supply 24 V DC

OSSD 1

Voltage supply 0 V DC

OSSD 2

Aux output (not safe)

2 1

4
5

3

MÜNFERIT SENSÖR BAĞLANTISI

2 3
1

① güvenli değerlendirme ünitesi
② M12 dişi konnektörlü, 5 pin ve serbest kablo uçlu bağlantı kablosu (örn. YF2A15-xxxVB5XLEAX)
③ STR1 RFID güvenlik svici (örn. STR1-SAxx0AC5)

6 TEKNIK SAYFA | SICK 2026-07-22 17:00:17 · YANLIŞLAR VE DEĞIŞIKLIKLER IÇIN HAKLAR SAKLIDIR



TEMASSIZ GÜVENLIK SIVIÇLERI - STR1-SASM0AC5

FLEXI LOOP ILE SERI BAĞLANTI (DIYAGNOZ ILE)

3 3 45 9521

5 5 6

7 7

8

① Flexi Soft güvenlik kontrolörü
② M12 dişi konnektörlü, 5 pin ve serbest kablo uçlu bağlantı kablosu (örn. YF2A15-xxxVB5XLEAX)
③ Flexi-Loop düğümü FLN-OSSD1000105
④ Flexi-Loop düğümü FLN-EMSS1100108
⑤ M12 erkek konnektörlü, 5 pin ve M12 dişi konnektörlü, 5 pin bağlantı kablosu (örn. YF2A15-xxxUB5M2A15)
⑥ erkek konnektörlü M12 bağlantı kablosu, 8 pinli ve dişi konnektör M12, 8 pinli (örn. YF2A18-xxxUA5M2A18)
⑦ STR1 RFID güvenlik svici (örn. STR1-SAxx0AC5)
⑧ güvenli kilitlemeli siviç (örn. i10-x0454 veya i110-x0454)
⑨ Flexi-Loop bitiş elemanı FLT-TERM00001

ANAHTARLAMA ÖRNEĞI RLY3-OSSD2 GÜVENLIK RÖLESINDE STR1 RFID GÜVENLIK SVICI

K2 K1

+24 V DC

0 V

PLC

I1

k2

k1

Reset

E212770/00/2018-06-07

R1 Y1 Y2 24A2 14

S1 I1 I2 23A1 13

RLY3-OSSD2

3 2 4

1 5
STR1

State RES
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ANAHTARLAMA ÖRNEĞI BIR FLEXI CLASSIC GÜVENLIK KONTROLÖRÜNDE PARALEL BAĞLANTILI IKI STR1 RFID GÜVENLIK SVICI

UE410-MU/XU

PLC

Q1

A1

I4I3 A2

K1 K2

k2

k1

EN

FE

I2I1I1 I2 X1 X2

7

Q3Q2

Function

Q4

S1 S2 S3

Reset

+24 V DC

0 V

FE

E148463/00/2016-02-08

STR1
1

3 4 52
STR1

1

3 4 52

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1069560
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




