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SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.
UM18-218165101 6048422

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/UM18
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AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Algilama mesafesi, mesafe siniri 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm
Coziinirlik =20,2mm

Tekrarlanabilirlik +015% "

Olciim hassasiyeti £19%7

Tepki siiresi 80 ms

Anahtarlama frekansi 10 Hz

Cikis siiresi 20 ms

Ultrasonik frekans (tipik) 200 kHz

Algilama mesafesi (tipik) Bkz. diyagramlar

Ek fonksiyon Ayarlanabilir calisma modlari: Nesneye olan mesafe (DtO) / anahtarlanan pencere (Wnd)/ sensor ve arka

plan arasindaki nesne (ObSB)
Ogretilebilen dijital ¢cikis

Ters gevrilebilen dijital ¢cikis
Fabrika ayarlarina sifirlama

Emniyet teknigi parametreleri
MTTF_ 101yil

D

DC, . %0

avg
"
Giincel 6l¢lim degeri temel alinarak, minimum deger = ¢éziiniirliik.

2
Giincel 6l¢iim degerine dayali olarak.

ARAYUZLER
Dijital ¢ikis
Adet 1"
Tur NPN
Maksimum ¢ikig akimi |, =200 mA
Histerezis 20 mm

k]
NPN:HIGH==<2V/LOW=U_.
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ELEKTRIK

Gerilim kaynagi U, DC10V..30V"
Glic tiketimi =12w”
Baslatma siiresi <300 ms
Gosterge 2xLED
Koruma sinifi IP65 / IP67
Koruma sinifi 1}

9
Sinir degerler, kutup degistirme emniyetli Kisa devre korumali sebekede galisma: maks. 8 A, Class 2.

2
Yiiksliz.

MEKANIK

Boyutlar (G x Y x D) 18 mm x18 mm x 53 mm
Govde sekli Silindirik
Gonderi ¢ikisl Diiz
Govde malzemesi Plastik (PBT, Ultrasonik sensor: politiretan kopuk, cam parcali epoksi regine)
Agirlik 159
Vida disi buyuklig M18 x 1
Baglanti tipi Erkek konnektor, M12, 4 pinli

ORTAM VERILERI

isletim ortam sicaklg -25°C..+70°C
Depo ortam sicaklidi -40°C..+85°C
Sicaklik sapmasi 017 % /K"

y
Giincel 6l¢iim degerine dayali olarak.

SERTIFIKALAR

UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

SIS S S S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate v
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BOYUTSAL CIZIM, GRI GOVDE RENGI

M12x1

26 (1.02)

36 (1.41)

53 (2.09)

Olciiler mm cinsindedir

® Baglanti

® montaj somunlari, anahtar numarasi 24 mm
® Durum gostergesi

BOYUTSAL CIZIM, MAVI GOVDE RENGI

M12x1,

25.5 (1.00)

40.5 (1.59)

52.7 (2.07)

Olciiler mm cinsindedir

® Baglanti

® montaj somunlari, anahtar numarasi 24 mm

® Gerilim kaynagdi aktif durum gostergesi (yesil)

@ anahtarlama/analog cikisinin durum gostergesi (turuncu)

BAGLANTITIPI
4 3
1 2
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BAGLANTI SEMASI
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ALGILAMA ALANI UM18-218
Detection area in mm (inch)
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Detection area in mm (inch)
@ algilama alani nesnenin yansima 6zelliklerine, ebadina ve hizalamasina bagludir
® sInir mesafe
® algilama mesafesi
@ ornek nesne: hizalanmig plaka 500 mm x 500 mm
® ornek nesne: 27 mm capli yuvarlak cubuk

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢l modelleri, kullanim kilavuzlar ve yazi-
lim gibi indirmeler igin bkz.: www.sick.com/6048422
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BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





