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\ typ artikel nr
LL3-DPO1 5325998

\ Fler enhetsutféranden och tillbehor pa www.sick.com/Fiberoptisk_kabel

//

TEKNISKA DATA | DETALJ

KANNETECKEN

Produkttyp Fiberoptisk kabel
Funktionsprincip Givarsystem

Form ljusledarhuvud Slat hylsa

Applikation Standard

Kompatibla fiberoptiska forstarkare/// GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)
Kopplingsavstand max. 30 mm (Rackvidd WLL8O vid 8 ms)
Minimal objektdiameter 0,02 mm i

Ljusledarhuvud
Stralningsvinkel 60°
Integrerad lins Nej
Kompatibilitet med forsattslinser Nej
Optisk fiber
Kompatibilitet med infrarétt ljus Nej
Ljusledarkabel kapbar ./

Adapteréndhylsa krédvs Nej

W
Minsta detekterbara objekt bestams vid optimalt matavstand och optimal instéllning.

MEKANIK

Ljusledarhuvud
Ljusutgang Rak
Diameter slat hylsa 2 mm
Ljusledare diameter avsmalning = 0,5 mm
Ljusledare langd avsmalning fran 2 mm =3 mm
Optisk fiber
Ljusledarkabellangd 1.000 mm
Bojradie 10 mm
Dynamisk flexibilitet (robotik) Nej
Ytterdiameter, anslutning ljusledarkabel 2,2 mm
Fiberfordelning Multifiber
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Karnstruktur S:2x@ 0,125 mm R :2 x @ 0,125 mm Multifiber

Fiber Polymethylmethacrylat (PMMA)

Material
Ljusledarhuvud Rostfritt stal
Kabelmantel Polyethylen (PE)
Vikt 279

OMGIVNINGSDATA

Omgivningstemperatur, drift -40°C..+60°C

RACKVIDD MED WLL80

Driftstyp 70 us 5mm

Driftstyp 250 ps 15 mm
Driftstyp 500 ps 10 mm
Driftstyp 1 ms 25 mm
Driftstyp 2 ms 28 mm
Driftstyp 8 ms 30 mm

RACKVIDD MED WLL180T

FIBERFORSTARKARE - LL3-DPO1

Driftstyp 70 ps 3Imm

Driftstyp 250 ps 14 mm

Driftstyp 2 ms 29 mm

Driftstyp 8 ms 31 mm

Anvisning Rackvidder relaterade till fiberoptiska sensorer med ljustyp: synligt rott ljus

RACKVIDD MED GLL170

Driftstyp 250 ps 4 mm
RACKVIDD MED GLL170T

Driftstyp 50 ps 2mm
Driftstyp 250 us M mm

MATTRITNING LL3-DPO1
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Mer information och lampliga tillbehor, tilldmpningsexempel och nedladdningar som CAD-mattmodeller,
bruksanvisningar och programvara, finns pa www.sick.com/5325998
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SICK
OVERSIKT

SICK &r ett varldsledande teknikforetag som skapar intelligenta
sensorlésningar och integrerade losningar inom industriell automa-
tisering. Var teknik satter nya globala standarder och goér dina
industriella processer effektivare, sakrare och hallbarare - bade vad
galler logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens
och certifierade radgivningstjanster. Vi erbjuder den perfekta
grunden for skalbara och skraddarsydda automatiseringslésningar
och skapar mervarde langs hela vardekedjan. Vart nara partnerskap
mer vara kunder &r mer an bara ett l6fte: Tillsammans forbattrar vi
produktiviteten, okar kvaliteten, skyddar halsan och sakerheten och
gor framtiden mer hallbar. Allt detta med empati och fortroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glod och en pionja-
randa. Tack vare ett globalt natverk i ca 40 lander ar SICK narvarande
over hela varlden och finns alltid i din narhet. Foretagets huvudsate
ar i Waldkirch i narheten av Freiburg i Tyskland. Vara kunder drar nytta
av var forstaelse for bade lokala och globala krav som vi omsétter i
skraddarsydda losningar.





