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Siparis bilgileri

TMS22B-PLG360 1129144

Resimler farkli olabilir

Diger cihaz modelleri ve aksesuar
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Ayrintil teknik bilgiler
Emniyet teknigi parametreleri

MTTFy, (tehlike olusturan bir devre dist kal- 349 y| (EN 1SO 13849-1) ¥
ma durumunda kadar ortalama siire)

b Bu Urlin standart bir Griindlr, makine direktiflerinde tanimlanmis glivenli kompanent icermez. Yapi elemanlarinin nominal ylk bazli hesaplamasi, ortalama ortam
sicakligl 40 °C, kullanim sikhg 8760 h/a. Bltilin elektronik devre disi kalma durumlar tehlikeli devre disi kalma olarak kabul edilir. Ayrintili bilgi icin bakiniz Dokiiman
No. 8015532.

Performans

Eksenlerin sayisi 1

Olciim mesafesi 360°

Coziinurliuk <0,01°

Statik 6lciim hassasiyeti Typ. 0,1°, max. 0,2° V)
Tekrarlanabilirlik Typ. 0,04°, max. 0,12° 2
Sicaklik sabiti (sifir noktasi) Typ. £0,0167°/K ¥

Sinir frekansi 0,1 Hz ... 10 Hz, 2 Hz, Varsayilan
Ornekleme hizi 400 Hz

Y DIN ISO 1319-1 uyarinca, Ust ve alt hata limiti montaj durumuna baglidir, belirtilen deger, simetrik konumu temel alir; yani Gst ve alt yondeki sapma ayni miktara sa-
hiptir.

2) DIN ISO 55350-13 uyarinca; olgutlen degerlerin %68,3'U belirtilen araliktadir.
3) Bicilen degerlerin %68,3'li belirtilen araliktadir.
Arayuzler
iletisim arayiizii Analog / Gerilim
Gerilim cikisi ov..10V
Donanim pini iizerinden 0 ayari v
Yiik direnci > 2 kQ

Durum bilgisi
LED 2x (yesil/kirmizi)
Cikis sinyali (hata durumu) OV

Parametreleme verileri Olciim mesafesi
Sifir noktasi
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Sinir frekansi

Preset degeri

Sayma yonunu ters gevirme
Eksen atama

Serbest ayarlanabilir ¢ikis

Programlanabilir PGT-15 Gzerinden

Baslatma siiresi 100 ms

Elektrik

Baglant: tipi Kablo, 5 telli, erkek konnektorli, M12, 5 pin, 1 m
Besleme Gerilimi 12V DC..32VDC

Akim tilketimi <45mA @24V

Ters polarizasyon korumasi v

Cikislarin kisa devre dayanimi v

Mekanik

Boyutlar 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm
Agirhk Yakl. 60 g

Govde malzemesi Cam elyaf takviyeli plastik (PA12)
Kablo malzemesi PUR

Ortam verileri

EMVC EN 61326-1
Koruma sinifi 1P66
IP67
IP68
IP69OK
Calisma sicaklig arahigi -40 °C...+80 °C
Depolama sicakhigi araligi -40 °C ... +85 °C
Darbelere karsi diren¢ 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
Titresimlere karsi diren¢ 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
Sertifikalar
EU declaration of conformity v
UK declaration of conformity v
ACMA declaration of conformity v
Moroccan declaration of conformity v
China-RoHS v
cULus sertifikasi v
EAC sertifikasi / DoC v
Siniflandirmalar
ECLASS 5.0 27270790
ECLASS 5.1.4 27270790
ECLASS 6.0 27270790
ECLASS 6.2 27270790
ECLASS 7.0 27270790
ECLASS 8.0 27270790

2025-10-17 11:56:20 | Teknik sayfa

Yanhslar ve degisiklikler i¢in haklar sakhdir



TMS22B-PLG360 | TMS/TMM22
EGIM SENSORLERI

ECLASS 8.1 27270790
ECLASS 9.0 27270790
ECLASS 10.0 27271101
ECLASS 11.0 27271101
ECLASS 12.0 27271101
ETIM 5.0 EC001852
ETIM 6.0 EC001852
ETIM 7.0 EC001852
ETIM 8.0 EC001852
UNSPSC 16.0901 41111613
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Olciiler mm cinsindedir
PIN yerlesimi
PINS pinli M12 er- Damarlarin rengi SinyalTMS22B SinyalTMM22B
kek konnektor (kablo baglantisi)
1 Kahverengi Us Us
2 Beyaz OUT 2 (default: Z) OUT 2 (default: Y)
3 Mavi GND GND
4 Siyah OUT 1 (default: n.c.) OUT 1 (default: X)
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5 Gri

TEACH Y TEACH ¥

Ygifir noktasi ayarini etkinlestirmek icin, TEACH'i (Pin 5) minimum 1 saniye sureyle GND'ye (Pin 3) baglayin.
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Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Kisa aciklama

konnektorler ve kablolar

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 5 pin, diiz, A kodlamali

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 1,5 m, 5 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajh

Uygulama alan: Yiiksiiz bolgeler, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alismasi

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 5 pin, dliz, A kodlamali

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 3 m, 5 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajli

Uygulama alane: Yiks(iz bolgeler, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri galismasi

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 5 pin, dliz, A kodlamali

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 5 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajli

Uygulama alan: Yiiks(iz bolgeler, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri calismasi

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 5 pin, acili, A kodlamali

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 3 m, 5 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajh

Uygulama alan: Yiiksiiz bolgeler, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alismasi

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 5 pin, diiz, A kodlamal
Aciklama: Blendajsiz

Baglanti teknigi: Vidali baglantilar

Onayli iletken enine kesiti: < 0,75 mm?2

Bilgi: Feldbus teknigi igin

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 5 pin, dliz, A kodlamali
Aciklama: Blendajsiz

Baglanti teknigi: Vidali baglantilar

Onayl iletken enine kesiti: < 0,75 mm?2

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 5 pin, dlz, A kodlamali

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 2 m, 5 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajli

Uygulama alane: Yiiks(z bolgeler, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri galismasi

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 5 pin, dliz, A kodlamali

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 1 m, 5 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajli

Uygulama alane: Yiiksiz bolgeler, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri calismasi

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 5 pin, diiz, A kodlamali

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 0,6 m, 5 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajh

* Uygulama alani: YiksUz bolgeler, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri calismasi

Tip
YF2A25-015U-

BGXLEAX

YF2A25-030U-
BGXLEAX

YF2A25-050U-
BBXLEAX

YG2A25-030U-
BGXLEAX

STE-1205-G

DO0S-1205-G

YF2A25-020U-
BGXLEAX

YF2A25-010U-
BBXLEAX

YF2A25-
CB60UBGXLEAX
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Stok no.

2095833

2095834

2095733

2095791

6022083

6009719

2145583

2145582

2145581
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Kisa aciklama Tip Stok no.

programlama cihazlari

 Uriin segmenti: Programlama cihazlari PGT-15-M12 1131448
« Uriin ailesi: PGT-15

¢ Aciklama: Programlanabilen TMS/TMM22B egim sensorleri i¢in PC programlama cihazi. Sensé-

riin M12 erkek konnektoriinii bir PC / diziistl bilgisayara baglar ve SOPAS ET Uzerinde parametre-

lendirme ve teshise olanak saglar. Programlama cihazinin kablosu uzatiimamalidir.

Teslimat Kapsami: 1 x PC programlama cihazi PGT-15-M12

« Uriin segmenti: Programlama cihazlari PGT-15-WIRE 1131450
~ « Uriin ailesi: PGT-15
¢ Aciklama: Programlanabilen TMS/TMM22B egim sensorleri icin PC programlama cihazi. Sensé-
riin litz tellerini bir klemens kutusu Uzerinden bir PC / dizlistl bilgisayara baglar ve SOPAS ET (ze-
rinde parametrelendirme ve teshise olanak saglar. Programlama cihazinin kablosu uzatiimamali-
dir.
Teslimat Kapsami: 1 x PC programlama cihazi PGT-15-WIRE
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



