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AUTOMATIONSLYSGITRE - SLG50S-030FBKB1KO1

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Enhedsudferelse

Sensorprincip

Mindst detekterbare objekt (MDO)
Straleafstand

Optisk lysudgang

Antal straler

Overvagningshgjde

MEKANIK/ELEKTRICITET

Lyskilde

Bolgelaengde
Forsyningsspaending U,
Udgangsbelastning, kapacitiv
Udgangsbelastning, induktiv
Initialiseringstid

Dimensioner (L x h x b)
Tilslutningsmade

Display
Synkronisering

Kapslingsklasse

Beskyttelseskredslagb

"
Udenders drift kun med eksternt beskyttelseshus.
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AUTOMATIONSLYSGITRE

SLG50S-
030FBKB1KO1

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type varenr.
SLG50S-030FBKB1KO1 108101

Andre modeller og tilbeher pa www.sick.com/FlexChain

CE @ & P er

Billeder kan afvige

FlexChain Guest

Sender/modtager
Lysgittersystem

55 mm
50 mm
Flad

6

300 mm

Infrargdt lys
850 nm
Via FlexChain (host)

100 nF

1H

1s

11,8 mm x 299,2 mm x 24,1 mm

Ledning med stik M8, 4-polet, 1,5 m
Ledning med hunstik M8, 4-polet

LED
Via FlexChain (host)
P65, IP67

Ll

Polsikrede U, -tilslutninger
Stejimpulsundertrykkelse
Udgange overstrems- og kortslutningssikrede
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Beskyttelsesklasse
Veegt
Forrude

9
Udenders drift kun med eksternt beskyttelseshus.

YDELSE

Maksimal reekkevidde
Minimal reekkevidde
Driftsomrade

Scanningsvarighed

OMGIVELSESDATA

Chokmodstand
Vibrationsmodstand
Elektromagnetisk kompatibilitet
Ufelsom for fremmedlys

Omgivelsestemperatur, drift

Omgivelsestemperatur, lager

bl
Sollys.

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

cULus certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-

tion EU 2023/2854)

AUTOMATIONSLYSGITRE - SLG50S-030FBKB1KO1

Il
259 ¢
PMMA

91m
z20m
65m
0,7 ms

10 g,16 ms, DIN EN 60068-2-27
10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Indirekte: 50.000 Ix "
-25°C ... +55°C

-25°C..+70°C

SIS (S S (S S80S
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AUTOMATIONSLYSGITRE - SLG50S-030FBKB1KO1

MALTEGNING SLGXXX-XXXFXXXXXXX
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Dimensioner i mm

@ forste strale

® sidste lysstrale

® straleafstand (RM)

® Husleengde

® ledning med stik M8, 4-polet (fast)

® ledning med hunstik M8, 4-polet(0,5m /1,5 m)

Dimensioner i mm (tommer)

Leengde stabilisator

A
SLGXXX-0 TOXXXXXXXX 77 (3.03)
SLGXXX-02 OXXXXXXXX 178 (7.01)
SLGXXX-03 OXXXXXXXX 276 (10.87)
SLGXxx-04 OXXXXXXXX 376 (14.8)
SLGXXX-05 OXXXXXXXX 475 (18.7)
SLGXXX-06 OXXXXXXXX 576 (22.68)
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Husleengde

99,2 (391)
199,2 (7.84)
299,2 (11.78)
399,2 (15.72)
499,2 (19.65)
599,2 (23.6)
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AUTOMATIONSLYSGITRE - SLG50S-030FBKB1KO1

Dimensioner i mm (tommer)

SLGXXX-07 OXXXXXXXX 676 (26.61) 699,2 (27.53)
SLGXXX-08 OXXXXXXXX 776 (30.55) 799,2 (31.46)
SLGXXX-09 OXXXXXXXX 875 (34.45) 899,2 (35.4)
SLGXXX-TOO0XXXXXXXX 975 (38.39) 999,2 (39.34)
SLGXXX-T20XXXXXXXX 1175 (46.26) 1199,2 (47.21)
SLGXXX-140XXXXXXXX 1.374 (54,09) 1.399,2 (55.09)

- Afstand: Huskant - sidste lysstrale -

Ll

B
SLGTOX-XXXXXXXXXXX 4,6 (0.18)
SLG2BX-XXXXXXXXXXX 19,6 (0.77)
SLGBOX-XXXXXXXXXXX 44,6 (1.76)
1
Til overvagningsheider under 700 mm afviger med op til 1mm fra de her naevnte dimensioner.
- Kabelleengde -
(o]
SLGXXX=XXXXXXAXXXX 500 (19.69)
SLGXXX=-XXXXXXBXXXX 1.500 (59.06)

TILSLUTNINGSMADE OG -DIAGRAM
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@ Stik M8, 4-polet
® Ledning med hunstik M8, 4-polet

MONTAGEVEJLEDNINGER SLIM & FLAT

0] @

® Model Slim = lysudgang pa den smalle side
® Model Flat = lysudgang pa den bredde side

Yderligere informationer samt passende tilbehar, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimen-
sionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes pa www.sick.com/1108101
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

OVERBLIK
OVER SICK

SICK er en af verdens farende teknologivirksomheder inden for intel-
ligente sensorlgsninger og integrerede lasninger til industriel auto-
matisering. Vores teknologier saetter globale standarder og ger dine
industrielle processer mere effektive, sikre og beeredygtige - bade
inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede
ragivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og til-
passede automatiseringslgsninger og skaber merveerdi gennem hele

veerdikeeden. Vores teette samarbejde med kunderne er mere end blot
et lgfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, gger kvaliteten, beskytter
sundhed og sikkerhed og sikrer en baeredygtig fremtid. Alt med empati
og tillid.

Med passion og pionerand har SICK udviklet innovative teknologier
siden 1946. Takket veere et globalt netveerk i omkring 40 lande er SICK
til stede over hele verden og altid teet pa dig. Virksomhedens hoved-
kontor ligger i Waldkirch i naerheden af Freiburg, Tyskland. Vores kun-
der drager fordel af vores indsigt i bade lokale og globale krav, som vi
omseetter til tilpassede l@gsninger.





