
SICK.COM

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SLG50S-030FBKB1K01
FlexChain
Kurtyny pomiarowe

https://www.sick.com


KURTYNY POMIAROWE - SLG50S-030FBKB1K01

KURTYNY POMIAROWE

SLG50S-
030FBKB1K01

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA

Typ Nr artykułu

SLG50S-030FBKB1K01 1108101

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów na stronie www.sick.com/FlexChain

    
Rysunek może się różnić

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Wersja urządzenia FlexChain Guest

Typ czujnika Nadajnik/odbiornik
System kurtyny optycznej

Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO) 55 mm

Odstęp miedzy wiązkami 50 mm

Optyczny wylot światła Flat

Liczba wiązek 6

Wysokość pola detekcji 300 mm

MECHANIKA/ELEKTRYKA

Nadajnik światła Światło podczerwone

Długość fali 850 nm

Napięcie zasilające U
v

Za pośrednictwem FlexChain (Host)

Obciążenie wyjściowe, pojemnościowe 100 nF

Obciążenie wyjściowe, indukcyjne 1 H

Czas inicjalizacji 1 s

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 11,8 mm x 299,2 mm x 24,1 mm

Typ przyłącza Przewód z 4-biegunowym wtykiem M8, 1,5 m
Przewód ze złączem żeńskim, M8, 4-pinowy

Wskaźnik LED

Synchronizacja Za pośrednictwem FlexChain (Host)

Stopień ochrony IP65, IP67

 
1)

Układy zabezpieczające Przyłącza U
V
 z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji

Tłumienie impulsów zakłócających
Wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami

1)

 Praca na zewnątrz tylko z zewnętrzną obudową ochronną.
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Klasa ochrony III

Masa 259 g

Szyba przednia PMMA
1)

 Praca na zewnątrz tylko z zewnętrzną obudową ochronną.

WYDAJNOŚĆ

Zasięg maksymalny 9,1 m

Zasięg minimalny ≥ 0 m

Zasięg roboczy 6,5 m

Czas skanowania 0,7 ms

DANE DOTYCZĄCE OTOCZENIA

Odporność na wstrząsy 10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27

Odporność na drgania 10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6

EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Odporność na światło zewnętrzne Pośrednie: 50.000 lx 
1)

Temperatura otoczenia podczas pracy –25 °C ... +55 °C

Temperatura otoczenia podczas przechowywania –25 °C ... +70 °C
1)

 Światło słoneczne.

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

cULus certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)
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RYSUNEK WYMIAROWY SLGXXX-XXXFXXXXXXX
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Wymiary w mm
① pierwsza wiązka
② ostatnia wiązka
③ odstęp między wiązkami (RM)
④ Długość obudowy
⑤ przewód z wtykiem M8, 4-pinowym (stałym)
⑥ przewód ze złączem żeńskim, M8, 4-pinowym (0,5 m / 1,5 m)

Wymiary w mm (calach)

Długość stabilizatora Długość obudowy–

A D

SLGxxx-0 10xxxxxxxx 77 (3.03) 99,2 (3.91)

SLGxxx-02 0xxxxxxxx 178 (7.01) 199,2 (7.84)

SLGxxx-03 0xxxxxxxx 276 (10.87) 299,2 (11.78)

SLGxxx-04 0xxxxxxxx 376 (14.8) 399,2 (15.72)

SLGxxx-05 0xxxxxxxx 475 (18.7) 499,2 (19.65)

SLGxxx-06 0xxxxxxxx 576 (22.68) 599,2 (23.6)
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KURTYNY POMIAROWE - SLG50S-030FBKB1K01

Wymiary w mm (calach)

SLGxxx-07 0xxxxxxxx 676 (26.61) 699,2 (27.53)

SLGxxx-08 0xxxxxxxx 776 (30.55) 799,2 (31.46)

SLGxxx-09 0xxxxxxxx 875 (34.45) 899,2 (35.4)

SLGxxx-100xxxxxxxx 975 (38.39) 999,2 (39.34)

SLGxxx-120xxxxxxxx 1.175 (46.26) 1.199,2 (47.21)

SLGxxx-140xxxxxxxx 1.374 (54,09) 1.399,2 (55.09)

–

Odległość: krawędź obudowy – ostatnia wiązka–

B 
1)

SLG10x-xxxxxxxxxxx 4,6 (0.18)

SLG25x-xxxxxxxxxxx 19,6 (0.77)

SLG50x-xxxxxxxxxxx 44,6 (1.76)
1)
  

W przypadku wysokości pola detekcji mniejszej niż 700 mm wymiar odbiega o maks. 1 mm od podanych tutaj wymiarów.

–

–

Długość przewodu–

C

SLGxxx-xxxxxxAxxxx 500 (19.69)

SLGxxx-xxxxxxBxxxx 1.500 (59.06)

–

TYP PRZYŁĄCZA I SCHEMAT POŁĄCZEŃ
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① Wtyk M8, 4-biegunowy
② Przewód ze złączem żeńskim, M8, 4-pinowy

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU SLIM & FLAT

1 2

① Model Slim = wylot światła na węższym boku
② Model Flat = wylot światła na szerszym boku

Więcej informacji, a także odpowiednie akcesoria, przykłady zastosowań i materiały do pobrania, takie
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, można znaleźć na pod adresem
www.sick.com/1108101
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

SICK 
W SKRÓCIE

SICK to wiodąca na świecie firma technologiczna, oferująca inteli­
gentne rozwiązania czujnikowe oraz rozwiązania zintegrowane do 
automatyki przemysłowej. Nasze technologie wyznaczają globalne 
standardy i sprawiają, że procesy przemysłowe stają się bardziej 
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone, zarówno w logisty­
ce, jak też w produkcji. 

SICK łączy inteligencję czujników ze zrozumieniem branży oraz 
certyfikowanymi usługami doradczymi. Oferujemy idealną podstawę 
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwiązań auto­
matyzacyjnych i generujemy wartość dodaną wzdłuż całego łańcucha 
tworzenia wartości. Nasze ścisłe partnerstwo z naszymi Klientami to 
coś więcej, niż tylko obietnica – wspólnie zwiększamy wydajność pro­
dukcji, podnosimy jakość, chronimy zdrowie i bezpieczeństwo, a także 
dbamy o zrównoważoną przyszłość. Wszystko to czynimy z empatią 
i zaufaniem.

SICK tworzy z pasją i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno­
logie już od 1946 roku. Dzięki globalnej sieci placówek firma SICK jest 
obecna w 40 krajach na całym świecie – zawsze blisko swoich Klientów. 
Siedziba główna firmy znajduje się w Waldkirch w Niemczech, niedaleko 
Freiburga. Nasi Klienci czerpią korzyści z naszego zrozumienia wymo­
gów lokalnych i globalnych, które przekładamy na dostosowane do 
potrzeb rozwiązania.




