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AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE - SLG25S-060SAKATKO1

TECHNICKA DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Provedeni pristroje

Princip senzoru

Nejmensi detekovatelny objekt (MDO)
Rozte¢ paprsku

Opticky vystup svétla

Pocet paprsku

Rozsah detekce

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Vysilac svétla

Vinova délka

Napajeci napéti U,
Vystupni zatizeni, kapacitni
Vystupni zatizeni, indukéni
Inicializacni ¢as

Rozméry (S x V x H)

Druh pfipojeni

Displej
Synchronizace
Kryti

Ochranné okruhy

"
Provoz venku jen s jednim externim ochrannym pouzdrem.
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AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE

SLG25S-

060SAKATKO1

OBJEDNACI INFORMACE

Typ

Vyrobek ¢.

SLG25S-060SAKATKO1

1107807

Dalsi provedeni pfistroje a prislu§enstvi na adrese www.sick.com/FlexChain

CE @ & P er

Obréazek je pouze ilustraéni

FlexChain Guest
Vysila¢/pfijimac
Systém svételné mrize
30 mm

25 mm

Slim

24

600 mm

Infracervené svétlo
850 nm

Prostiednictvim FlexChain (Host)

100 nF

1H

1s

241 mm x 599,2 mm x 11,8 mm

Kabel s konektorem M8, 4pinovym, 0,5 m
Kabel se zasuvkou M8, 4pinovou

LED

Prostfednictvim FlexChain (Host)

P65, IP67

0

Pripojky U, zajisténé proti pfepolovani

Potlaceni rusivého impulzu

Vystupy chranény vuci nadmérnému proudu a zkratu
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Trida ochrany
Hmotnost

Celni sklo

9
Provoz venku jen s jednim externim ochrannym pouzdrem.

VYKON

Maximalni snimaci dosah
Minimalni snimaci dosah
Provozni dosah

Doba skenovani

UDAJE O PROSTREDI

Mez unavy v razu
Odolnost vuci vibracim
EMC

Odolnost vici okolnimu svétlu

Teplota okoli provoz

Teplota okolniho prostredi skladu

bl
Slunecni zéreni.

CERTIFIKATY

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

cULus certificate

AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE - SLG25S-060SAKATKO1

1
3589
PMMA

ém
=Z0m
4m

1,3ms

10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27
10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Neprimo: 50.000 lx !
-25°C...+55°C

-25°C...+70°C

LS X S8 (S

Photobiological safety (IEC EN 62471)

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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VYKRES SLGXXX-XXXSXXXXXXX
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Rozméry v mm

@ prvni paprsek

@ posledni svételny paprsek
® vzdalenost mezi paprsky (RM)
@ Délka pouzdra
® kabel se zastrckou M8, 4pinovou (fixni)
® kabel se zasuvkou M8, 4pinovou (0,5m /1,5 m)

SLGXXX-0 TOXXXXXXXX
SLGXXX-02 OXXXXXXXX
SLGXXX-03 OXXXXXXXX
SLGxxX-04 OXXXXXXXX
SLGXxX-05 OXXXXXXXX
SLGXXX-06 OXXXXXXXX

DATOVY LIST | SICK

Rozméry v mm (inch)
Délka stabilizatoru
A
77 (3.03)

178 (7.01)

276 (10.87)

376 (14.8)

475 (187)

576 (22.68)

Délka pouzdra

99,2 (3.91)
199,2 (7.84)
2992 (11.78)
3992 (15.72)
4992 (19.65)
599,2 (23.6)
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Rozméry v mm (inch)

SLGXXX-07 OXXXXXXXX 676 (26.61) 699,2 (27.53)
SLGXXX-08 OXXXXXXXX 776 (30.55) 799,2 (31.46)
SLGXXX-09 OXXXXXXXX 875 (34.45) 899,2 (35.4)
SLGXXX-TOOXXXXXXXX 975 (38.39) 999,2 (39.34)
SLGXXX-T20XXXXXXXX 1175 (46.26) 1199,2 (47.21)
SLGXXX-T4OXXXXXXXX 1.374 (54,09) 1.399,2 (55.09)

- Vzdalenost: hrana pouzdra - posledni paprsek -

Ll

B

SLGTOX-XXXXXXXXXXX 4,6 (0.18)

SLG2BX-XXXXXXXXXXX 19,6 (0.77)

SLGBOX-XXXXXXXXXXX 44,6 (1.76)

1
Pro monitorovaci vysku nizsi nez 700 mm se rozmér lisi az o 1 mm od zde uvedenych rozmérd.
- Délka kabelu -

(o]

SLGXXX=XXXXXXAXXXX 500 (19.69)

SLGXXX-XXXXXXBXXXX 1.500 (59.06)

DRUH A SCHEMA PRIPOJENI

2 4 4 2
1@3 3‘1

® @

“enla " B!
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—r-BK! 2 anD —chK! 4 GND

® Konektor M8, 4pinovy
® Kabel se zasuvkou M8, 4pinovou

POKYNY K MONTAZI SLIM & FLAT

0] @

@ Uzky model = svételny vystup na uzké strané
@ Plochy model = svételny vystup na Siroké strané

Dalsi informace, vhodné pfislusenstvi, pfiklady pouziti a soubory ke stazeni, jako jsou rozmérové modely
CAD, provozni navody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1107807
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SICK

Sensor Intelligence

PREHLED
SPOLECNOSTI
SICK

Spolecnost SICK je pfedni technologickou firmou poskytujici inteli-
gentni senzorova a integrovana feseni pro pramyslovou automatizaci.
Nase technologie nastavuji globalni standardy - vase priimyslové
procesy diky nim budou jak v logistice, tak ve vyrobé ucinnéjsi, bez-

Spolecnost SICK propojuje inteligentni senzoriku s porozumeénim
odvétvi a certifikovanym poradenstvim. Poskytujeme idealni zaklad
pro Skalovatelna automatizac¢ni feSeni na miru a vytvarime pridanou
hodnotu napfi¢ celym hodnotovym fetézcem. Nase uzké partnerstvi
se zakazniky je vic nez jen slib: spolec¢né udrzitelné zvySujeme
produktivitu a kvalitu, chranime zdravi a bezpecnost a zajistujeme
budoucnost. V§e s empatii a na bazi daveéry.

S vasni a prikopnickym duchem vyviji spolec¢nost SICK od roku 1946
inovativni technologie. Diky globalni siti pfiblizné ve 40 zemich pusobi
spolec¢nost SICK po celém svété a nachazi se vzdy ve vasi blizkosti.
Hlavni sidlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Némecku.
Nasi zakaznici profituji z naseho porozumeéni lokalnim i globalnim
poZadavkim, které prevadime v individualné pfizpisobena reseni.





