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INFORMACOES DO PEDIDO

tipo n2 de artigo
WLG4S-3V3232H 1048122

Outras versoes do aparelho e acessorios em www.sick.com/W4

C€ ecowns & @ &5

Figura pode ser diferente

DADOS TECNICOS EM DETALHE

CARACTERISTICAS

Principio de funcionamento Barreira de luz de reflexao

Principio de funcionamento, detalhe Sem refletor de distancia minima (autocolimagao/dptica coaxial)
Distancia de comutacao max. om..5m U

Distancia de comutacao om..3m U

Filtro de polarizagao Sim

Feixe de luz de emisséo
Emissorde luz | gp pinPoint ”
Tipo de luz Luz vermelha visivel
Tamanho do ponto de luz (distancia) @ 45 mm (1,5 m)
Dados caracteristicos do LED
Comprimento de onda 650 nm

Ajuste Tecla de Teach-in simples

Aplicacoes especiais Area de higiene e area imida, Detecgdo de objetos transparentes
Design da carcaga Hygiene

Saida de alarme Y

AutoAdapt Y

bl
Refletor PL8OA.

2
Vida atil média: 100.000 ha T =+25°C.

CARACTERISTICAS DE SEGURANGA

MTTF, 1.215 anos
DC,, 0%
T,, (duracéo de uso) 20 anos
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ELETRICIDADE

Tens&o de alimentacéo U,

Ondulagao residual
Consumo de corrente

Classe de protecao
Saida digital
Tipo
Tipo de ligagao
Corrente de saida l
Tempo de resposta

Frequéncia de comutacao

Atenuacao na trajetodria da luz

Circuitos de protecao

SENSORES FOTOELETRICOS - WLG4S-3V3232H

10vDC..30vDC"

2)

S 5Vss

3)
30 mA
]

PNP
Comutacgao por sombra
<100 mA

<0,5ms ?

1.000 Hz”
>8%

L
Valores-limite, protegdo contra inverséo de polaridade. Operacdo em rede protegida contra curto-circuitos: max. 8 A.

2
N&o pode estar acima ou abaixo das tolerancias UV.

3
Sem carga.

5
Tempo de funcionamento do sinal com carga 6hmica.
5
Com proporgao sombra/luz 1:1.
)
A = conexdes protegidas contra invers&o de polos U,.
7
B = Entradas e saidas protegidas contra polaridade inversa.

8
C = Supressao de impulsos parasitas.

MECANICA

Construcéo
Detalhe do modelo
Dimensdes (L x Ax P)

Conexao

Detalhe da conexdo

Comprimento do cabo (L)
Material
Carcaca
Vidro frontal
Cabo
Peso

"
Torque de aperto max.: 0,6 Nm.

2
Nao dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.

DADOS AMBIENTAIS

Grau de protecao

Temperatura ambiente, operagdo

Temperatura ambiente, depdsito

N2 arquivo UL

Y
AtUV =24 VandIA<30mA.
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Retangular
Slim
15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm

Cabo com conector M8, de 4 pinos v

2
150 mm

Metal, Aco inoxidavel V4A (1.4404, 316L)
Plastico, PMMA
Plastico, PVC

509

IP66
IP67
IP68
IP69K

-30°C..+70°C"

-30°C..+60°C
-30°C..+75°C
FDA, UL n® NRKH.E181493 & cUL n® NRKH7.E181493
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CERTIFICADOS

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

SIS S S (SIS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

ECOLARB certificate

<

Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate

<

TIPO DE CONEXAO

ESQUEMA DE CONEXAO CD-107

ﬂﬂi_i +(L+)

2
—>W—H!— Alarm

Bul3
-2

—_—
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CURVA CARACTERISTICA WL4S-3, WLG4S-3,5 M

Operating reserve
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@ refletor PLBOA
@ Refletor PL40A
® Refletor PL20A
@ Refletor PL1OF
® refletor P250 CHEM
® fita reflexiva REF-IRF-56

GRAFICO DE DISTANCIA DE COMUTACAO WL4S-3, WLG4S-3,5 M
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@ Refletor PL40A

® Refletor PL20A

@ Refletor PL1OF

® refletor P250 CHEM

® fita reflexiva REF-IRF-56
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DESENHO DIMENSIONAL WL4S-3H, WLG4S-3H, COM TECLA TEACH-IN

22.2(0.87) <
o

(0.02)

15.3 (0.60)

13.1
(0.52)

48.6 (1.91)

10.7
(0.42)

Dimensdes em mm

@ centro do eixo do sistema 6ptico

® anel de vedacéo (torque de aperto 6 Nm)

® conexao conector macho M12

@ LED indicador amarelo: status recepcao luminosa
® LED indicador, verde: tensdo de alimentagéo ativa
® Tecla teach-in

Informacgdes adicionais, bem como acessodrios adequados, exemplos de aplicagao e downloads, co-
mo modelos dimensionais em CAD, manuais de instrucdes e software, podem ser encontrados em
www.sick.com/1048122
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SICK

Sensor Intelligence

A SICK EM
SINTESE

A SICK é uma empresa global lider em tecnologia, especializada
em solucdes inteligentes de sensores e solucdes integradas para
automacao industrial. Nossas tecnologias estabelecem padroes
globais e tornam seus processos industriais mais eficientes,
seguros e sustentaveis - tanto na logistica quanto na producgao.

A SICK combina inteligéncia de sensores com profundo conheci-
mento setorial e servigos de consultoria certificados. Oferecemos a
base ideal para solu¢cdes de automacgao escalaveis e personalizadas,
gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita
parceria com os clientes € mais do que uma promessa: juntos,
aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a
saude e a segurancga e garantimos um futuro sustentavel. Tudo isso
com empatia e confianga.

Com paixao e espirito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias
inovadoras desde 1946. Gracas a uma rede global presente em cerca
de 40 paises, a SICK atua mundialmente e esta sempre préoxima

de vocé. A sede da empresa esta localizada em Waldkirch, proximo

a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso
entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em
solucdes sob medida.





