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GUVENLI LAZER ALAN TARAYICILAR - AIRWIPER KIT OUTDOORSCAN3 PRO - PROFINET

LSS

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Uriin modeli

Uygulama

Uygulama alani

Basingli hava temizligi

Calisma maddesi

Saflik sinifi
Girig basinci
Basingli havanin sicakligi

Koruma alani mesafesi
Uyari alani araligi

Eszamanli denetlenen koruma alanlarinin sayisi

Alan sayisi
Denetleme durumlarinin sayisi
Tarama agisi

Coziinurlik (yapilandirilabilir)

Acisal ¢ozinirlik
Tepki siresi

Koruma alani ilavesi

bl
Giivenli lazer alan tarayicl, endistriyel ic ve dis alanlarda kullanilabilir.

2

Koruma veya uyari alanlari.

EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI

Tip
Giivenlik icin entegrasyon seviyesi
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GUVENLI LAZER ALAN TARAYICILAR

airWiper Kit
outdoorScans Pro -
PROFINET

SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.
airWiper Kit outdoorScan3 Pro - PROFI- 128913
NET

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/outdoorScan3

C€ @ & PIFG €8

Resimler farkli olabilir

outdoorScan3 Pro - PROFINET

Basingli hava temizligi icin sensor kiti, sistem soketi (2102812) dahil sensor (1094473), alt tarafa 6n mon-
taji yapilmistir

L

Outdoor

Mimkin

Basingli hava

1ISO 8573-1[7:4:4]

Tipik 400 kPa (200 kPa ... 600 kPa, 2,0 bar ... 6,0 bar)
=+50°C

4m
40m
<8’
128
128
275°

50 mm
70 mm

0,39°
15 ms
65 mm

Tip 3 (IEC 61496)
SIL 2 (IEC 61508)
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GUVENLI LAZER ALAN TARAYICILAR - AIRWIPER KIT OUTDOORSCAN3 PRO - PROFINET

Kategori
Performans seviyesi
SRS/SRSS performans sinifi

PFH_ (saat basina tehlike getiren devre digi kalma
icin ortalama olasilik)

Uygunluklar

T,, (kullanim 6mri)

Hata durumunda emniyetli durum

FONKSIYONLAR

Tekrar calisma kilidi

Coklu degerlendirme

Denetleme durumu degistirme
Eszamanli denetim

Statik koruma alani degistirmesi
Entegre edilmis konfiglirasyon hafizasi

Olciim verisi ¢ikisi

ARAYUZLER

Basingli hava baglantilari

Baglanti tipi
Gilc kaynagi
Fieldbus, endistriyel ag
Cikislar
OSSD-ciftleri

Ag lizerinden guvenlik cikislar
Konfiglirasyon metodu
Konfigiirasyon ve diyagnostik arayiiz

Fieldbus, endiistriyel ag
Protokol
Desteklenen protokol siiriimleri

GSDML
Dongli siiresi
Conformance
Ag yonetimi

Netload
Sivicozellikleri
Port ozellikleri

Teshisler

Diger hizmetler

GOosterge elemanlari
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Kategori 3 (EN ISO 13849)
PL d (EN ISO 13849)
Performans sinifi D (IEC/TS 62998)

8,0x10"
Conformance Class C

20 yil (EN ISO 13849)

Ag uzerinden giivenlik ¢ikislar mantiksal olarak O'dir.

LS S S (S S

Ethernet lizerinden

Basincli hava hortumu i¢in 4 x Push-Pull baglanti (& 4mm), M5 dis vida disi

1x erkek konnektor M12, 4 pin, A kodlamali
2 x disi konnektor M12, 4 pin, D kodlamali

0
8

Safety Designer ile bilgisayar (konfiglirasyon ve diyagnoz yazilimi)
USB 2.0, Mini USB, Ethernet

PROFINET

PROFIsafe

PROFINET spesifikasyonu V2.3

V2.6 spesifikasyonu uyarinca PROFIsafe profili
V2.4 spesifikasyonu uyarinca PROFIsafe profili
V2.33 GSDML spesifikasyonu uyarinca
Tms,2ms,4ms,8ms,16 ms...

Conformance Class C

SNMP

MIB-2

IEEE 802.1AB uyarinca LLDP

MRP-Client Destegi

Security Level 1 Test uyarinca Netload Class Il
IEEE 802 ile uyumli 2-Port-Realtime-Switch
100Base-TX

Auto-Negotiation

Auto-Crossover (MDIX)

Auto-Polarity

I&M veri setleri0 ... 5

PROFINET alarmlari

PROFlenergy

F_iPar_CRC

TCl ile iletisim icin periyodik olmayan yazma/okuma hizmetleri
SNTP (istemci ve sunucu)

Grafiksel renkli ekran, LEDs

TEKNIK SAYFA | SICK



GUVENLI LAZER ALAN TARAYICILAR - AIRWIPER KIT OUTDOORSCAN3 PRO - PROFINET

ELEKTRIK

Koruma sinifi
Gerilim Kaynagi U,
Gii¢ tiiketimi tipik

MEKANIK

Boyutlar (G x Y x D)
Agirlik

Govde malzemesi
Govde rengi

Optik kilif malzemesi
Optik kilif ylizeyi

airWiper malzemesi

ORTAM VERILERI

Koruma sinifi

Ortam 1s1gina dayaniklilik

Calisma ortami sicakligi
Depolama sicakligi

Ortam kosullari

Titresim dayanimi

Darbe dayanimi

EMVC

)

Halojen isik
Gines 15191

Yagmur
Kar
Sis

Sinif

Sinif

Daimi sok

11l (EN 61140)
24V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)

72W

140,6 mm x 150,7 mm x 127,6 mm (sistem soketsiz)
1,6 kg

Aliminyum

RAL 2004 (saf turuncu), RAL 9005 (siyah)
Polycarbonat

Dis yiizey kazima onleyici kaplama

Aliiminyum (eloksalli)

IP65 (IEC 60529)

12.000 Ix (IEC 61496-3)
40.000 Ix (IEC 61496-3)

-25°C..+50°C
-25°C..+70°C

10 mm/h”
3 mm/h SWE, kar ortuistiniin su esdegeri !

50 m (MOR, meteorolojik goriis mesafesi) !

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3

5M1(IEC 60721-3-5)
3M4 (IEC TR 60721-4-3)

IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3

5M1 (IEC 60721-3-5)
3M4 (IEC TR 60721-4-3)
100 m/s? 16 ms

150 m/s?% 6 ms

IEC 61496-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4

Ayrintili bilgileri, kullanma kilavuzunun “Projelendirme” bélimiinde bulabilirsiniz.

DIGER VERILER

Isik tiirl
Dalga uzunlugu
Algilanabilir remisyon derecesi

Lazer sinifi

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

4 TEKNIK SAYFA | SICK

Palsli lazer diyodu

845 nm

%1,8 ... %1000 ve daha fazla

1(21 CFR 1040.10 ve 1040.11, IEC 60825-1)

SIS S SIS
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GUVENLI LAZER ALAN TARAYICILAR - AIRWIPER KIT OUTDOORSCAN3 PRO - PROFINET

Profinet certificate
PROFIsafe certificate

EC-Type-Examination approval

1SS S

PROFlenergy certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

TEKNIK CIZIM
140,6
2995 ® —%a
L ~ o .
} 1,3 ‘ @ [ ‘ Z,'»
! ] ! L i) ¥
N | SN N/
~ : ~ L S
o | <
). [E]
0 © g §° M5x7,5 N
- |
ol ~i . 1S
B o 500,.) ©
n QY
10 110
} W =T
| |
112 12 44 ‘ 85

127,6
147,3

Olciiler mm cinsindedir

@ ayna donme ekseni

® tarama ylizeyi

® gerekli gozlem araligi (a: Gozlem araliginin uzunlugub: Tarama ylzeyinin Ustliindeki minimum yikseklik c: Tarama yiizeyinin
altindaki minimum yUkseklik. Ayrintilar icin bkz. Kullanma kilavuzu)

BAGLANTI DUZENI GUG KAYNAGI (XD1)

2 1
3 4
Pin Tanimlama Aciklama
1 +24V DC Gerilim kaynagi +24 V DC
2 n.c. Bagli degil
3 ovbDC Gerilim kaynagi O V DC
4 FE Fonksiyon topragi/ekran

Detaylar igin bkz. kullanma kilavuzu
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BAGLANTI DUZENI ETHERNET (XF1, XF2)

1 2
4 3
Pin

1

2

3

4
Vida disi

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama ornekleri ve CAD 6l¢li modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1128913

TEKNIK SAYFA | SICK

Tanimlama
X+
RX+
TX-

RX-
SH

Aciklama
Gonderme verileri +
Alma verileri +
Gonderme verileri -
Alma verileri -
Blendaj

Detaylar i¢in bkz. kullanma kilavuzu
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SICK

Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





