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SENSORES FOTOELETRICOS - GSE10-R3722

DADOS TECNICOS EM DETALHE

CARACTERISTICAS

Principio de funcionamento
Dimensdes (L x A x P)

Forma da carcaca (saida de luz)
Distancia de comutagao max.
Distancia de comutacao

Tipo de luz

Emissor de luz

Tamanho do ponto de luz (distancia)
Comprimento de onda

Ajuste

"
Vida util média: 100.000 ha T = +25°C.

MECANICA/SISTEMA ELETRICO

Tens&o de alimentagéo U,
Ondulagao residual

El
+-10 %.

SENSORES FOTOELETRICOS

GSE10-R3722

INFORMACOES DO PEDIDO

tipo n2 de artigo
GSE10-R3722 1065914

Outras versoes do aparelho e acessorios em www.sick.com/G10
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Figura pode ser diferente

Fotocélula unidirecional

20 mm x 50 mm x 51,5 mm

Retangular
Om..40m
Om..35m

Luz infravermelha

L]

LED
@433 mm (15 m)
850 nm

Nenhuma

24V AC/DC ... 240 V AC/DC "
<10%

2
Prover extingdo de faiscas adequada em caso de carga indutiva ou capacitiva.

3
Com propor¢ao sombra/luz 1:1.

@
Nao dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.

5
C = Supressao de impulsos parasitas.

6
Tensédo de dimensionamento 250 V CA.

n
Em caso de alimentagao CC, o comprimento do cabo entre a fonte de alimentagao e o sensor deve ser < 30 m.

8
UL:0°C...+50°C.

9
Cumpre as exigéncias de acordo com a UL325, se for utilizada uma carcaga de protecéo externa (p. ex., BEF-GIOWSG, 2071960).
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Consumo de energia do emissor
Consumo de energia do receptor
Saida de comutagao

Tipo de ligacao

Poténcia de comutagdo max. (corrente/tensao)

Tempo de resposta

Frequéncia de comutacao
Tipo de conexao

Material do cabo
Secao transversal do condutor
Circuitos de protecéo

Classe de protecdo

Peso

Interferéncia eletromagnética

Material da carcaga

Grau de protegéao

Relé ciclos de comutagdo min.
Itens fornecidos

Categoria de uso

Compatibilidade eletromagnética (EMV)

Temperatura ambiente, operagéo

Temperatura ambiente, depdsito
N2 arquivo UL

Outros padrbes

W
+-10 %.

<2VA
<25VA

Relé, SPDT, isolado eletricamente 2

Comutacao por sombra/luz 2

011 A (250 V DC)
3A(30VDC)
3A (250 V AC)

<10 ms
3)
20 Hz
Cabo, 5 fios,2m *

Plastico, PVC
0,25 mm?

2309

EN 61000-6-3 (2011-09) "
Plastico, ABS/PMMA
IP67

100.000 ciclos (3 A)

SENSORES FOTOELETRICOS - GSE10-R3722

Cantoneira de fixagdo BEF-G10UCO1 (2 unid.)

DC-13 (conforme EN 60947-1)
AC-15 (conforme EN 60947-1)

EN 60947-5-2
EN 61000-6-3 (2011-09)
-30°C...+60°C”

~40°C ... +70°C

NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

9
UL325

2
Prover extingdo de faiscas adequada em caso de carga indutiva ou capacitiva.

)
Com proporgao sombra/luz 1:1.

9
Nao dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.

5
C = Supress&o de impulsos parasitas.

o
Tens&o de dimensionamento 250 V CA.

n
Em caso de alimentacg&o CC, o comprimento do cabo entre a fonte de alimentac&o e o sensor deve ser < 30 m.

£}
UL:0°C..+50°C.

5
Cumpre as exigéncias de acordo com a UL325, se for utilizada uma carcaca de protecao externa (p. ex., BEF-GIOWSG, 2071960).

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

CCC certificate

cULus certificate

Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate
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SENSORES FOTOELETRICOS - GSE10-R3722

OPCOES DE CONFIGURACAO
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SENSORES FOTOELETRICOS - GSE10-R3722

TAMANHO DO PONTO DE LUZ
Diameter in mm (inch)

215 @433 21,130
(0.6) (17) (44.5)

Sensor

!

0.1 15 ' 40
(0.3) (49.2) \ (131.2)
Distance in m (feet) (114.8)

L

ALCANCE
0 10 20 30 40
(32.81) (65.62) (98.43) (131.23)
Distance in m (feet)
[ sensing range Sensing range max.

DESENHO DIMENSIONAL GSE10, CA/CC, CABO
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Dimensdes em mm

@ centro do eixo do sistema 6ptico, emissor

® Centro do eixo do sistema 6ptico receptor

® furo de fixagdo, @ aprox. 4,2 mm

@ LED indicador amarelo: status recepcao luminosa
® LED indicador verde: indicador de operagao

Informacgdes adicionais, bem como acessorios adequados, exemplos de aplicagao e downloads, co-
mo modelos dimensionais em CAD, manuais de instrucdes e software, podem ser encontrados em

www.sick.com/1065914
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SICK

Sensor Intelligence

A SICK EM
SINTESE

A SICK é uma empresa global lider em tecnologia, especializada
em solucdes inteligentes de sensores e solucdes integradas para
automacao industrial. Nossas tecnologias estabelecem padroes
globais e tornam seus processos industriais mais eficientes,
seguros e sustentaveis - tanto na logistica quanto na producgao.

A SICK combina inteligéncia de sensores com profundo conheci-
mento setorial e servigos de consultoria certificados. Oferecemos a
base ideal para solu¢cdes de automacgao escalaveis e personalizadas,
gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita
parceria com os clientes € mais do que uma promessa: juntos,
aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a
saude e a segurancga e garantimos um futuro sustentavel. Tudo isso
com empatia e confianga.

Com paixao e espirito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias
inovadoras desde 1946. Gracas a uma rede global presente em cerca
de 40 paises, a SICK atua mundialmente e esta sempre préoxima

de vocé. A sede da empresa esta localizada em Waldkirch, proximo

a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso
entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em
solucdes sob medida.





