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LICHTTASTER UND LICHTSCHRANKEN - GRTE18S-P234Z

TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Funktionsprinzip
Funktionsprinzip Detail
Abmessungen (Bx H x T)
Gehauseform (Lichtaustritt)
Gewindedurchmesser (Gehause)
Optische Achse

Schaltabstand max.

Schaltabstand
Lichtart
Lichtsender

LichtfleckgroBe (Entfernung)
Wellenlange

Einstellung

Anzeige

LED griin

LED gelb

n
Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standardweif3, DIN 5033).

2
Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei T =+25°C.
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LICHTTASTER UND LICHTSCHRANKEN

Typ

GRTE18S-P234Z

BESTELLINFORMATIONEN

Artikelnr.

GRTE18S-P234Z

1059487

Weitere Gerateausflihrungen und Zubehor auf www.sick.com/GR18

C€ ecowns - ®s & @ £

Abbildung kann abweichen

Reflexions-Lichttaster
Energetisch

18 mm x 18 mm x 38,1 mm
Zylindrisch

M18 x 1

Axial, fully flush

5mm...550 mm"

10 mm ... 400 mm "
Sichtbares Rotlicht

PinPoint-LED *

@9 mm (400 mm)
650 nm
Potentiometer, 270°

Betriebsanzeige

Statisch an: Power on

Status Lichtempfang

Statisch an: Objekt anwesend
Statisch aus: Objekt nicht anwesend
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MECHANIK/ELEKTRIK

Versorgungsspannung U,

Restwelligkeit

Stromaufnahme

Schaltausgang

Schaltart

Signalspannung PNP HIGH/LOW

Ausgangsstrom |

X.

Ansprechzeit
Schaltfrequenz

Anschlussart
Schutzschaltungen

Schutzklasse
Gehausematerial
Werkstoff, Optik
Schutzart

Lieferumfang

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Umgebungstemperatur Betrieb

LICHTTASTER UND LICHTSCHRANKEN - GRTE185-P234Z

10vDC..30vDC"

2)

<5V_

30 mA

PNP

Hellschaltend
U,-(=3V)/ca.0V

<100 mA”

4
<1.000 ps

5)
500 Hz
Stecker M12, 3-polig

I

Metall, Messing vernickelt und ABS
Kunststoff, PMMA

IP67

Befestigungsmutter (2 x)

EN 60947-5-2

-25°C..+55°C"

Umgebungstemperatur Lager -40°C..+70°C
UL-File-Nr. NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

9
Grenzwerte. Betrieb in kurzschlussgeschiitztem Netz max. 8 A.

2
Darf U -Toleranzen nicht liber- oder unterschreiten.

)
Bei Uv > 24 V oder Umgebungstemperatur > 49 °C, IA max = 50 mA.
9
Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5
Bei Hell-Dunkel-Verhaltnis 1:1.
9
A= Uv-AnschlLisse verpolsicher.
”
B = Ein- und Ausgénge verpolsicher.
)
D = Ausgange tiberstrom- und kurzschlussfest.

”
Bei U, <=24V und |, <50mA.

SICHERHEITSTECHNISCHE KENNGROBEN

MTTF, 1.737 Jahre
DC 0%

avg

ZERTIFIKATE

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC) ex-
empt

v
v
v
Moroccan declaration of conformity v
v
v

2026-06-09 08:44:27 - IRRTUMER UND ANDERUNGEN VORBEHALTEN DATENBLATT | SICK 3



LICHTTASTER UND LICHTSCHRANKEN - GRTE18S-P234Z

ECOLAB certificate

cULus certificate

Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate

<

EINSTELLMOGLICHKEITEN GRTB18(S), GRTE18(S), EINSTELLUNG SCHALTABSTAND: POTENTIOMETER, 270°

Schaltabstand

-

ANSCHLUSSART

ANSCHLUSSSCHEMA CD-045

BN: 1 L+
BU:3 M
BK: 4
_’_r_Q
i

[P |
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KENNLINIE GRTE18S, 400 MM

Funktionsreserve
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Abstand in mm

® Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remissionsgrad
® Schaltabstand auf Grau, 20 % Remissionsgrad
® Schaltabstand auf Wei3, 90 % Remissionsgrad

LICHTFLECKGROBE GRTE18S, 400 MM

Durchmesser

28

40 200 400 800
Entfernung

Alle MaBe in mm
MaBe in mm

SCHALTABSTAND-DIAGRAMM GRTE18S, 400 MM
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® Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remissionsgrad
® Schaltabstand auf Grau, 20 % Remissionsgrad
® Schaltabstand auf Weif3, 90 % Remissionsgrad
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LICHTTASTER UND LICHTSCHRANKEN - GRTE18S-P234Z

ANSPRECHBEREICH GRTE18S, 400 MM

Paralleler Ansprechbereich y in mm
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MABZEICHNUNG GR18S, METALL, STECKER, AXIAL, FULLY FLUSH, EINSTELLBAR

38,1

MaBe in mm

® Stecker M12, 3-polig

® Befestigungsgewinde M18 x 1

® Anzeige-LED gelb

® Anzeige-LED grin

® Empfindlichkeitseinsteller, Potentiometer 270°
® Befestigungsmutter; SW 24, Metall

Weitere Informationen sowie passendes Zubehor, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maf3-
modelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/1059487
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SICK

Sensor Intelligence

SICKAT
A GLANCE

SICK ist ein weltweit flihrendes Technologieunternehmen fiir intelli-
gente Sensorlosungen und integrierte Losungen in der industriellen
Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und
machen lhre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nach-
haltiger - sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverstandnis und zerti-
fizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage fiir
skalierbare sowie maBgeschneiderte Automatisierungslosungen
und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschopfungskette.
Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein
Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivitat, steigern
die Qualitat, schiitzen Gesundheit und Sicherheit und sichern die
Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative
Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Landern ist
SICK weltweit prasent und immer in lhrer Nahe. Der Hauptsitz des Unter-
nehmens befindet sich in Waldkirch in der Nahe von Freiburg, Deutsch-
land. Unsere Kunden profitieren von unserem Verstandnis fur lokale
sowie globale Anforderungen, die wir in maBBgeschneiderte Losungen
Ubersetzen.





