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SENSORES FOTOELETRICOS - GRTE18S-P234Z

DADOS TECNICOS EM DETALHE

CARACTERISTICAS

Principio de funcionamento
Principio de funcionamento, detalhe
Dimensées (L x A x P)

Forma da carcaca (saida de luz)
Diametro da rosca (carcaga)

Eixo 6ptico

Distancia de comutagao max.

Distancia de comutacao

Tipo de luz

Emissor de luz

Tamanho do ponto de luz (distancia)
Comprimento de onda

Ajuste

Display

LED verde

LED amarelo

SENSORES FOTOELETRICOS

GRTE18S-P234Z

INFORMAGOES DO PEDIDO

tipo n2 de artigo

GRTE18S-P234Z 1059487

Outras versoes do aparelho e acessorios em www.sick.com/GR18

C€ ecowns @

Figura pode ser diferente

Sensor de luz de reflexdo
Energético

18 mm x 18 mm x 38,1 mm
Cilindrica

M18 x 1

Axial, nivelado

5mm...550 mm"

10 mm ... 400 mm "

Luz vermelha visivel

LED PinPoint *

@9 mm (400 mm)
650 nm
Potencidometro, 270°

Indicador de operagéo

Permanentemente ligado: Power on

Status recepg¢ao de luz

Permanentemente ligado: objeto presente
Permanentemente desligado: objeto ausente

n
Objeto a ser detectado com 90% de percentual de reflexao difusa (com base no padréo branco DIN 5033).

2
Vida util média: 100.000 ha T =+25°C.
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MECANICA/SISTEMA ELETRICO

Tens&o de alimentacéo U,

Ondulagao residual

Consumo de corrente

Saida de comutagao

Tipo de ligacao

Tensao de sinal PNP HIGH/LOW

Corrente de saida |

X.

Tempo de resposta
Frequéncia de comutacéo

Tipo de conexao

Circuitos de protecao

Classe de protecao

Material da carcaca

Material, lente

Grau de protegcédo

Itens fornecidos

Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Temperatura ambiente, operagéo

Temperatura ambiente, depdsito
N¢ arquivo UL

SENSORES FOTOELETRICOS - GRTE18S-P234Z

10vDC..30vDC"

2)

<5V_

30 mA

PNP

Comutacéo por luz
U, - (s 3V)/aprox.0 V

<100 mA”

4
<1.000 ps

5)
500 Hz
Conector macho M12, 3 pinos

I

Metal, Latao niquelado e ABS
Plastico, PMMA

IP67

Porca de fixagao (2 unid.)

EN 60947-5-2

-25°C .. +55°C"
-40°C...+70°C
NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

9
Valores-limite. Operacdo em rede protegida contra curto-circuitos max. 8 A.

2
Nao pode estar acima ou abaixo das tolerancias UVA

)
IA max = 50 mA, em caso de Uv > 24 V ou temperatura ambiente > 49 °C.

9
Tempo de funcionamento do sinal com carga 6hmica.

5

Com propor¢do sombra/luz 1:1.

)
A = conexdes protegidas contra inversdo de pélos Uv.

n
B = Entradas e saidas protegidas contra polaridade inversa.
o
D = Saidas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.

9
ComU <=24Vel <50 mA.

CARACTERISTICAS DE SEGURANGA

MTTF,
DC

avg

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt
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SENSORES FOTOELETRICOS - GRTE18S-P234Z

ECOLAB certificate 7
cULus certificate Y
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate v

OPCOES DE CONFIGURACAO GRTB18(S), GRTE18(S), AJUSTE DA DISTANCIA DE COMUTAGAO: POTENCIOMETRO, 270°

Sensing range

.

TIPO DE CONEXAO

ESQUEMA DE CONEXAO CD-045
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SENSORES FOTOELETRICOS - GRTE18S-P234Z

CURVA CARACTERISTICA GRTE18S, 400 MM

Operating reserve
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Distance in mm (inch)

@ Distancia de comutac¢ao sobre preto, percentual de reflexao difusa de 6%
® distancia de comutacao sobre cinza, percentual de reflexdo difusa 20%
® Distancia de comutacao sobre branco, percentual de reflexdo difusa de 90%

TAMANHO DO PONTO DE LUZ GRTE18S, 400 MM

Diameter
78
@9 (031) g9 220
(0.35) (0.35) (0.79)

L

A

Sensor

40 200 400 800
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Distance
dimensdes em mm

GRAFICO DE DISTANCIA DE COMUTAGAO GRTE18S, 400 MM
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Distance in mm (inch)

[ Sensing range Sensing range max.

@ Distancia de comutacdo sobre preto, percentual de reflexdo difusa de 6%
®@ distancia de comutagao sobre cinza, percentual de reflexado difusa 20%
® Distancia de comutacdo sobre branco, percentual de reflexdo difusa de 90%
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SENSORES FOTOELETRICOS - GRTE18S-P234Z

FAIXA DE RESPOSTA GRTE18S, 400 MM

Parallel operating range y in mm (inch)
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Distance x in mm (inch)

DESENHO DIMENSIONAL GR18S, METAL, CONECTOR MACHO, AXIAL, FULLY FLUSH, REGULAVEL

0.06)

7 (0.63)

38.1(1.5)

Dimensdées em mm

® Conector macho M12, 3 pinos

® rosca de fixagado M18 x 1

® LED indicador amarelo

® Indicacéo LED verde

® sistema de ajuste da sensibilidade, potenciémetro 270°
® porca de fixacdo; tamanho 24, metal

Informacgdes adicionais, bem como acessorios adequados, exemplos de aplicagao e downloads, co-
mo modelos dimensionais em CAD, manuais de instru¢des e software, podem ser encontrados em
www.sick.com/1059487
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SICK

Sensor Intelligence

A SICK EM
SINTESE

A SICK é uma empresa global lider em tecnologia, especializada
em solucdes inteligentes de sensores e solucdes integradas para
automacao industrial. Nossas tecnologias estabelecem padroes
globais e tornam seus processos industriais mais eficientes,
seguros e sustentaveis - tanto na logistica quanto na producgao.

A SICK combina inteligéncia de sensores com profundo conheci-
mento setorial e servigos de consultoria certificados. Oferecemos a
base ideal para solu¢cdes de automacgao escalaveis e personalizadas,
gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita
parceria com os clientes € mais do que uma promessa: juntos,
aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a
saude e a segurancga e garantimos um futuro sustentavel. Tudo isso
com empatia e confianga.

Com paixao e espirito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias
inovadoras desde 1946. Gracas a uma rede global presente em cerca
de 40 paises, a SICK atua mundialmente e esta sempre préoxima

de vocé. A sede da empresa esta localizada em Waldkirch, proximo

a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso
entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em
solucdes sob medida.





