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RFID

RFU630-13111

SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

RFU630-13111 1077862

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/RFU63x

 

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Versiyon Long Range

Ürün kategorisi Entegre antenli RFID yazma/okuma cihazı

Radyo ekipmanları tip onayı Yeni Zelanda (AS/NZ4268)

Frekans bandı UHF (860 MHz ... 960 MHz)

Taşıyıcı frekansı 920,25 MHz ... 927,25 MHz

Çıkış gücü 3,16 W (EIRP, entegre anten ile, dış anten girişi üzerinden alternatif olarak 29 dBm ile gücü ayarlanabilir)

RFID Standardı EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C, RAIN

Modülasyon PR-ASK, DSB-ASK

Görüş açısı 72°

Lazer tarama mesafesi ≤ 10 m 
1)

Anten Entegre
Verici gücü Ayarlanabilir

Polarizasyon Dairesel
Eksenel oran Typ. 2 dB

Geri sönümleme > 17 dB
Harici anten bağlantısı 3 (+ 29 dBm'ye kadar tek olarak ayarlanabilir)

Toplu algılama

Diğer fonksiyonlar Arıza teşhis, Cihaz yazılımı güncelleştirilebilir, esnek veri çıktı biçimi (serbestçe programlanabilir), Kalp
atışı, Tetikleme, SICK-AppSpace fonksiyonları, SDK6U-P00100 SD kart aksesuar parçası ile aktive edile-
bilir (≥ 2.0.0 Firmware için)

1)

 Kullanılan transponderlere ve ortam koşullarına bağlı olarak.

MEKANIK/ELEKTRIK

Bağlantı tipi 1 x M12, 17 pin fiş A kodlamalı
1 x M12, 4 pin soket, D kodlamalı
1 x USB, 5-pinli dişi konnektör, mikro-B tip

Besleme Gerilimi 18 V DC ... 30 V DC

Güç tüketimi Typ. 20 W
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Gövde malzemesi Alüminyum döküm

Gövde rengi Mavi, siyah, gümüş

Koruma sınıfı IP67

Koruma sınıfı III

Ağırlık 2,6 kg

Boyutlar (U x G x Y) 239 mm x 239 mm x 64 mm

MTBF > 100 yıl

ARAYÜZLER

Ethernet ✔ , TCP/IP, OPC UA
Not Firmware 2.20 ve üzeri Companion Spec V1.0

Fonksiyon Veri arayüzü (okuma sonucu çıkışı), Servis arayüzü
Veri aktarma hızı 10/100 Mbit/s

PROFINET

Fonksiyon PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (Harici CDF600-2 haberleşme modülü ile opsiyonel olarak
sağlanır), Veri arayüzü (okuma sonucu çıkışı)

Veri aktarma hızı 10/100 Mbit/s

EtherNet/IP™

Fonksiyon Veri arayüzü (okuma sonucu çıkışı)
Veri aktarma hızı 10/100 Mbit/s

EtherCAT®

Haberleşme tipi Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel CDF600
Fonksiyon Veri arayüzü (okuma sonucu çıkışı)

Seri ✔ , RS-232, RS-422
Not RS-422, sadece 4 tel üzerinden mümkündür

Fonksiyon Veri arayüzü (okuma sonucu çıkışı), Servis arayüzü
Veri aktarma hızı 0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud

CAN

Not CSN (SICK CAN Sensor Network)
Fonksiyon Veri arayüzü (okuma sonucu çıkışı)

PROFIBUS DP

Haberleşme tipi Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel CDF600-2
Fonksiyon Veri arayüzü (okuma sonucu çıkışı)

USB

Not USB 2.0
Fonksiyon Servis arayüzü

CANopen

Fonksiyon Veri arayüzü (okuma sonucu çıkışı)

Dijital girişler 2 (fiziksel, CDB620 / CDM420 içindeki opsiyonel CMC600 parametre hafızası üzerinden ek olarak
2 mantıksal giriş)

Dijital çıkışlar 2 (fiziksel, CDB620 / CDM420 içindeki opsiyonel CMC600 parametre hafızası üzerinden ek olarak
2 mantıksal çıkış)

Optik göstergeler 7 LEDʼler, çok renkli (cihaz durumu)
1 RGB-LED (Process Feedback)

Akustik göstergeler 1 Sesli uyarı (Geri bildirim)

Çalışma elemanları 2 tuş (seçme ve başlatma/durdurma fonksiyonları)

Operatör arayüzü Web sunucu

Konfigürasyon yazılımı SOPAS ET 
1)

Programlama arayüzü SICK AppStudio geliştirme ortamıyla cihaza özel programlama

Hafıza kartı MicroSD hafıza kartı (parametre klonlama, veri kaydetme)
1)

 Alternatif olarak, SICKʼin CoLa komut dili temelinde özel konfigürasyon araçları da oluşturulabilir (örn. kullanıcının kendi yazılımında veya PLC fonksiyon bloklarında).
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ORTAM VERILERI

Elektromanyetik uyumluluk (EMV) EN 301489-3

Titreşim dayanımı EN 60068-2-64:2008-02

Darbe dayanımı EN 60068-2-27:2009-05

Çalışma ortamı sıcaklığı –30 °C ... +60 °C 
1)

Depolama sıcaklığı –30 °C ... +70 °C

Bağıl nem ± 90 %, yoğuşmasız
1)

 Firmware-Versiyonu V2.02'den itibaren.

SERTIFIKALAR

China RoHS

Profinet certificate

Ethernet/IP certificate

Radio Approval certificate New Zealand

RAIN RFID

4 TEKNIK SAYFA | SICK 2026-08-04 23:29:14 · YANLIŞLAR VE DEĞIŞIKLIKLER IÇIN HAKLAR SAKLIDIR



RFID - RFU630-13111

RFU63X BOYUTSAL ÇIZIMI
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Ölçüler mm cinsindedir
① 3 x anten bağlantısı (“external”, TNC reverse)
② bağlantı “Power/Serial Data/CAN/I/O”
③ ethernet bağlantısı
④ 7 x LED durum göstergesi için
⑤ 3 x montaj vida dişi M5, 8 mm derin
⑥ 4 x montaj vida dişi M6, 11 mm derin
⑦ 1 x LED çok renkli (Process Feedback)
⑧ fonksiyon tuşları
⑨ MicroSD hafıza kartı için Micro-USB dişi konnektör ve kutu, vidalanabilir kapağın arkasında
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YÖN DIYAGRAMI
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868,5 MHz'de ölçülen dBic cinsinden anten kazancı, RHCP (sağa dönen dairesel polarizasyonlu)
① yatay düzlem (azimut)
② dikey düzlem (yükseltme)

BAĞLANTI ŞEMASI ETHERCAT®

EtherCAT®

1 2 32 3 4

Connection

24 V

Connection

32
24 V

Connection

43

CDF600-0300

Part no. 1052291

CDF600-0300

Part no. 1052291

CDF600-0300

Part no. 1052291

RFH620-1000001

Part no. 1044838

RFH630-1000001

Part no. 1054747

RFU620-10400

Part no. 1062600 

Connecting cable (already present on device)

EtherCAT® cable, 2 m (Part no. 2106159)

21
24 V
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BAĞLANTI ŞEMASI PROFINET IO/RT

 Connecting cable (already present on device)

 Connection cable, 2 m (Part no. 6061702)

 PROFINET cable, 2 m (Part no. 2106182)

 PROFINET cable, 2 m (Part no. 2106258)

 PROFINET cable, ready to assemble AIDA plug connectors

1

3 4 5 6

2

4 5 6 7

PROFINET

24 V
Trigger

24 V
Trigger

1

2

3 4 54

24 V

Connection

65

!

Connection

76
24 V

!

Connection

24 V

Trigger

CDB620-001

Part no. 1042256 

PROFINET CDF600-2200

Part no. 1062460

CDF600-2201

Part no. 1063390

CDF600-2201

Part no. 1063390

CDB620-001

Part no. 1042256 

RFU620-10100

Part no. 1062599 

RFU650-10100

Part no. 1073556

RFH630-1000001

Part no. 1054747

RFU630-13100

Part no. 1054396

RFU610-10600

Part no. 1091102 

RFH620-1001201

Part no. 1044839
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SISTEM YAPISI

RFU630-13100
1054396

Parameter cloning
4051366

Vesa adapter plate
2061688

Joint clamp
2068919

Ethernet cable
2106184

Transponder
6049636

Power cable, open end
6048319

RFU63x

Ham üretimde gövde tanımlama

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1077862
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




