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ENDUKTIF YAKLASIM SENSORLERI - IMC18-12NPPVCOSBO00

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Govde yapisi

Vida disi biyikligi
Cap

Algilama mesafesi S

Emniyete alinmis algilama mesafesi S,

Anahtarlama noktasi sayisi

Anahtarlama modlari

Qint.1/ Qint.2 Pin 2 lizerinde anahtarlama frekansi:

Metale montaj

Baglanti tipi

Anahtarlama ¢ikigi
Anahtarlama ¢ikisi ayrintisi
Q/C cikisgi

MFC cikigl

Cikis fonksiyonu

Devre degistirme tiirt 6zelligi
Elektriksel kablolama

Koruma sinifi

Ozel 6zellikler
Ozel uygulamalar
Ozel ifade

Resimler farkli olabilir

Metrik
M18 x 1
218 mm

omm..12mm"
9,72 mm

ENDUKTIF YAKLASIM SENSORLERI

IMC18-12NPPVCOS-
BOO

SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.
IMC18-12NPPVCOSBOO 1093167

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/IMC

C€ ook & @ E8

4 adede kadar ayarlanabilir anahtarlama noktasi veya pencere

Single point, Window mode, Two point mode, Gorsel ayar yardimi

250 Hz
Cikik kafa

Soket M12, 4-pin

PNP
PNP

Anahtarlama ¢ikisi veya IO-Link modu

Anahtarlama ¢ikisi veya giris

Normalde kapali / Normalde agik

Programlanabilir
DC 4 telli

P68’
IP69K ”

Smart Task, Sogutma ve yaglama maddelerine dayanikli

Sogutma ve yaglama maddesi alani, zorlu kullanim kosullari

Sn Teach limiti hari¢

bl
Avyarlanabilir. histerezis ve sicaklik sapmasina artik uyulamayacagi i¢in deger araliginin disinda 6gretmeye izin verilmez.

2
Kontaklari altin kaplama.
3
EN 60529 uyarinca.

E)
1SO 20653:2013-03'e gére.
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Pin-2 konfiglirasyonu
Teslimat Kapsami

ENDUKTIF YAKLASIM SENSORLERI - IMC18-12NPPVCOSBO00

Dis giris, 6gretme, anahtarlama sinyali
Sabitleme somunu, paslanmaz c¢elik V2A, kilit disli (2 x)

n
Avyarlanabilir. histerezis ve sicaklik sapmasina artik uyulamayacagi icin deger araliginin disinda 6gretmeye izin verilmez.

2
Kontaklari altin kaplama.
3
EN 60529 uyarinca.

@
1SO 20653:2013-03'e gore.

MEKANIK/ELEKTRIK

Besleme Gerilimi
Sinyal tagima
Gerilim diismesi
Histerezis

Tekrarlanabilirlik

Sicaklik sapmasi (baglangic S, degeri)
EMVC

Strekliakim ||

Kisa devre korumasi
Power-up pulse suppression
Darbe ve titresim dayanimi
Calisma ortami sicakligi
Govde malzemesi

Malzeme, algilama yiizeyi
Govde uzunlugu

Faydali vida disi uzunlugu
Maks. sikma torku

UL-dosya no.

Ogretme dogrulugu

Coziinurlik, tipik (aralik)

Cozlinurliik, maksimum (aralik)

Ll
10-Link modu: 18 VDC ... 30 V DC.

2
Maks Ia degerinde.

10vDC..30vDC"
<10%

2)
=2V
Programlanabilirz'

55%4’

5)

+£10%

EN 60947-5-2 uyarinca
<200mA°

v

v

100 g / 2 ms / 500 déngi; 150 g / 1 milyon déngi; 10 Hz ... 55 Hz /1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g

-40°C...+75°C

Paslanmaz celik V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
Plastik, LCP

65 mm

39 mm

Typ. 90 Nm K
E181493
Sr'nin +/- %3l

40 ym (O mm ... 8 mm)
75 um (8 mm ... 10 mm)
150 pym (10 mm ... 12 mm)

75 um (8 mm ... 10 mm)
150 ym (10 mm ... 12 mm)
300 pm (10 mm: ... 12 mm)

B
EN 60947-5-2 normuna uymak igin yaklasik %10’luk bir histerezis ayarlanmalidir.

4

Sabit UB gerilim kaynagi ve Ta ortam sicakligi.
5

Baslangi¢ Sr degeri.
6

Her iki anahtarlama ¢ikisi igin toplam 200 mA.

7
Vida somunun disli tarafi kullanildiginda.

iLETISIM ARAYUZU

iletisim arayiizii

Iletisim arayiizii ayrintisi
Dongli siiresi

Proses verisi uzunlugu

Proses verisi yapisi

10-Link V1.1

COM2 (38,4 kBaud)

5ms

32 Bit

Bit O = Anahtarlama sinyali Q ,
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ENDUKTIF YAKLASIM SENSORLERI - IMC18-12NPPVCOSBO00

Fabrika ayarlar

REFERANS DEGERLER

Bilgi

Referans deger 1
Referans deger 2
Referans deger 3

Referans deger 4

DUSURUM KATSAYILARI

Paslanmaz cgelik (V2A)
Aliminyum (Al)

Bakir (Cu)

Piring (sar1) (Ms)

MONTAJ UYARISI

Not

Mmoo 0O W >

SMART TASK

Smart Task tanimi
Mantik fonksiyonu

Zamanlayici fonksiyonu

inverter

Anahtarlama frekansi

Anahtarlama sinyali

Bit 1= Anahtarlama sinyali Q ,
Bit 2 = Anahtarlama sinyali Q
Bit 3 = Anahtarlama sinyali Q
Bit 16 ... 31 = Mesafe degeri

Int3

Int4

Anahtarlama noktasi 1: Referans deger 1

Cikis: Normalde agik
Pin 2 konfiglirasyonu: Giris

Referans deger, anahtarlama noktasi icin mm cinsinden rakamlar olarak sensore kaydedilmistir

12 mm
10 mm
8 mm

5mm

Yakl. 0,7
Yakl. 0,4
Yakl. 0,4
Yakl. 0,4

Ilgili grafik i¢in bakiniz "montaj uyarisi”

18 mm
45 mm
18 mm
36 mm
12 mm

96 mm

Temel mantik

AND

OR

XOR
Histerezis

Acilma gecikmesi

Kapanma gecikmesi

Acilma ve kapanma gecikmesi
Pals (One Shot)

Ayarlanabilir
SIO Direct: 250 Hz '

SIO Logic: 250 Hz ”
IOL: 250 Hz*

Anahtarlama sinyali Q, Anahtarlama ¢ikig

Anahtarlama sinyali Q, Anahtarlama cikisi

b
SIO Direct: IO-Link iletisimi olmayan ve sensériin i¢ mantik veya zaman parametreleri ("dogrudan" / "devre disi" olarak ayarli) kullanilmayan standart /0 modunda sensor ¢alismasidir.

2
SIO Logic: IO-Link iletisimi olmayan standart I/0 modunda sensér galismasidir. Sensoriin i¢ mantik ve zaman parametreleri kullanilir, ek otomasyon fonksiyonlari bulunur.

3
I0L: Tam I0-Link iletisimiyle, mantik, zaman ve otomasyon fonksiyon parametreleri kullanilan sensor ¢alismasidir.
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ENDUKTIF YAKLASIM SENSORLERI - IMC18-12NPPVCOSBO00

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

N O SR R RN

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

10-Link certificate

<

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

MONTAJ UYARISI CIKIK KAFALI MONTAJ

%%

BAGLANTI SEMASI CD-526

''''' 1
—B2L
B2 qu/e
p WH] 2 ME
i
Bul3

—_—

QL1/C = Switching output,
10-Link communication
Multifunction

MF

TEPKI EGRISI

Distance in mm (inch)

20
(0.79)

10
(0.39) |
‘\
0
‘___/
10
(0.39)

20
(0.79)

0 2 4 6 8 10 12
(0.08) (0.16) (0.24) (0.31) (0.39) (0.47)

Sn in mm (inch)
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ENDUKTIF YAKLASIM SENSORLERI - IMC18-12NPPVCOSBO00

TEKNIK CIZIM IMC18 STANDARD, ERKEK KONNEKTOR M12, CIKIK KAFA

65 (2.56)
8(0.31) 39 (1.54) 8.9 (0.35)

M18x1
L

Olciiler mm cinsindedir

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama ornekleri ve CAD 6Ol¢li modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1093167
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SICK

Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





