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AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Aciklama

Uygulama alani

Sistem pargasi
Cozinurlik

Tarama mesafesi
Koruma alani yiiksekligi

Senkronizasyon

EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI

Tip

Gilvenlik i¢in entegrasyon seviyesi
Kategori

Performans seviyesi

PFH_ (saat bagina tehlike getiren devre digl kalma
icin ortalama olasilik)

T,, (kullanim 6mri)

Hata durumunda emniyetli durum

FONKSIYONLAR

Koruma modu
Tekrar calisma kilidi
Kontaktor kontrolii (EDM)

Isin kodlama
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Resimler farkli olabilir

GUVENLI ISIK BARIYERLERI

C40S-0902FY010,
C40E-0902GY010

SIPARIS BILGILERI

Sistem parca- Tip Stok no.
sl

Verici C40S-0902FY010 1043185
Alici C40E-0902GY010 1043243

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/C4000_Fusion

C4000 Fusion alicida gogaltma baglantisiyla birlikte

Standart enduistri ortami
Cift

20 mm

21m

900 mm

Optik senkronizasyon

Tip 4 (IEC 61496-1)

SIL 3 (IEC 61508)

Kategori 4 (EN ISO 13849)
PL e (EN ISO 13849)

15+10” (EN I1SO 13849)

20yl (EN ISO 13849)

En az bir OSSD KAPALI durumda bulunur.

Fonksiyonlar

v

4
v
v

Teslimat durumu

Dahili
Devre disi birakilmig

Kod 1
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Konfigiire edilebilir tarama mesafesi Y

Azaltilmis ¢oziiniirlik Y Devre digi birakilmis
Sabit kérleme Y

Nesne seklini tanima i¢in dinamik kdrleme 7

Uriin algilamasi igin kendi kendiliginden 6grenen, di- v

namik kérleme

Palet algilamasi icin kendi kendiliginden 6grenen, di-

namik kérleme

Coklu degerlendirme % 2 kat de@erlendirme
Yon tanima v

Sanal fotoelektrik anahtarlar v

Sensor durumu izleme Y

Sekans denetimi Y

Nesne girig denetimi 7

Geometrik olarak benzer cisimlerin algilamasi 7

Cogdaltici baglantisinda Acil durdurma / Bypass Y

EFI Gizerinden giivenli SICK cihaz haberlesmesi Y
UE402 ILE BAGLANTILI FONKSIYONLAR

Bypass v

Isletim tiiriiniin degistirilmesi v

ARAYUZLER

Sistem baglantisi
Capraz kablolama 0,75 mm?
izin verilen hat uzunlugu 50 m

Konfigiirasyon baglantisi Disi konnektor M8, 4 pinli

Konfigiirasyon metodu CDS'li PC (Konfigiirasyon ve diyagnoz yazilimi)
GOosterge elemanlari 7 segment gostergesi
ELEKTRIK

Koruma sinifi Il (IEC 61140)

Gzl lepra 24VDC(192V..288V)"

Sinyal tagima <10% 2

Givenlik ¢ikislar (OSSD’ler)
Cikis tiir 2 PNP-Yari iletken, kisa devre korumalli, capraz devre denetimli
OSSD’nin akim yiikleme kapasitesi =500 mA

El
Harici gerilim kaynagdi EN 60204-1 geregince 20 ms'lik kisa siireli sebeke kesintisini kdpriilemelidir. Uygun gii¢ kaynaklari SICK'de aksesuar olarak bulunmaktadir.

2
U, sinirlari icinde.

MEKANIK

Boyutlar Boyutsal ¢gizimine bakiniz
Govde kesiti 48 mm x 40 mm

Govde malzemesi Aliminyum ekstriizyon profil
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ORTAM VERILERI

Koruma sinifi IP65 (EN 60529)

Calisma ortami sicakligi 0°C..+55°C

Depolama sicakligi -25°C..+70°C

Hava nemliligi 15 % ... 95 %, yogusmasiz

Titresim dayanimi 59,10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
Darbe dayanimi 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)

DIGER VERILER

Dalga uzunlugu 850 nm

Entegre lazer kurulum yardimcisi

Lazer sinifi 1(IEC 60825-1), gz igin glivenli

TEKNIK CIZIM
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Olciiler mm cinsindedir
gosterim verici (ayna tersi 6zellikte alici)
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Ca. 150 (5.91)
(connector range)

Ca. 100 (3.94)
(connector range)

L2
464
614
765
915

_ Zi2

110 (4.33)

&

L—_

Cable plug M26 x 11 + FE

with crimp contacts

75 (2.95)

| 65 (2.56)

777

Cable sockets M26 x 11 + FE with crimp contacts

224
374
524
674
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L1 L2 A
900 984 1.066 824
1.050 1134 1.216 974
1.200 1.283 1.366 1124
1.350 1435 1.517 1.274
1.500 1.586 1.669 1424
1.650 1736 1.818 1.574
1.800 1.887 1969 1724

ANAHTARLAMA ORNEGI UE10-30S GUVENLIK ROLESINDE C4000 GUVENLI ISIK BARIYERI
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Bir C4000 Standard/Advanced/Palletizer/Fusion glivenli isik bariyerinin UE10-30S'ye baglantisi.

Calisma modu: Restart kilidi ve harici kontak gozlemleme ile.

Etki sekli

Bos 1sik yolunda ve UE10-30S hatasiz durma konumunda, alicinin sari LED’i H3 lambasi yanip soner. Sistem devreye girmeye
hazir. S1tusuna basilarak (tusa basilir ve tus birakilir) sistem etkinlesir. OSSD1ve OSSD2 cikiglari gerilim iletir, UE10-30S dev-
reye alinir. Bir veya daha fazla igin kesintiye ugrarsa OSSD1ve OSSD2 ¢ikiglart UE10-30S'yi devreden cikarir.

Hata inceleme

OSSD’nin birlestirici baglantilari ve kisa devreleri algilanir ve blokaj durumuna (Lock-Out) yénlendirilir. UE10-30S’nin hatali
tutumu algilanir. Kapatma fonksiyonu korunur. S1 butonunun maniptlasyonu (sikistirma), ¢ikis devrelerinin onayini 6nler. Kir-
lenme durumunda H2 lambasi yanar (parametrelendirilebilir).

Aciklamalar

Y Cikis devreleri: Bu kontaklar, cikis devresi acik konumdayken tehlikeli durum giderilecek sekilde kumandaya entegre edil-
melidir. 4 ve 3 kategorilerinde bu baglanti iki kanalli (x, y yolu) olmalidir. Kumandaya tek kanalli ekleme (z yolu) sadece tek ka-
nalll kumandada ve risk analizinin dikkate alinmasiyla yapilabilir.

2 PELV, EN 60204-1/6.4 gerekliliklerine uygun olarak

Bagli cihazlarin kullanma kilavuzlarina dikkat edin.
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6lgl modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi- : r
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1043185
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





