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BESTALLNINGSINFORMATION

typ artikel nr
HL18T-M1G3AB 1077659

Fler enhetsutféranden och tillbehor pa www.sick.com/H18_Sure_Sense
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Med minimiavstand till reflektorn (dubbellinssystem)

Dimensioner (B x H x D) 16,2 mm x 45,5 mm x 34,4 mm
Husform (ljusutgang) Hybrid

Gangdiameter (hus) M18

Infastningstyp M18, huvud/pa sidan (24,1-25,4 mm)
Kapslingsfarg Bla

Kopplingsavstand max. 01m..3m"

Réckvidd 01m..25m"

Ljustyp Synligt rott ljus

Ljusséndare PinPoint-LED *

Ljuspunktsstorlek (avstand)
Vaglangd 631nm

Instéllning
Potentiometer, hdger Kanslighet
Potentiometer, vanster Ingen

Speciella anvdndningsomraden

Sérskilda kdnnetecken -

n
Reflektor PL8OA.

2
Livsléngd: 100 000 hvid T = +25°C.
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60 mm x 120 mm (3 m)

Detektering av transparenta objekt
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MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

LAatingsspanning 21.6VDC ... 250 V DC, 96 V AC ... 250 V AC "
Stromforbrukning <10mA”
Kopplingsutgang MOSFET
Kopplingstyp Morkeraktiv
Kopplingsutgang detalj
Brytarutgdng Q1 MOSFET, mérkeraktiv
Utgéngsstrom | =100 mA
Responstid <05ms 3
Kopplingsfrekvens 1.000 Hz 9
Anslutningstyp Kabel med 6ppen dnde, 2.000 mm
Kabelmaterial Plast, PVC
Ledartvarsnitt 0,2 mm?
Skyddskopplingar A 9
B 6)
D 7
Skyddsklass I 8
Vikt 18¢g
Polfilter Y
Husmaterial Plast, VISTAL®
Material, optik Plast, PMMA
IP-klassning P67
IP69K
Leveransomfattning Fastmutter (1x), M18, plast, svart, platt
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN 60947-5-2 (Sensorn uppfyller bestdmmelserna om storningsskydd (EMC) for industrisektorn (stor-
ningsskyddsklass A). Vid anvandning i bostadsutrymmen kan den framkalla radiostorningar.)
Omgivningstemperatur, drift -40°C..+70°C
Omgivningstemperatur, lager -40°C..+75°C
UL-File-Nr. E189383

»
FranT =60 °C, max. matningsspénning =120 V.
2
Utan last. Utgangslasten och sensorn maste anvanda samma stromkalla.
3
Signalgangtid vid ohmsk last.
4
Vid ljus-mork-forhallandet 1:1.
B
A= Uv—anslutningar polsékringsskyddade.
o
B = in- och utgangar polsékringsskyddade.
n
D = dverstroms- och kortslutningsskyddade utgangar.

5
Specificerad spanning: 250 V AC, 6verspanningskategori 2.

SAKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

MTTF, 4999 ar
DC 0%

avg

ANSLUTNINGSTYP/STIFTTILLDELNING

Anslutningstyp
Kabel med 6ppen dnde, 2.000 mm

Anslutningstyp detalj
Kabelmaterial Plast
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Ledartvarsnitt 0,2 mm?

Stifttilldelning
BN L1
BU N
BK Q
CERTIFIKAT
EU declaration of conformity %
UK declaration of conformity v
ACMA declaration of conformity v
Moroccan declaration of conformity Y
China RoHS Y
MATTRITNING
16.2 (0.64) 34.4 (1.35)
D 13.1 (0.52)
10.5 (0.41)

24.1 (0.95)
25.4 (1.00)

45.5 (1.79)
&
Oh-H
i

7.9
(0.31)

0.9 (0.04)
M18 x 1

.

Tl
B
15 (0.59)

Matti mm

@ gul LED: status mottaget ljus

® gron LED: driftsindikering

® monteringshal M3

@ snapplas for monteringsadapterring (separat tillganglig)
® potentiometer (om vald) eller leD-indikering

Matt i mm (tum) Mottagare
- A B C
HTB18 / HTF18 -11(0.04) 11(0.04) 4.7 (019)
HTE18 / HL18 / HSE18 2.5(0) 0.0 (0.0) 4.0 (016)
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Séandare
D
0.6 (0.02)
0.0 (0.0)
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STIFTTILLDELNING, SE TABELL TEKNISKA DATA: ANSLUTNINGSTYP/STIFTTILLDELNING

:é

kabel, 3-ledare

KARAKTERISTIK

Operating reserve
10

@
©)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
(1.64) (3.28) (4.92) (6.56) (8.20) (9.84) (11.48)

Distance in m (feet)
@ reflektor PL8OA
@ Reflektor PL40A
® Reflektor P250
® reflexfolie REF-AC1000
® reflektor PL41F

LJUSFLACKSSTORLEK

Diameter in mm (inch)

(41.722(3 Dimensions in mm (inch)
Sensing range Vertical Horizontal
0.5m 18 10
(1.64 feet) (0.71) (0.39)
80 0.8m 30 15
(3.15) (2.62 feet) (1.18) (0.59)
im 40 20
(3.28 feet) (1.57) (0.79)
3m 120 60
(9.84 feet) (4.72) (2.36)
40
(1.57)
L
0 1 2 3 e \/ertical
(3.28) (6.56) (9.84) @ Horizontal

Distance in m (feet)
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KOPPLINGSAVSTANDSDIAGRAM

0 ©® 60 ®w e

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
(1.64) (3.28) (4.92) (6.56) (8.20) (9.84) (11.48)

Distance in m (feet)

[ sensing range Sensing range max.

@ reflektor PL8OA

@ Reflektor PL40A

® Reflektor P250

@ reflektor PL30A, PL31A
® reflexfolie REF-AC1000
® reflektor PL41F

@ Reflektor PL40A

FUNKTIONER

INANSNNY
VENANENANS

Mer information och lampliga tillbehor, tillAmpningsexempel och nedladdningar som CAD-mattmodeller,
bruksanvisningar och programvara, finns pa www.sick.com/1077659
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
OVERSIKT

SICK &r ett varldsledande teknikforetag som skapar intelligenta
sensorlésningar och integrerade losningar inom industriell automa-
tisering. Var teknik satter nya globala standarder och goér dina
industriella processer effektivare, sakrare och hallbarare - bade vad
galler logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens
och certifierade radgivningstjanster. Vi erbjuder den perfekta
grunden for skalbara och skraddarsydda automatiseringslésningar
och skapar mervarde langs hela vardekedjan. Vart nara partnerskap
mer vara kunder &r mer an bara ett l6fte: Tillsammans forbattrar vi
produktiviteten, okar kvaliteten, skyddar halsan och sakerheten och
gor framtiden mer hallbar. Allt detta med empati och fortroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glod och en pionja-
randa. Tack vare ett globalt natverk i ca 40 lander ar SICK narvarande
over hela varlden och finns alltid i din narhet. Foretagets huvudsate
ar i Waldkirch i narheten av Freiburg i Tyskland. Vara kunder drar nytta
av var forstaelse for bade lokala och globala krav som vi omsétter i
skraddarsydda losningar.





