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Siparis bilgileri
WL4SL-3F3234 1061564
Diger cihaz modelleri ve aksesuar
Resimler farkli olabilir
ECOLAB
Ayrintil teknik bilgiler
Ozellikler
Fonksiyon prensibi Reflektorli sensor
Calisma prensibi ayrintisi Reflektér minimum mesafesi olmadan (tek lens sensér / koaksiyel optik)
Maksimum algilama mesafesi om..12m?Y
Algilama mesafesi om..8m?Y
Polarizasyon filtresi Evet

Verici i1sini
Isik kaynagl | gzer 2
Isik tir  Gorlnebilir kirmizi stk
Isik demeti ¢capi (mesafe) @ 1 mm (500 mm)

Lazer karakteristik verileri

Normatif referans EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11

Lazer sinifi 4 3)

Dalga uzunlugu 650 nm

Ayarlama Kablo, Kolay dgretme tusu
0Ozel uygulamalar Kiguk nesneleri algilar
Delik diizeni M3

1)

PL8OA reflektor.

2) Ortalama calisma siresi: Ty = +25 °C icin 50.000 saat.

3)
4)

Lazer i1sinina kasitli olarak bakmayin. Lazer isinini insanlarin géziine tutmayin.
Kablo Uzerinden ayarlama (ET): beyaz kablo veya PIN2 istenen hassasiyete uygun sekilde > 2

..<8syada>8s, L+ (PNP) veya M (NPN) Gizerine konur.
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Emniyet teknigi parametreleri

MTTFp

DC\¢

b Parts-Count ydntemine gére hesaplama.

Elektrik
Gerilim kaynagi Ug
Sinyal tasima
Akim titketimi
Koruma sinifi
Dijital cikis
Tuar
Anahtarlama tipi
Cikis akimi |ax.
Tepki slresi
Anahtarlama frekansi

Koruma devreleri

1)
2 Uy-toleranslari agilamaz veya altina inilemez.
3) Yiikstiz.

4 Q = karanlk ile anahtarlama.

5 ohm yUku altinda sinyal suresi.
6)

7)

Normalde acik/normalde kapali oraninda 1:1.

A = Uy-Kutup degistirme emniyetli baglantilar.
8)
9)

B = Giris ve ¢ikislar kutup degistirme korumali.
C = Parazitlenme palsini engelleme.

Mekanik

Govde yapisi

Model ayrintisi
Boyutlar (G xY x D)
Baglanti

Baglanti ayrintisi

Kablo capi
Kablo uzunlugu (L)
Malzeme
Govde
On cam
Kablo
Agirhik
1)

0 °C altinda kablo deforme edilmemelidir.
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715 yil (EN ISO 13849-1) Y
0%

10V DC...30V DC Y
<5 Vg ?

30mA Y
Il

PNP

Karanlik ile anahtarlama ¥

<100 mA
< 0,5 ms 9
1.000 Hz ®

AT
B®
CR

Kisa devre korumall sebekede isletim igin sinir degerleri maks. 8 A.

Dort koseli form
Slim
12,2 mmx 41,8 mmx 17,3 mm

Erkek konnektdrle birlikte kablo M8, 4-pinli ¥

0,14 mm?2

120 mm ¥

Plastik, Novodur
Plastik, PMMA
Plastik, PVC
100 ¢
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Ortam verileri

Koruma sinifi

Calisma ortami sicakhgi

Calisma ortam sicakhig

Depo ortam sicakhigi

1)
2)

IP66
IP67

-10 °C ... +50 °C
-30°C..+55°cV?
-30 °C...+70 °C

Ty =50 °C ve Uzerinde iken izin verilen maks. gerilim kaynagl Viaks = 24 V ve maks. ¢ikis akimi Iyaks = 50 mA'dir.

lir. Tu = -10 °C altindaki sicakliklarda devreye sokulmasina izin verilmez.

Sertifikalar

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

ECOLAB certificate

Laser safety (IEC 60825-1) certificate

Siniflandirmalar
ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901

Baglanti semasi Cd-195

B L
»_BKI 4 0
AMLZ Teach
—BU3 )

_——

S S S S SN S s

27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
EC002717
EC002717
EC002717
EC002717
39121528

Sensor 6nceden Tu > -10 °C sicaklikta aciimis, sonrasinda sogutulmus ve gerilim kaynagindan izole edilmemisse Tu = -10 °C altindaki sicakliklarda da calistirilabi-
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Karakteristik egri
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1 m 2 4 6 8 10 12
(feet)  (6.56) (13.12) (19.69) (23.25) (32.81) (39.37)

Distance in m (feet)

Sensing range, \

@® Reflektor PL20A

® Reflektor PL40A

® PL8OA reflektor

@® Reflektor PL1OF

® Reflektor PL20F

® Reflektor P250F

@ Reflektor bandi REF-AC1000

Isik demeti capi

Radius in mm (inch)

(o,g:g Dimensions in mm (inch)

12 Sensing range Vertical Horizontal
©47) > 05m <10 <10

8 L (1.64 feet) (0.04) (0.04)
(0:31) 1m 15 1.2
4

(3.28 feet) (0.08) (0.05)

(0.16) 6m 15.2 7.6
(19.69 feet) (0.60) (0.30)

12m 324 16.4
(39.37 feet) (1.28) (0.65)

(-0.63) 2 4 6 8 10 12 ,
(6.56) (13.12) (19.69) (26.25) (32.81) (39.37) e \/ertical

Distance in m (feet) @mm—=»  Horizontal
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Isik demeti capi (detayli gorinim)

Radius in mm (inch)

2.5
(0.1)

2.0
(0.08)
15 /
(0.06) L
1.0 ;,4
(0.04) L
05:&—

(0.02)
0

—0.5‘ p—

(-0.02) r
10| N

(-0.04) N < |

-15

(-0.06)

-2.0 \‘

(-0.08)

-25

(-01) 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2
(0.66)(1.31)(1.97)(2.62)(3.28)(3.94)(4.59)(5.25)(5.91)(6.56)

Distance in m (feet)
e \/ertical

@mm===  Horizontal

Algllama mesafesi diyagrami

2 6 12
(6.56) (13.12) (19.69) (26.25) (32.81) (39.37)

Distance in m (feet)

[ sensing range Sensing range typ. max.

@ Reflektdr PL20A
® Reflektdr PLAOA
® PL8OA reflektor
@ Reflektor PL1OF
® Reflektor PL20F
® Reflektor P250F
@ Reflektor bandi REF-AC1000
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Teknik ¢izim WLASL-3, WLASLG-3, WSE4SL-3, kablo
17.3(0.68) ‘
3
hal
[©)]
N
i (9] g
—— de
— @ )
® @
I_I I_I 2.8
(0.11)
®
Olcliler mm cinsindedir
@ optik eksen ortasi
® montaj vida disi M3
® Baglanti
@ gosterge LED'i yesil: gerilim kaynag) aktif
® gosterge LED'i sari: 1sik alimi durumu
® tek 6gretme tusu
Onerilen aksesuar
Diger cihaz modelleri ve aksesuar
Kisa aciklama Tip Stok no.
Reflektorler ve optik
« Aciklama: ince glii reflektor, vidalanabilir, lazer sensérleri igin uygundur PL10OF 5311210

¢ Boyutlar: 20 mm 32 mm
* Calisma ortami sicakhigi: -30 °C ... +65 °C
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Kisa aciklama Tip Stok no.

konnektorler ve kablolar

AT

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M8, 4 pin, dlz, A kodlamali YF8U14-050VA3X- 2095889
Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu LEAX

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 4 telli, PVC

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Uygulama alant: YiksUz bolgeler, Kimyasal aralik

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M8, 4 pin, diiz, A kodlamali STE-0804-G 6037323
Aciklama: Blendajsiz

Baglanti teknigi: Vidall baglantilar

Onayl iletken enine kesiti: 0,14 mm?2 ... 0,5 mm?2

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M8, 4 pin, dliz, A kodlamali YF8U14-050U- 2094792
Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu A3XLEAX

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-

masl
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



