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ULTRASONIK MESAFE SENSÖRLERI

UM18-211161101

SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

UM18-211161101 6048412

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/UM18

   

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Algılama mesafesi, mesafe sınırı 30 mm ... 250 mm, 350 mm

Çözünürlük ≥ 0,2 mm

Tekrarlanabilirlik ± 0,15 % 
1)

Ölçüm hassasiyeti ± 1 % 
2)

Tepki süresi 32 ms

Anahtarlama frekansı 25 Hz

Çıkış süresi 8 ms

Ultrasonik frekans (tipik) 320 kHz

Algılama mesafesi (tipik) Bkz. diyagramlar

Ek fonksiyon Ayarlanabilir çalışma modları: Nesneye olan mesafe (DtO) / anahtarlanan pencere (Wnd)/ sensör ve arka
plan arasındaki nesne (ObSB)
Öğretilebilen dijital çıkış
Ters çevrilebilen dijital çıkış
Fabrika ayarlarına sıfırlama

Emniyet tekniği parametreleri
MTTF

D
101 yıl

DC
avg

%0

1)

 Güncel ölçüm değeri temel alınarak, minimum değer ≥ çözünürlük.

2)

 Güncel ölçüm değerine dayalı olarak.

ARAYÜZLER

Dijital çıkış
Adet 1 

1)

Tür PNP
Maksimum çıkış akımı I

A
≤ 200 mA

Histerezis 3 mm
1)

 PNP: HIGH = U
V
 - (< 2 V) / LOW = 0 V.

2 TEKNIK SAYFA | SICK 2026-07-28 12:10:01 · YANLIŞLAR VE DEĞIŞIKLIKLER IÇIN HAKLAR SAKLIDIR

https://www.sick.com/6048412
https://www.sick.com/6048412
https://www.sick.com/UM18


ULTRASONIK MESAFE SENSÖRLERI - UM18-211161101

ELEKTRIK

Gerilim kaynağı U
B DC 10 V ... 30 V 

1)

Güç tüketimi ≤ 1,2 W 
2)

Başlatma süresi < 300 ms

Gösterge 2 x LED

Koruma sınıfı IP65 / IP67

Koruma sınıfı III
1)

 Sınır değerler, kutup değiştirme emniyetli Kısa devre korumalı şebekede çalışma: maks. 8 A, Class 2.

2)

 Yüksüz.

MEKANIK

Boyutlar ( G x Y x D) 18 mm x 18 mm x 53 mm

Gövde şekli Silindirik

Gönderi çıkışı Düz

Gövde malzemesi Plastik (PBT, Ultrasonik sensör: poliüretan köpük, cam parçalı epoksi reçine)

Ağırlık 15 g

Vida dişi büyüklüğü M18 x 1

Bağlantı tipi Erkek konnektör, M12, 4 pinli

ORTAM VERILERI

İşletim ortam sıcaklığı –25 °C ... +70 °C

Depo ortam sıcaklığı –40 °C ... +85 °C

Sıcaklık sapması 0,17 % / K 
1)

1)

 Güncel ölçüm değerine dayalı olarak.

SERTIFIKALAR

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate
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BOYUTSAL ÇIZIM, GRI GÖVDE RENGI

53 (2.09)

36 (1.41)

26 (1.02)

M
18

x
1

M
12

x
1

4 (0.16)

1 32

Ölçüler mm cinsindedir
① Bağlantı
② montaj somunları , anahtar numarası 24 mm
③ Durum göstergesi

BOYUTSAL ÇIZIM, MAVI GÖVDE RENGI

25.5 (1.00)

40.5 (1.59)

4 (0.16)

M
1

8
 x

 1

52.7 (2.07)

M
1

2
 x

 1

1 2

4

3

Ölçüler mm cinsindedir
① Bağlantı
② montaj somunları , anahtar numarası 24 mm
③ Gerilim kaynağı aktif durum göstergesi (yeşil)
④ anahtarlama/analog çıkışının durum göstergesi (turuncu)

BAĞLANTI TIPI

1

4 3

2
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BAĞLANTI ŞEMASI

L+

Q/Q̄

1

4

brn

blk

Teach-in
2wht

3
M

blu

ALGILAMA ALANI UM18-211

100
(3.94)

150
(5.91)

150
(5.91)

Detection area in mm (inch)

100
(3.94)

50
(1.97)

50
(1.97)

0

Detection area in mm (inch)

0

50
(1.97)

150
(5.91)

100
(3.94)

200
(7.87)

250
(9.84)

300
(11.81)

350
(13.78)

3

4

5

2

1

① algılama alanı nesnenin yansıma özelliklerine, ebadına ve hizalamasına bağlıdır
② sınır mesafe
③ algılama mesafesi
④ örnek nesne: hizalanmış plaka 500 mm x 500 mm
⑤ örnek nesne: 10 mm çaplı yuvarlak çubuk

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/6048412
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SICK AG 
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GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




