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OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Produkttype
Enhedstype detalje
Funktionsprincip detalje
Tasteafstand maks.
Sendestrale

Lyskilde
Lystype

LED-egenskaber
Normativ reference
Maerkning af LED-risikogruppe
Bolgeleengde
Gennemsnitlig levetid

Indstilling
Ledning/pin
Display + betjeningstaster
Display
Gul LED
Display

Indeholdt i levering

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

MTTF,
DC

avg

T, (levetid)
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LYSLEDERSENSORER

WLL180T-N432

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type varent.

WLL180T-N432 6039094

Andre modeller og tilbeher pa www.sick.com/WLL180

(€ o e

Billeder kan afvige

Lyslederforsteerker

Stand-alone

Afheengigt af det anvendte lyslederkabel
Afhaengigt af det anvendte lyslederkabel

LED
Synligt redt lys

EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, revideret
Fri gruppe

650 nm

100.000 timer ved T, = +25 °C

Til deaktivering af senderen og udfgrelse af test-logikken/til indstilling af tasteafstanden/synkronisering
af indgangssignalet
Til indstilling af sensorparametre

Status digital udgang

Permanent til: OSSD aktiv

Permanent fra: digital udgang ikke aktiv
Visning af sensorfunktioner

Fastgerelsesvinkel BEF-WLL180

365 Ar
0%
20 Ar
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ELEKTRISK

Forsyningsspaending U,
Rippel
Stremforbrug

Beskyttelsesklasse

Digital udgang
Antal
Type

Udgangsfunktion
Valgfri tilslutningsfunktion
Beskyttelseskredslgb udgange

Reaktionstid

Skiftefrekvens

Tidsfunktion

Forsinkelsestid
Antal pins/ledere
Funktion pin 4 / sort (BK)
Funktion pin 4 / sort (BK) - detalje
Funktion pin 2 / hvid (WH)
Funktion pin 2 / hvid (WH) - detalje
"+ 10%.

2
Mé ikke over- eller underskride U -tolerancerne.

B
Uden belastning.

4
Kan veelges i menuen.

MEKANIK

Husform
Dimensioner (L x h x b)
Tilslutning

Tilslutning detalje
Egenskaber i forbindelse med dybfrost

Ledertveersnit
Ledningslaengde (L)
Materiale
Hus
Ledning
Veegt

OMGIVELSESDATA

Kapslingsklasse
Omgivelsestemperatur, drift
Omgivelsestemperatur, lager

Typ. Ufelsom over for fremmedlys

)

12VDC..24VDC'
<10%’

3)
=50 mA
]

1

NPN *

Aktiv ved lys/aktiv ved marke
Kan veelges manuelt
Polsikret

Modstandsdygtig over for overstram
Kortslutningssikker

<16 us

<70 us

=250 us

=< 2.000 ps

=< 8.000 ps

31,2 kHz

71 kHz

2 kHz

250 Hz

62,5 Hz

LYSLEDERSENSORER - WLL180T-N432

Uden tidsforsinkelse, Frafaldsforsinkelse, Indkoblingsforsinkelse, Indkoblings- og frafaldsforsinkelse,

One-Shot
Programmerbar, 0 ms ... 9999 ms

Digital udgang, lysmodtagelse - udgang Q1 HIGH

Sensorens funktion pin 4 kan konfigureres
Teach-in indgang
Sensorens funktion pin 2 kan konfigureres

Firkantet
10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm
Kabel med 4 ledere

Kablet ma ikke bevaeges ved temperatur under O °C

0,2 mm?
2m

Plast, ABS/PC
Plast, PVC

259

IP50 (EN 60529)
-25°C ... +55°C
-40°C ...+70°C

Kunstigt lys: = 3.000 Ix
Sollys: =10.000 Ix
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LYSLEDERSENSORER - WLL180T-N432

Chokmodstand

Vibrationsmodstand

Luftfugtighed

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
UL-file-nr.

RoHS-certifikat

SMART TASK

Timerfunktion

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

ULus approval

Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate

JUSTERINGSMULIGHEDER WLL180

@ ® © @©

]| B
® o ®@

® las til lysleder

50 g, 11 ms (3 positive og 3 negative stad langs X-, Y-, Z-aksen, i alt 18 stad (EN 60068-2-27))

10 Hz ... 55 Hz (Amplitude Tmm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
35 % ... 85 %, relativ luftfugtighed (ingen kondens)

EN 60947-5-2

NRKH.E300503

v

Deaktiveret
Indkoblingsforsinkelse
Frafaldsforsinkelse

Indkoblings- og frafaldsforsinkelse
Impuls (one shot)
Indkoblingsforsinkelse og puls

SIS (S S SIS

<

<

@ indikator-LED orange: Lyser, nér transistorudgangen er aktiv

display numerisk 2 x 4-cifret: Gran, skifteteerskel, driftsmodus, rad: Aktuel modtageveerdi, teach-in/funktionsparametre

® step-taste > (manuel skifteteerskel: Hgjere hhv. naeste funktionsparameter)
step-taste < (manuel skifteteerskel: Lavere hhv. forudgadende funktionsparameter)
@ mode/enter-taste (programmeringstaste)

® Teach-in-taste

TILSLUTNINGSMADE
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LYSLEDERSENSORER - WLL180T-N432

TILSLUTNINGSSKEMA CD-136
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Dimensioner i mm
® sender-LED, montage lysleder LL3 (modtagerfibre)
® modtager, montage lysleder LL3 (modtagerfiber)
® beskyttelseskappe ca. 180°, hangslet
@ Tilslutning
® Fastgarelsesvinkel, indeholdt i leveringen
Yderligere informationer samt passende tilbehgr, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimen- @ﬁ?q
sionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes pa www.sick.com/6039094 Efr%
L
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SICK

Sensor Intelligence

OVERBLIK
OVER SICK

SICK er en af verdens farende teknologivirksomheder inden for intel-
ligente sensorlgsninger og integrerede lasninger til industriel auto-
matisering. Vores teknologier saetter globale standarder og ger dine
industrielle processer mere effektive, sikre og beeredygtige - bade
inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede
ragivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og til-
passede automatiseringslgsninger og skaber merveerdi gennem hele

veerdikeeden. Vores teette samarbejde med kunderne er mere end blot
et lgfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, gger kvaliteten, beskytter
sundhed og sikkerhed og sikrer en baeredygtig fremtid. Alt med empati
og tillid.

Med passion og pionerand har SICK udviklet innovative teknologier
siden 1946. Takket veere et globalt netveerk i omkring 40 lande er SICK
til stede over hele verden og altid teet pa dig. Virksomhedens hoved-
kontor ligger i Waldkirch i naerheden af Freiburg, Tyskland. Vores kun-
der drager fordel af vores indsigt i bade lokale og globale krav, som vi
omseetter til tilpassede l@gsninger.





