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YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Sylinterimdinen muoto

Sylinterimdinen muoto adapterilla

Kotelon pituus
Kytkeva lahto
Kytkentataajuus
L@hdon toiminta
Sahkoinen varustus

Kotelointiluokka

kl
EN 60529 mukaan (IP67/1P68).

MEKANIIKKA/SAHKOLAITTEISTO

Syottéjannite
Virranotto
Jannitealenema
Jatkuva virta |
Suojausluokka
Kayttovalmiusviive
Vasteherkkyys tyyp.
Siirtomatka tyyp.
Hystereesi tyyp.

W
Tunnistinmagneetin kulkema matka, kun anturi antaa kytkentésignaalin.

2
Kayttojannite UB ja ymparistélampotila Ta vakio.
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SYLINTERIANTURIT

tyyppi

TILAUSTIEDOT

MZT8-28VPS-KRO

tuotenumero

MZT8-28VPS-KRO

1048050

T-ura

Profiilitankosylinteri
Vetotankosylinteri
Pyorosylinteri

Sylinteri lohenpyrstouralla
SMC-kisko CDQ2
SMC-kisko ECDQ2

24 mm
PNP

1.000 Hz
Sulkeutuva
DC 3-johdin
P68 "

10VDC..30VDC

10 mA, ilman kuormaa
=22V

<200 mA

11l

25 ms

2,8 mT

9mm”
0,7 mT

Muita laitemalleja ja lisdvarusteita on osoitteessa www.sick.com/MZT8
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SYLINTERIANTURIT - MZT8-28VPS-KRO

Toistettavuus =01mT ?

Napaisuussuoja Kylla

Oikosulkusuoja Kylla

Kytkentétila-LED Kylla

Teach-in Ei

Kaynnistysvirtasuojaus Kylla

Ympariston lampdtila, kaytto -30°C..+80°C

Iskun- ja tarindnkestavyys 309,11 ms/10...55 Hz, 1 mm

Sahkomagneettinen yhteensopivuus EN 60947-5-2 mukaan

Liitantatyyppi Johto M8-pistokkeella, 3-napainen, pyalletty ruuviliitos, energiansiirtoketjukayttoon sopiva, 0,5 m

Liitantatyypin yksityiskohta
Johtimen poikkipinta-ala 0,14 mm?
Johdon halkaisija @ 2,9 mm
Taivutussade Kiintedssa asennuksessa > 3 x johdon halkaisija
Liikkuvassa tilassa > 10 x johdon halkaisija
Vaantorasitus +270°/10 cm
Vaantojaksot >2.000.000
Energiansiirtoketjujaksot >2.000.000
Energiansiirtoketjuparametrit Liikenopeus enint. 3,3 m/s vaakasuoran siirtopituuden ollessa 5 m
Kiihtyvyys enint. 5 m/s?
Kaapelilahto Paittdissuuntainen

Materiaali
Kotelo Muovi, PA12
Johto PUR
UL-numero NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

"
Tunnistinmagneetin kulkema matka, kun anturi antaa kytkentésignaalin.

2
Kayttojannite UE ja ymparistélampotila Ta vakio.

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

MTTF, 2.289 vuotta
DC,, 0%
T,, (toiminta-aika) 20 vuotta

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

SIS S S (S S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate Y
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SYLINTERIANTURIT - MZT8-28VPS-KRO

ASENNUSOHJE
Tighten screw
- >
Insert sensor Torque
typical 0.4 Nm
(@

A = Position sensor element

LITANTAKAAVIO CD-002

''''' |
BN! 1 (L)
BK| 4

—»——== NO
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SYLINTERIANTURIT - MZT8-28VPS-KRO

TOIMINTAPERIAATE SIIRTOMATKA

‘ ON

i i i i OFF

ORI REOR
-~
OFF | ON ! ON | OFF | OFF
Qint
ON
OFF

i imm— i
OFF | OFF | ON . ON : OFF
Huomautus: anturikotelo voi poiketa kuvassa esitetysta; esitys vastaa lahtotoimintoa “sulkeutuva kosketin”; siirtomatka = kyt-
kentapisteen leveys + hystereesi
@® anturielementin paikka
®@ Kytkentapisteen leveys
® hystereesi
@® Magneetin liikesuunta

2026-07-0110:24:14 - OIKEUS MUUTOKSIIN PIDATETAAN DATALEHTI | SICK 5



SYLINTERIANTURIT - MZT8-28VPS-KRO

MITTAPIIRROS JOHTO M8-PISTOKKEELLA, PYALLETTY RUUVILIITOS

M8 x 1

36-41.5 (1.42-1.63)

Mitat millimetreina (mm)
@ Liitanta

@ Kiinnitysruuvi SW 2,0
® Naytto-LED

@ anturielementin paikka; lyhyt siirtomatka (3 mm): 2,25 mm; pitka siirtomatka (9 mm): 1,5 mm

DATALEHTI | SICK

5.6
2.2)

Tuotenumero Tyyppi L Johdinten maara
1044464 MZT8-03VPS-KRD 300 mm 3
1048502 MZT8-03VPS-KRDS04 300 mm 3
1067400 MZT8-03VPS-KRDS12 300 mm 3
1044459 MZT8-03VPS-KRO 500 mm 3
1044935 MZT8-03VNS-KRO 500 mm 3
1046374 MZT8-03VPS-KROSO1 500 mm 3
1048050 MZT8-28VPS-KRO 500 mm 3
1048174 MZT8-28VPS-KROS02 500 mm 3
1048503 MZT8-03VPS-KROS05 500 mm 3
1069392 MZT8-03VPS-KRDS13 500 mm 3
1069393 MZT8-03VPO-KRDS14 500 mm 3
1069394 MZT8-03VNS-KRDS15 500 mm 3
1069395 MZT8-03VNO-KRDS16 500 mm 3
109451 MZT8-2V8PSWKRO 500 mm 3
144310 MZT8-03VPS-KRDS46 1,5m 3
106079 MZT8-03VPS-KRDS35 2m 3
1044463 MZT8-03VPS-KRB 5m 3
Lisdtietoja seka sopivia lisdvarusteita, sovellusesimerkkeja ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, kayt- E[:' 40
, , , —
toohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1048050 EF“%
- by
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SICK

Sensor Intelligence

SICK YHDELLA
SILMAYKSELLA

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittaa
alykkaitd anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit
ja tekevat asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia,
turvallisempia ja kestavampia - seka logistiikassa etta tuotannossa.

SICK kayttaa alykkaissa anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja
tarjoaa lisdksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjopamme
taydellisen perustan skaalattaville ja raataloidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme néin lisdarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkastaan lupaus: yhdessa
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveytts,
varmistamaan turvallisuuden seka turvaamaan kestavan tulevaisuuden.
Empaattisuus ja luottamus ovat lasna kaikessa, mitd teemme.

SICK on ollut tehtdvaansa omistautunut uranuurtaja jo vuodesta

1946 asti kehittden innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lahellasi.
Yhtion paatoimipaikka on Waldkirchissa, Saksassa, lahella Freiburgia.
Asiakkaamme hydtyvat paikallisten ja globaalien vaatimusten
ymmarryksestamme, joka on raataldityjen ratkaisujemme kulmakivi.





