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OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Enhedsudferelse
Sensorprincip

Mindste objektleengde

Straleafstand

Oplgsning

Cyklustid
Gentagelsesngjagtighed

Preecision

Synkroniseringsmade
Antal straler
Samlet malefeltbredde
Malefeltbredde, detaljer
Malefeltbredde (tilslutningsside)

Blind zone (midterste omrade)
Malefeltbredde (hovedside)

Software features (default)
Q/C
Q
Q
Q
Anvendelse

2
3

A
Indeholdt i leveringen

Artikelnummer enkeltkomponenter
)
Se grafik: Definition af position.

2
1sigma, O % objekttransmission (intern sensorvaerdi).

AUTOMATIONSLYSGITRE

MLGOSW-

0848G12501

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type

MLGO5W-0848G12501

Andre modeller og tilbehar pa www.sick.com/MLG-2_WebChecker

C€ ook @s &

Billeder kan afvige

Styring af banekanterne

Sender/modtager

Ll
4 mm
5mm
20,01 mm

32 us pr. lysstrale

2)
6 um

3)
+0,3mm

Ledning
480
2995 mm

1195 mm
605 mm
1195 mm

Generelt om alarm
Standard-teach-in
Position kant 1

Position kant 1, stigende
Standard-modus

1x sender
1x modtager

2121210 MLGTO5W-0848F10201, 2121209 MLGRO5W-0848G10201

3
Typisk 0,1 mm. Til uigennemsigtige objekter og preecis justering af sender/modtager.
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MEKANIK/ELEKTRICITET

Lyskilde

Belgeleengde
Forsyningsspaending U,
Stremforbrug sender
Stremforbrug modtager
Rippel

Udgangsstrem |
Udgangsbelastning, kapacitiv
Udgangsbelastning, induktiv
Initialiseringstid
Transistorudgang
Dimensioner (L x h x b)

Tilslutningsmade

Husets materiale
Display

Kapslingsklasse

Beskyttelseskredsleb

Beskyttelsesklasse
Vaegt

Forrude

Option

UL-file-nr.

)
Uden belastning.

2
Uden belastning ved 24 V.

)
Udendaers drift kun med eksternt beskyttelseshus.

YDELSE

Maksimal reekkevidde

Minimal reekkevidde
Driftsomrade
Reaktionstid

El
Ingen reserve til miljgpavirkninger og diodens zeldning.

2
Med ohmsk belastning.

GRANSEFLADER

10-Link
Transmissionshastighed
Maks. kabelleengde
Cyklustid
VendorID
DevicelD HEX
DevicelD DEC
Procesdatalaengde

AUTOMATIONSLYSGITRE - MLGO5W-0848G12501

LED, Infrargdt lys
850 nm

DC192V..288V"
79 mA”

2)
216 mA
< 5 Vss
100 mA

100 nF

1H

<1s

Modtakt: PNP/NPN

34 mm x 3.079,4 mm x 30,6 mm

Stik, M12, 5-polet, 0,22 m
Stik M12, 8-polet, 0,27 m
Hunstik M12, 4-polet, D-kodet, 0,19 m

Aluminium
LED
IP65, IP67

3)

Polsikrede U, -tilslutninger

Udgang Q er kortslutningssikret
Stejimpulsundertrykkelse

1

6,259 kg
PMMA

Ingen
NRKH.E181493

Ll
3,5m
=202m
25m

95,8 ms ?

v ,10-Link V1.1
230,4 kbit/s (COM3)
20m

3ms

26

80022F

8389167

32 Byte (TYPE_2_V)"

L
Ved en |0-Link-Master med V1.0 recidiv pa Interleaved Mode (bestaende af TYPE_1_1(ProcessData) og TYPE_1_2 (On-request Data)).
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Indgange/udgange
Analog udgang

Digital udgang

Digital indgang

Antal
Type
Strom

Antal

Antal

v, Strgm

1x analog + 3 x Q (IO-Link)
QAT

1

Stremudgang

4mA..20 mA

Q,...Q,

3

Q,Q,
2

)
Ved en 10-Link-Master med V1.0 recidiv pa Interleaved Mode (bestaende af TYPE_1_1 (ProcessData) og TYPE_1_2 (On-request Data)).

OMGIVELSESDATA

Chokmodstand

Vibrationsmodstand
Ufglsom for fremmedlys
Omgivelsestemperatur, drift

Omgivelsestemperatur, lager

SMART TASK

Smart Task betegnelse

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

10-Link certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-

tion EU 2023/2854)
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Permanentchoks 10 g, 16 ms, 1.000 choks

Enkeltchoks 15 g, 11 ms, 3 pr. aksel

Sinusformede svingninger 10-150 Hz 5 g

100.000 Ix
-30°C...+55°C
-40°C..+70°C

Basis-logik

v
v
v
v
v
v
v
v
v
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MALTEGNING
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Dimensioner i mm

@ farste lysstrale

® sidste lysstréle

® malefeltbredde i alt ( se tekniske data)
@ Straleafstand

® optisk akse

® statusvisning: LED'er gren, gul, rad

@ Tilslutning
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TILSLUTNINGSMADE OG -DIAGRAM MLG-2 WEBCHECKER
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@ statusvisning: LED'er gren, gul, red
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TILSLUTNINGSSKEMA T-STYKKE
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PRODUKTDEFINITION

®@ samlet malefeltbredde

® malefeltbredde (hovedside)

@ Blind zone (midterste omréade)
® malefeltbredde (tilslutningsside)
® Sender

@ Modtager

Straleafstand

® mindste objektlaengde

Yderligere informationer samt passende tilbehar, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimen- E.r E,HI
sionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes pa www.sick.com/1117485 %; .
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

OVERBLIK
OVER SICK

SICK er en af verdens farende teknologivirksomheder inden for intel-
ligente sensorlgsninger og integrerede lasninger til industriel auto-
matisering. Vores teknologier saetter globale standarder og ger dine
industrielle processer mere effektive, sikre og beeredygtige - bade
inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede
ragivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og til-
passede automatiseringslgsninger og skaber merveerdi gennem hele

veerdikeeden. Vores teette samarbejde med kunderne er mere end blot
et lgfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, gger kvaliteten, beskytter
sundhed og sikkerhed og sikrer en baeredygtig fremtid. Alt med empati
og tillid.

Med passion og pionerand har SICK udviklet innovative teknologier
siden 1946. Takket veere et globalt netveerk i omkring 40 lande er SICK
til stede over hele verden og altid teet pa dig. Virksomhedens hoved-
kontor ligger i Waldkirch i naerheden af Freiburg, Tyskland. Vores kun-
der drager fordel af vores indsigt i bade lokale og globale krav, som vi
omseetter til tilpassede l@gsninger.





