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BESTALLNINGSINFORMATION

typ artikel nr
IMC30-20NPPVCOSAOO 1079301

Fler enhetsutféranden och tillbehor pa www.sick.com/IMC

C€ ook & @ E8

Bilden kan avvika fran texten

TEKNISKA DATA | DETALJ

KANNETECKEN
Konstruktion Metriskt
Gangstorlek M30x 1,5
Diameter 230 mm

Kopplingsavstand S, omm..20mm"

Sékrat kopplingsavstand S, 16,2 mm

Antal kopplingspunkter Upp till 4 instéllbara kopplingspunkter eller fonster
Kopplingslage Single point, Window mode, Two point mode, visuell instéllningsindikering
Kopplingsfrekvens Qint.1/ Qint.2 pa Pin 2 200 Hz

Installation i metall Oskarmad

FMETINTESRTD Kontakt M12, 4-polig ”

Kopplingsutgang PNP

Kopplingsutgang detalj PNP

Utgéng Q/C Kopplingsutgang eller IO-Link-lage

Utgadng MFC Kopplingsutgang eller ingang

Utgangsfunktion N/C/NO

Kopplingstyp Egenskap Programmerbar

Elektriskt utforande DC 4-ledare

bl
Instéllbar.
2
Med forgyllda kontakter.
3
Enligt EN 60529.

4
Enligt ISO 20653:2013-03.
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IP-klassning

Sérskilda kdnnetecken
Speciella anvdndningsomraden
Sarskilt kdnnetecken
Pin-2-konfiguration
Leveransomfattning

! Instéllbar.

! Med forgyllda kontakter.

" Enligt EN 60529,

@
Enligt ISO 20653:2013-03.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspanning
Restvag
Spanningsbortfall
Hysteres

Reproducerbarhet

Temperaturdrift (fran S

EMC

Kontinuerlig strom |,
Kortslutningsskydd
Tillslagsimpulsundertryckning
St6t och vibrationstalighet
Omgivningstemperatur, drift
Husmaterial

Material, aktiv yta

Husets langd

Effektiv ganglangd

Max. atdragningsvridmoment
UL-File-Nr.

Noggrannhet inlarning

Upplosning, typisk (omrade)

Upplosning, maximal (omrade)

"
10-Link l&age: 180V DC ... 30 V DC.

2
Vid | max.

3
En hysteres pa ca. 10% maste stéllas in for att motsvara EN 60947-5-2.

4
Matningsspanning UB och omgivningstemperatur Ta konstanta.

5
Frén Sr.

Ll
200 mA total fér bada kopplingsutgangarna.

7
Vid anvandning av mutterns kuggsida.

SAKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

MTTF,

INDUKTIVA GIVARE - IMC30-20NPPVCOSAQO

3)
P68
IP69K

Smart Task, Hardig mot kyl- och smérimedel

Kyl- och smérimedelsanvandning, tuffa omgivningsvillkor

Hardig mot kyl- och smérjmedel
Extern ingang, teach-in, kopplingssignal
Fastmuttrar, rostfritt stal V2A, med lastandning (2 x)

10vDC..30vDC"
<10%

s2v’
Programmerbar ¥
<5%"

5)

+10 %

Enligt EN 60947-5-2
<200mA”°

v

v

100 g /2 ms /500 cykler; 150 g / 1 Mio cykler; 10 Hz
-40°C...+75°C

Rostfritt stal V2A, DIN 1.4305 / AISI 303

Plast, LCP

70 mm

40 mm

)

Typ.100 Nm !
E181493
+/- 3% av Sr

75 um (O mm ... 15 mm)
150 ym (15 mm ... 20 mm)

150 ym (O mm ... 15 mm)
300 pm (15 mm ... 20 mm)

688 ar
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DC,, 0%
T, (@anvandningstid) 20 ar
KOMMUNIKATIONSGRANSSNITT
Kommunikationsgranssnitt 10-Link V1.1
Kommunikationsgranssnitt detalj COM2 (38,4 kBaud)
Cykeltid 5ms
Processdatalangd 32 Bit
Processdatastruktur Bit O = kopplingssignal Q,,
Bit 1= kopplingssignal Q,
Bit 2 = kopplingssignal Q,
Bit 3 = kopplingssignal Q, ,
Bit16 ... 31 = distansvéarde
Fabriksinstallning Kopplingspunkt 1: referenspunkt 1
Utgang: NO
Pin 2 konfiguration: ingéng
REFERENSVARDEN
Anvisning Referensvérde i siffror for kopplingspunkt i mm i sparade i sensor
Referensvarde 1 20 mm
Referensvarde 2 15 mm
Referensvarde 3 10 mm
Referensvarde 4 5mm
REDUKTIONSFAKTORER
Rostfritt stal (V2A) Ca0,8
Aluminium (al) Ca04
Koppar (Cu) Ca0,2
Massing (Ms) Ca04

MONTERINGSINFORMATION

Anmarkning Tillhérande grafik, se "monteringsinformation”
A 20 mm
B 85 mm
C 30 mm
D 60 mm
E 20 mm
F 160 mm
SMART TASK
Smart Task beteckning Baslogik
Logikfunktion AND
OR
XOR
Hysteres
Timerfunktion Tillslagsfordrojning

Franslagsfordrojning
bl
SIO Direct: sensordrift i standard-1/0-lage utan 10-Link-kommunikation och utan anvéndning av den sensor-interna logiken- eller tidsparametrar (installd pa "direkt" / "inaktiv").
2
SIO Logic: sensordrift i standard-1/0-ldge utan 10-Link-kommunikation. anvandning av den sensor-interna logiken- eller tidsparametrar, plus de olika automatiseringsfunktionerna.

3
I0L: sensordrift med full IO-Link-kommunikation och anvandning av parametrar for logik-, tids- och automatiseringsfunktioner.
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Tillslags- och franslagsfordrojning
Impuls (one shot)

Inverter Installbar
Kopplingsfrekvens SIO Direct: 200 Hz "
SIO Logic: 200 Hz ”
10L: 200 Hz
Kopplingssignal

Kopplingssignal Q, Kopplingsutgang
Kopplingssignal Q,, Kopplingsutgang

INDUKTIVA GIVARE - IMC30-20NPPVCOSAQO

W
SIO Direct: sensordrift i standard-1/0-l4ge utan |0-Link-kommunikation och utan anvandning av den sensor-interna logiken- eller tidsparametrar (instélld pa "direkt" / "inaktiv").

2
SIO Logic: sensordrift i standard-1/0-ldge utan I10-Link-kommunikation. anvandning av den sensor-interna logiken- eller tidsparametrar, plus de olika automatiseringsfunktionerna.

)
I0L: sensordrift med full I0-Link-kommunikation och anvandning av parametrar for logik-, tids- och automatiseringsfunktioner.

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity

v
v
v
Moroccan declaration of conformity 7
China RoHS v

v

China Compulsory Product Certification (CCC) ex-
empt

10-Link certificate

<

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)

MONTERINGSINFORMATION ICKE-PLANOMONTERING

''''' 1
lBN- 1 +(L+)
802 g /c
SWHE 2 e
i
. 3
—BliZ-m

—_—

Q. 4/C = Switching output,
10-Link communication

Multifunction

MF
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RESPONSKURVA

Distance in mm (inch)

(1.18) l
20
(0.79) /
10 S
(0.39) Oy
0
10 —__
(0.39) —— \
20
(0.79) w
30
(118) g 4 8 12 16 20
(0.16) (0.31) (0.47) (0.63) (0.79)

MATTRITNING IMC30 STANDARD, STICKKONTAKT M12, INTE SKARMAD

Sn in mm (inch)

70,2

12

40,2

8,9

M30x1.5

Matt i mm

Mer information och lampliga tillbehor, tilldmpningsexempel och nedladdningar som CAD-mattmodeller,
bruksanvisningar och programvara, finns pa www.sick.com/1079301
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
OVERSIKT

SICK &r ett varldsledande teknikforetag som skapar intelligenta
sensorlésningar och integrerade losningar inom industriell automa-
tisering. Var teknik satter nya globala standarder och goér dina
industriella processer effektivare, sakrare och hallbarare - bade vad
galler logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens
och certifierade radgivningstjanster. Vi erbjuder den perfekta
grunden for skalbara och skraddarsydda automatiseringslésningar
och skapar mervarde langs hela vardekedjan. Vart nara partnerskap
mer vara kunder &r mer an bara ett l6fte: Tillsammans forbattrar vi
produktiviteten, okar kvaliteten, skyddar halsan och sakerheten och
gor framtiden mer hallbar. Allt detta med empati och fortroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glod och en pionja-
randa. Tack vare ett globalt natverk i ca 40 lander ar SICK narvarande
over hela varlden och finns alltid i din narhet. Foretagets huvudsate
ar i Waldkirch i narheten av Freiburg i Tyskland. Vara kunder drar nytta
av var forstaelse for bade lokala och globala krav som vi omsétter i
skraddarsydda losningar.





