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ENDUKTIF YAKLASIM SENSORLERI - IMI12-04BPONU2S

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Govde yapisi

Vida disi buyukligi

Cap

Algilama mesafesi S,
Emniyete alinmis algilama mesafesi S,
Metale montaj
Anahtarlama frekansi
Baglanti tipi

Anahtarlama gikigi
Anahtarlama c¢ikisi ayrintisi
Cikis fonksiyonu
Elektriksel kablolama

Koruma sinifi

Ozel 6zellikler
Ozel uygulamalar
Teslimat Kapsami

n
EN 60529 uyarinca.
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Resimler farkli olabilir

Metrik

M12 x1

@12 mm

4 mm

3,24 mm

Diz kafa

75 Hz

3 telli kablo, 2 m
PNP

PNP

Normalde kapall
DC 3 telli

P68’
IP69K

ENDUKTIF YAKLASIM SENSORLERI

IMI12-04BPONU2S

SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.
IMIN12-04BPONU2S 1093920

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/IMI|

(€& @ ek

V4A paslanmaz gelikten algilama yiizeyi, Temizlik maddelerine karsi dayaniklidir

Hijyenik ve islak alanlar, zorlu kullanim kosullari

Sabitleme somunu, paslanmaz gelik V4A (2 x)
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MEKANIK/ELEKTRIK

Besleme Gerilimi
Sinyal tagima
Gerilim diismesi
Zaman gecikmesi
Histerezis
Tekrarlanabilirlik

Sicaklik sapmasi (baslangic S, degeri)

EMVC

Siirekliakim ||
Yuksuizluk akimi
Kablo malzemesi
Kablo capi

iletken capi

Kisa devre korumasi

Power-up pulse suppression

Darbe ve titresim dayanimi
Calisma ortami sicakligi
Govde malzemesi
Malzeme, algilama yiizeyi
Govde uzunlugu

Faydali vida disi uzunlugu
Maks. sikma torku

Koruma sinifi

UL-dosya no.
El

Baslangic U, degeri.
2

Maks | degerinde.

3
Baslangic Sr degeri.

EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI

MTTF,
DC

avg

DUSURUM KATSAYILARI

Bilgi

Celik St37 (Fe)
Paslanmaz gelik (V2A)
Aliminyum (Al)

Bakir (Cu)

Piring (sar1) (Ms)

MONTAJ UYARISI

m o O W
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10ovDC..30VDC
<10%"

s2v”

=300 ms
1%..20%
2%’

<10%

EN 60947-5-2 uyarinca
<200 mA

<10 mA

PUR

0,34 mm?

@ 4,5mm

v

v

100 g /5 ms /1000 dongi; 150 g / 1 milyon déngi; 10 Hz
-25°C...+75°C

Paslanmaz celik V4A, DIN 1.4404 / AISI 316L

Paslanmaz c¢elik V4A, DIN 1.4404 / AISI 316L

58,8 mm

54,7 mm

<32Nm

]

E181493

1.892 yil
0%

Degerler, degisebilen kilavuz degerlerdir
Yakl. 1

Yakl. 0,67

Yakl. 0,71

Yakl. 0,51

Yakl. 0,8

Ilgili grafik i¢in bakiniz "montaj uyarisi”
12 mm
12 mm
25 mm

32 mm
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..55Hz,1Tmm/55Hz...500 Hz/ 60 g
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SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

N O SR R RN

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

MONTAUJ UYARISI DUZ KAFALI MONTAJ

L

BAGLANTI SEMASI CD-003

TEPKI EGRISI

Response diagram typical for IMI12-04B
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TEKNIK CIZIM IM12 INOX, DUZ KAFA

‘ M12x1 ‘

54.8 (2.16)

58.8 (2.32)

Olciiler mm cinsindedir
® Baglanti

® LED gostergesi

® montaj somunu (2 x); anahtar numarasi 17, paslanmaz celik V4A

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢ii modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler icin bkz.: www.sick.com/1093920
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





