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YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Toimintaperiaate
Toimintaperiaate, tarkka
Mitat (L xk x s)
Kytkentdetaisyys enintaan
Kytkentaetaisyys
Toiminto

Valon tyyppi

Valonléhde

Valopisteen koko (etaisyys)
Heijastuskulma

Asetus

Erityiskayttoalueet
Erityispiirteet

n
Keskimaarainen elinikd: 100 000 h /T =+25°C.
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VALOKENNOT

RT-N1623

TILAUSTIEDOT

tyyppi

tuotenumero

RT-N1623

1063151

Muita laitemalleja ja lisdvarusteita on osoitteessa www.sick.com/ZoneControl

e

Esimerkkikuva

Kohdevalokennot
Taustahadivennys

20,6 mm x 99,2 mm x 48,9 mm
60 mm ...900 mm

60 mm ...900 mm

70

Infrapunavalo

L]

LED

@20 mm (500 mm)

70

Potentiometri, 9 kierrosta
ZoneControl

Johto WAGO-liittimelld 733-103
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MEKANIIKKA/SAHKOLAITTEISTO

Syéttéjannite U,
Ripple
Virranotto

Kytkeva lahto

Kytkentatapa

Signaalijannite NPN HIGH/LOW
Lahtovirtal

Vasteaika

Kytkentdtaajuus

Liitantatyyppi

Suojakytkennat

Suojausluokka
Paino
Kotelon materiaali
Kotelointiluokka
Iskun- ja tarindnkestavyys
Ympariston lampdtila, kaytto
Ympaéristdlampdotila, varasto
UL-numero
n

Raja-arvot.
2

Ei saa ylittd4 eiké alittaa Uv-toleransseja.
B

Ilman kuormaa ja jannitteeton venttiili.
4

Johtoa ei saa taivuttaa alle 0 °C lampétilassa.
B

A= Uv-liiténnél napaisuussuojattu.
9

C = hairicjannitteiden suodatus.

7
D = [ahd6t ylivirta- ja oikosulkusuojattu.

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

MTTF,
DC

avg

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt
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)

10V DC..30VDC'

2)

S 5Vss

20mA’

NPN
Kirkaskytkenta
N.UV/<20V
<100 mA

2ms
250 Hz

4)

Johto WAGO-Lliittimelld, 300 mm
A°
6)
C
7
D
1]
1759
Muovi, ABS
IP67
IEC 68 mukaan
-40°C..+60°C
-40°C..+75°C

NRKH.E189383 & NRKH7.E189383

1.525 vuotta
0%

<
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PIN-KYTKENNAT

O VDC

-

OMINAISKAYRA

%
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(7.87) (15.75)  (23.62)

VALOPISTEEN KOKO

Diameter in mm (inch)

@5 @ 20 @ 32
(0.20) @14 (0.79) gog (1.26)
(0.55) i (1.02)

Sensor

300 500 700 900
(11.81) (19.69) (27.56) (35.43)

Distance in mm (inch)
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(31.5)
Distance in mm (inch)

1-L+ 2-Q1 3-0V

Rx-xY62x
Y | PIN2
1 1 Qp
2 1 Q
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MITTAPIIRROS R-JOHTO
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Mitat millimetreina (mm)
® LED

®@ Potentiometri

® kiinnitysreika

@ Johto

® Optisen akselin keskus, lahetin

® vastaanottimen optiikka-akselin keskusta

Lisatietoja seka sopivia lisdvarusteita, sovellusesimerkkeja ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, kayt-
toohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1063151
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

SICK YHDELLA
SILMAYKSELLA

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittaa
alykkaitd anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit
ja tekevat asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia,
turvallisempia ja kestavampia - seka logistiikassa etta tuotannossa.

SICK kayttaa alykkaissa anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja
tarjoaa lisdksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjopamme
taydellisen perustan skaalattaville ja raataloidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme néin lisdarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkastaan lupaus: yhdessa
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveytts,
varmistamaan turvallisuuden seka turvaamaan kestavan tulevaisuuden.
Empaattisuus ja luottamus ovat lasna kaikessa, mitd teemme.

SICK on ollut tehtdvaansa omistautunut uranuurtaja jo vuodesta

1946 asti kehittden innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lahellasi.
Yhtion paatoimipaikka on Waldkirchissa, Saksassa, lahella Freiburgia.
Asiakkaamme hydtyvat paikallisten ja globaalien vaatimusten
ymmarryksestamme, joka on raataldityjen ratkaisujemme kulmakivi.





