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YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Laitemalli
Anturin toimintaperiaate

Kohteen minimipituus

Sédevali
Resoluutio
Jaksoaika
Toistotarkkuus

Tarkkuus

Synkronisoinnin tyyppi

Sateiden lukumaara

Kokonaismittauskenttaleveys

Yksittdiset mittauskenttaleveydet
Mittauskenttéleveys (liitantapuoli)

Sokea alue (keskialue)
Mittauskenttéleveys (ylapuoli)

Ohjelmiston ominaisuudet (oletus)
Q/C
Q
Q
04
Kaytto

2

3

Toimituksessa

Yksittdisten komponenttien tuotenumero

"
Ks. grafiikka: tuotemaaritelma.

2
1sigma, O % kohteen siirto (sisdisen anturin arvo).

AUTOMAATIOVALOVERHOT

MLGOSW-

0300R12503

TILAUSTIEDOT

tyyppi

tuotenumero

MLGO5W-0300R12503

Muita laitemalleja ja lisdvarusteita on osoitteessa www.sick.com/MLG-2_WebChecker
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Esimerkkikuva

Radan reunan saato

Lahetin/vastaanotin

Ll
4 mm
5mm
20,01 mm

32 ps sadettd kohden

2)
6 um

3)
+0,3mm

Johto
90
445 mm

445 mm
Omm
Omm

Yleishalytys
Standardi Teach-In
Reunan 1 paikka
Reunan 10 paikka
High resolution mode

1 x ldhetin
1 x vastaanotin

2131414 MLGRO5W-0300R10203, 2109568 MLGTO5W-0300F10201

3
Tyypillisesti 0,1 mm. Lapikuultamattomien kohteiden ja lahettimen/vastaanottimen tarkan suuntauksen kohdalla.
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MEKANIIKKA/SAHKOLAITTEISTO

Valonldhde

Aallonpituus
Syéttsjannite U,
Virrankulutus, lahetin
Virrankulutus, vastaanotin
Ripple

Lahtovirtal
Kapasitiivinen lahtokuorma
Induktiivinen lahtékuorma
Alustusaika

Kytkeva lahto

Mitat (Lx k x s)
Liitantatyyppi

Kotelon materiaali
Naytto

Kotelointiluokka

Suojakytkennat

Suojausluokka
Paino

Etulevy

Optio

UL-numero
)
Itman kuormaa.
2
Ilman kuormaa jannitteelld 24 V.

)
Kaytto ulkotiloissa vain, jos kaytossa ulkoinen suojakotelo.

SUORITUSKYKY

Suurin toimintaetaisyys

Minimi toimintaetaisyys
Toimintaetaisyys

Vasteaika

El
Ei varaa ympéristdvaikutuksille ja diodin vanhenemiselle.

2
Ohmisella kuormalla.

LITANNAT

10-Link
Tiedonsiirtonopeus
Maksimi johtopituus
Jaksoaika
VendorID
DevicelD HEX
DevicelD DEC
Prosessitietojen pituus

AUTOMAATIOVALOVERHOT - MLGO5W-0300R12503

LED, infrapunavalo
850 nm

DC192V..288V"
59,5mA”

2)
138 mA
< 5 Vss
100 mA

100 nF

1H

<1s

Push-pull: PNP/NPN

34 mm x 5294 mm x 30,6 mm

Pistoke M12, 5-napainen, 0,22 m
Urosliitin M12, 8-napainen, 0,27 m
Naarasliitin M12, 4-napainen, D-koodattu, 0,19 m

Alumiini

LED

IP65, IP67

3)

Napaisuussuojatut U, -liitannat

Oikosulkusuojattu Q-l&hto
Hairidjannitteiden suodatus

1

1159 kg
PMMA

Ei mitdan
NRKH.E181493

Ll
3,5m
=202m
25m

19 ms”

v ,10-Link V1.1
230,4 kbit/s (COM3)
20m

3ms

26

80022F

8389167

32 Byte (TYPE_2_V)"

L
10-Link Master V1.0:n kohdalla, palautuminen Interleaved-tilaan (muodostuu seuraavista: TYPE_1_1 (ProcessData) ja TYPE_1_2 (On-request Data)).
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Tulot/l&hd6t 4 xQ(IO-Link)
Digitaaliléahto Q,..Q,
Maara 4
Digitaalitulo Q,Q,Q,
Maara 3

bl
10-Link Master V1.0:n kohdalla, palautuminen Interleaved-tilaan (muodostuu seuraavista: TYPE_1_1 (ProcessData) ja TYPE_1_2 (On-request Data)).

YMPARISTOTIEDOT

Iskunkestavyys Jatkuvat iskut 10 g, 16 ms, 1000 iskua
Yksittaisisku 15 g, 11 ms, 3 akselia kohden

Tarindnkestavyys Sinimuotoinen varahtely 10-150 Hz 5 g

Ympardivan valon sietoisuus 100.000 Ix

Ympariston lampdotila, kaytto -30°C...+55°C

Ympaéristélampdtila, varasto -40°C..+70°C

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

10-Link certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

SIS S SIS IS S 1s S

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)
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MITTAPIIRROS
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Mitat millimetreina (mm)

@® Ensimmainen sade

® viimeisin sade

® mittakentan kokonaisleveys (ks. tekniset tiedot)
@ Sadevali

® optinen akseli

® tilannaytto: LED-valot vihred, keltainen, punainen
@ Liitanta
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LITANTATYYPPI JA -KAAVIO MLG-2 WEBCHECKER
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@ tilannayttd: LED-valot vihred, keltainen, punainen
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LITANTAKAAVIO T-JAKAJA

L+ 1 >4BN T-Junction, 8-pin 1 L
syne A 2 > 2 Test_in
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® Q3/QA1/RS485_A

Sender
@ Q4/QA2/RS485_B
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TUOTEMAARITYS

@® Toimintaetaisyys

®@ kokonaismittauskenttaleveys

® mittauskenttdleveys (ylapuoli)

@ Sokea alue (keskialue)

® mittauskenttaleveys (liitantapuoli)
® Lahetin

@ Vastaanotin

Sadevali

® kohteen minimipituus

Lisdtietoja seka sopivia lisdvarusteita, sovellusesimerkkeja ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, kayt- EI =
toohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1130396 Ir
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SICK

Sensor Intelligence

SICK YHDELLA
SILMAYKSELLA

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittaa
alykkaitd anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit
ja tekevat asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia,
turvallisempia ja kestavampia - seka logistiikassa etta tuotannossa.

SICK kayttaa alykkaissa anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja
tarjoaa lisdksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjopamme
taydellisen perustan skaalattaville ja raataloidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme néin lisdarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkastaan lupaus: yhdessa
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveytts,
varmistamaan turvallisuuden seka turvaamaan kestavan tulevaisuuden.
Empaattisuus ja luottamus ovat lasna kaikessa, mitd teemme.

SICK on ollut tehtdvaansa omistautunut uranuurtaja jo vuodesta

1946 asti kehittden innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lahellasi.
Yhtion paatoimipaikka on Waldkirchissa, Saksassa, lahella Freiburgia.
Asiakkaamme hydtyvat paikallisten ja globaalien vaatimusten
ymmarryksestamme, joka on raataldityjen ratkaisujemme kulmakivi.





