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CSX-WNFN412522227

CSS/CSX High Speed
Snimace barev

s I C K Sensor Intelligence
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SNIMACE BAREV - CSX-WNF11412527777
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TECHNICKA DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Predbézné nastaveni
Tvar pouzdra
Rozméry (S x V x H)
Vysilac svétla

Vystup svétla
Rozméry svételné stopy
Pozice svételného bodu

Vlnova délka
Oznaceni skupiny rizik LED

Barevny rezim

Vzdalenost snimani
Tolerance snimaci vzdalenosti

Proces teach-in
Rezim vystupu

Vystup (kanal)

Prizplsobeni citlivosti

Dostupné Job Bank

Bezpecnostné technické parametry

MTTF,

b
Primérna zivotnost: 100 000 h pfi Tu =+25°C.

2
Vztazeno k dlouhé strané pfistroje.
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SNIMACE BAREV

CSX-

Typ

WNF11412522227

OBJEDNACI INFORMACE

Vyrobek €.

CSX-WNF114125227277

1120178

C€ -@= &

Obréazek je pouze ilustraéni

Zadné
Velky
30 mm x 53 mm x 78,5 mm

LED dioda, RGB "
Dlouha strana pfistroje

2mm x4 mm

Podélng ”
460 nm, 530 nm, 625 nm
1

C (Color)
C + I (Color + Illumination)

13 mm
+5mm

Single Value teach-in
Multi Value teach-in

2 barvy v rezimu Standard Modus/Best Fit Modus
3 barvy v reZimu Coded Modus

2x spinaci vystupy hardwaru
Plynule: 0 ... 999
4

2637 let

Dalsi provedeni pfistroje a pfislu§enstvi na adrese www.sick.com/CSS_CSX_High_Speed

UK
cA
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ROZHRANI
Digitalni vystup

Digitalni vstup

ELEKTRICKE VLASTNOSTI

Napajeci napéti

Zbytkové vlnéni

Pfikon

Spinaci frekvence

Doba odezvy

Jitter

Spinaci vystup

Vystupniho spinaciho prvku (napéti)
Vystupniproud |

Vstup, teach-in (ET)

Vstup, vstup potlaceni (AT)
Doba ulozeni (ET)
Prodlevy

Trida ochrany

Ochranné okruhy

Druh pfipojeni

Obsazeni pin

Pocet

Pocet

BN1
WH 2

BU 3
BK 4

GY 5

SNIMACE BAREV - CSX-WNF11412527777

Q,Q

172

In, In,

10,8V DC.. 28,8V DC"

2)

s 5Vss

<120mA”

13,8 kHz

36 us

18 us

NPN

NPN:HIGH=U, /LOW =3V

100mA”

Teach:U<2V

Potlaceno:U <2V

3 s, permanentni ulozeni

Zadné

1]

PFipojky U, zajisténé proti pfepolovani
Vystup Q s ochranou vUci zkratu
Potla¢eni rusivého impulzu

ZastrCka M12, 5 pinova

+ (L+)
Q,/IN,
- (M)
Q

u

In

2

"
Mezni hodnoty: 12 V DC (-10 %) ... 24 V DC (+20 %) Provoz v siti chranéné proti zkratu: max. 8 A.

2
Nesmi pfesahnout horni ani dolni mez tolerance Uv.

3
Bez zatizeni.

9
Celkovy proud viech vystupu.

MECHANICKE VLASTNOSTI

Material pouzdra
Material, Optika

Hmotnost

UDAJE O PROSTREDI

Teplota okoli provoz

Teplota okolniho prostfedi skladu
Odolnost v razu

Kryti

UL-File ¢.

2026-07-27 19:23:54 - OMYLY A ZMENY VYHRAZENY

VISTAL®
COP
949

-20°C..+60°C

-25°C...+75°C

Podle normy IEC 60068-2-27 (30 g/11 ms)
P67

E181493
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SNIMACE BAREV - CSX-WNF11412527777

CERTIFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

ROZMEROVY VYKRES, SENZOR
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Rozméry v mm

@® opticka osa

® upevnovaci otvor

® Zastrcka M12, stav pfi dodani

@ Zastrcka M12, koncovy doraz vpravo
® Zastrcka M12, koncovy doraz vlevo
® vzdalenost snimani

@ zobrazovaci a sefizovaci prvky
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OBSAZENI PINU, VIZ TABULKA TECHNICKE UDAJE: ELEKTRICKE VLASTNOSTI

2 1
5
3 4

ZastrCka M12, 5pinova, s kddovanim A

ZOBRAZOVACI A SERIZOVACI PRVKY

] O ID O

o O 0= Spro

< & B

ESC Teach

@ LED kontrolky (indikace stavu)
® 7segmentovy displej
® Tlacitko plus/minus

Dalsi informace, vhodné prislusenstvi, pfiklady pouziti a soubory ke stazeni, jako jsou rozmérové modely
CAD, provozni navody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1120178
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

PREHLED
SPOLECNOSTI
SICK

Spolecnost SICK je pfedni technologickou firmou poskytujici inteli-
gentni senzorova a integrovana feseni pro pramyslovou automatizaci.
Nase technologie nastavuji globalni standardy - vase priimyslové
procesy diky nim budou jak v logistice, tak ve vyrobé ucinnéjsi, bez-

Spolecnost SICK propojuje inteligentni senzoriku s porozumeénim
odvétvi a certifikovanym poradenstvim. Poskytujeme idealni zaklad
pro Skalovatelna automatizac¢ni feSeni na miru a vytvarime pridanou
hodnotu napfi¢ celym hodnotovym fetézcem. Nase uzké partnerstvi
se zakazniky je vic nez jen slib: spolec¢né udrzitelné zvySujeme
produktivitu a kvalitu, chranime zdravi a bezpecnost a zajistujeme
budoucnost. V§e s empatii a na bazi daveéry.

S vasni a prikopnickym duchem vyviji spolec¢nost SICK od roku 1946
inovativni technologie. Diky globalni siti pfiblizné ve 40 zemich pusobi
spolec¢nost SICK po celém svété a nachazi se vzdy ve vasi blizkosti.
Hlavni sidlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Némecku.
Nasi zakaznici profituji z naseho porozumeéni lokalnim i globalnim
poZadavkim, které prevadime v individualné pfizpisobena reseni.





