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TEKNIK SAYFA

CSX-WNFN412522227

CSS/CSX High Speed
Renk sensorleri

s I C K Sensor Intelligence


https://www.sick.com

RENK SENSORLERI - CSX-WNF11412527777

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

On ayar

Govde formu
Boyutlar (G x Y x D)
Isik kaynagi

Isik ¢ikis!

Isik demet capi

Isik noktasi konumu

Dalga uzunlugu
LED risk grubu isareti

Renk modu

Algilama mesafesi
Algilama genisligi toleransi
Ogretme caligmasi

Mod ¢ikisi

Cikis (kanal)
Hassasiyet ayari
Kullanilabilen is siralari

Emniyet teknigi parametreleri

b
Ortalama dayanim émrii: TU =+25°Ci¢in 100.000 saat.

2
Cihaz tarafi uzunluguna goére.
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RENK SENSORLERI

CSX-
WNF11412522227

SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.
CSX-WNF14125227277 120178

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/CSS_CSX_High_Speed

CE @ & P er

Resimler farkli olabilir

Yok

Buyiik

30 mm x 53 mm x 78,5 mm
LED, RGB"

Uzun cihaz tarafi

2mm x4 mm

Uzunlamasina ?
460 nm, 530 nm, 625 nm
1

C (Color)
C + I (Color + Illumination)

13 mm
+5mm

Single Value 6gretme
Multi Value 6gretme

Standart mod/Best Fit modunda 2 renk
Coded modda 3 renk

2 x donanim anahtarlama cikisi
Kademesiz: O ... 999
4

MTTF, 263,7yil
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ARAYUZLER

Dijital ¢cikis

Dijital giris

ELEKTRIK

Besleme Gerilimi
Sinyal tasima
Akim tiiketimi

Anahtarlama frekansi
Tepki siiresi

Jitter

Anahtarlama ¢ikisi
Anahtarlama ¢ikisi (gerilim)
Cikig akimi |

Giris, 6gretme (ET)
Giris, silme girisi (AT)
Hafiza siiresi (ET)
Siire kademesi
Koruma sinifi

Koruma devreleri

Baglanti tipi

Baglanti diizeni

Adet

Adet

BN1
WH 2

BU 3
BK 4

GY 5

RENK SENSORLERI - CSX-WNF11412527777

Q,Q

172

In, In,

10,8V DC.. 28,8V DC"

2)

s 5Vss

<120mA”

13,8 kHz

36 us

18 us

NPN

NPN:HIGH=U, /LOW =3V

100mA”

Teach:U<2V

Bastinlmis: U< 2V

3 saniye, gegici olmayan kayit
Yok

1]

U, kutup degistirme korumali baglantilar

Cikis Q kisa devre korumali
Parazitlenme palsini engelleme

M12 fig, 5 pin

+ (L+)
Q,/IN,
- (M)
Q

u

In

2

"
Sinir degerler: DC 12 V (% -10) ... DC 24 V (% +20). Kisa devre korumali sebekede ¢alisma maks. 8 A.

2
Uv-toleranslarl asllamaz veya altina inilemez.

3
Yiiksliz.

4
Tiim cikislarin toplam akimi.

MEKANIK

Govde malzemesi
Malzeme, optik
Adirlik

ORTAM VERILERI

Calisma ortami sicakligi
Depo ortam sicakligi
Sok yliklenmesi
Koruma sinifi

UL-dosya no.

VISTAL®
COP
949

-20°C..+60°C

-25°C...+75°C

IEC 60068-2-27 uyarinca (30 g/11 ms)
P67

E181493
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SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

SIS S S (SIS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

<

cULus certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

<

BOYUTSAL CIZIM, SENSOR
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Olciiler mm cinsindedir

@® optik eksen

@ sabitleme deligi

® M12 erkek konnektor, teslimat durumu

@ M12 erkek konnektor, son dayanak sagda
® M12 erkek konnektor, son dayanak solda
® Algilama mesafesi

@ Gosterge ve ayarlama elemanlari
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BAGLANTI DUZENI, BKZ. TEKNIK VERILER TABLOSU: ELEKTRIK

2 1
5
3 4

M12 erkek konnektor, 5 pin, A kodlamall

GOSTERGE VE AYARLAMA ELEMANLARI

] O ID O

o O 0= Spro

< & B

ESC Teach

@ LED'ler (durum gostergesi)
® 7 segment gostergesi
® Arti/eksi butonlari

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢ii modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-

lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1120178
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SICK

Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





