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Ayrintil teknik bilgiler
Ozellikler
Uriin modeli

Uygulama

Uygulama alani

Basingli hava temizligi

Calisma maddesi

Siparis bilgileri

airWiper Kit outdoorScan3 Pro - PROFINET 1128912

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

outdoorScan3 Pro - PROFINET

Basingl hava temizligi i¢in sensor kiti, sistem soketi harig
1)

Outdoor

MUmkin

Basin¢h hava

Saflik sinifi  1SO 8573-1 [7:4:4]

Giris basinci  Tipik 400 kPa (200 kPa ... 600 kPa, 2,0 bar ... 6,0 bar)

Basinch havanin sicakligi < +50 °C

Koruma alani mesafesi

Uyarn alani arahigi

4m

40 m

Eszamanh denetlenen koruma alanlarinin <82

sayisl

Alan sayisi

Denetleme durumlarinin sayisi
Tarama acisi

Cozunirlik (yapilandirilabilir)

Acisal coziinurlitk
Tepki siiresi
Koruma alani ilavesi

1)

2 Koruma veya uyari alanlari.

128
128
275°

50 mm
70 mm

0,39°
115 ms
65 mm

Guvenli lazer alan tarayici, endUstriyel i¢ ve dis alanlarda kullanilabilir.
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Emniyet teknigi parametreleri
Tip

Giivenlik icin entegrasyon seviyesi
Kategori

Performans seviyesi

SRS/SRSS performans sinifi

PFHj, (saat basina tehlike getiren devre disi
kalma icin ortalama olasilik)

Tw (kullanim omrii)

Hata durumunda emniyetli durum

Fonksiyonlar

Tekrar calisma kilidi

Coklu degerlendirme

Denetleme durumu degistirme
Eszamanh denetim

Statik koruma alani degistirmesi
Entegre edilmis konfigiirasyon hafizasi

Olciim verisi cikisi

ArayUzler
Basingli hava baglantilari
Baglant tipi
Guc kaynagi
Fieldbus, endistriyel ag
Cikislar
OSSD-ciftleri
Ag Uzerinden glvenlik cikislari
Konfigiirasyon metodu
Konfigiirasyon ve diyagnostik arayiiz
Fieldbus, endiistriyel ag
Protokol

Desteklenen protokol surliimleri

GSDML
Dongl siresi
Conformance

Ag yonetimi

Netload

Sivigozellikleri
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Tip 3 (IEC 61496)

SIL 2 (IEC 61508)

Kategori 3 (EN ISO 13849)

PLd (EN ISO 13849)

Performans sinifi D (IEC/TS 62998)

80x10°

20 yil (EN ISO 13849)

Ag Uzerinden glvenlik ¢ikislar mantiksal olarak O'dir.

S N N

Ethernet Gzerinden

Basinch hava hortumu igin 4 x Push-Pull baglanti (3 4mm), M5 dis vida disi

1 x erkek konnektér M12, 4 pin, A kodlamali
2 x disi konnektor M12, 4 pin, D kodlamali

0

8

Safety Designer ile bilgisayar (konfiglirasyon ve diyagnoz yazilimi)
USB 2.0, Mini USB, Ethernet

PROFINET

PROFIsafe

PROFINET spesifikasyonu V2.3

V2.6.1 spesifikasyonu uyarinca PROFIsafe profili
V2.4 spesifikasyonu uyarinca PROFIsafe profili
V2.33 GSDML spesifikasyonu uyarinca
1ms,2ms,4ms, 8ms, 16 ms...

Conformance Class C

SNMP

MIB-2

IEEE 802.1AB uyarinca LLDP

MRP-Client Destegi

Security Level 1 Test uyarinca Netload Class Ill

IEEE 802 ile uyumli 2-Port-Realtime-Switch
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Port 6zellikleri

Teshisler

Diger hizmetler

Gosterge elemanlari

Elektrik

Koruma sinifi

Gerilim Kaynagi U,
Giic tiiketimi tipik
Mekanik

Boyutlar (G x Y x D)
Govde malzemesi
Govde rengi

Optik kilif malzemesi
Optik kilif yiizeyi

airWiper malzemesi

Ortam verileri
Koruma sinifi

Ortam isigina dayaniklhilik

Halojen 1sik
Glnes IS8
Calisma ortami sicakhigi
Depolama sicakhgi
Ortam kosullan
Yagmur
Kar
Sis
Titresim dayanimi
Sinif
Darbe dayanimi
Sinif

Y Ayrintili bilgileri, kullanma kilavuzunun “Projelendirme

100Base-TX

Auto-Negotiation

Auto-Crossover (MDIX)

Auto-Polarity

1&M veri setleri 0 ... 5

PROFINET alarmlari

PROFlenergy

F_iPar_CRC

TCl ile iletisim igin periyodik olmayan yazma/okuma hizmetleri
SNTP (istemci ve sunucu)

Grafiksel renkli ekran, LEDs

Il (EN 61140)
24V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)

7,2W

140,6 mm x 150,7 mm x 127,6 mm
Aliminyum

RAL 2004 (saf turuncu), RAL 9005 (siyah)
Polycarbonat

Dis ylzey kazima 6nleyici kaplama

Aliminyum (eloksallr)

IP65 (IEC 60529)

12.000 Ix (IEC 61496-3)
40.000 Ix (IEC 61496-3)
-25°C...+50 °C
-25°C..+70 °C

10 mm/h )

3 mm/h SWE, kar ortlsunin su esdegeri D

50 m (MOR, meteorolojik gorlis mesafesi) D

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1,

IEC 61496-3
5M1 (IEC 60721-3-5)
3M4 (IEC TR 60721-4-3)

IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, |IEC 61496-3

5M1 (IEC 60721-3-5)
3M4 (IEC TR 60721-4-3)

” bélimunde bulabilirsiniz.
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Daimi sok 100 m/s?, 16 ms
150 m/s2, 6 ms
EMVC IEC 61496-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4

Y Ayrintili bilgileri, kullanma kilavuzunun “Projelendirme” béliminde bulabilirsiniz.

Diger veriler
Isik tiirii Palsli lazer diyodu
Dalga uzunlugu 845 nm
Algilanabilir remisyon derecesi %1,8 ... %1000 ve daha fazla
Lazer sinifi 1 (21 CFR 1040.10 ve 1040.11, IEC 60825-1)
Sertifikalar
EU declaration of conformity v
UK declaration of conformity v
ACMA declaration of conformity v
China RoHS v
cULus certificate v
Profinet certificate v
PROFIsafe certificate v
EC-Type-Examination approval v
PROFlenergy certificate v
Information according to Art. 3 of Data Act
(Regulation EU 2023/2854)
Siniflandirmalar
ECLASS 5.0 27272705
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 6.0 27272705
ECLASS 6.2 27272705
ECLASS 7.0 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 8.1 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
UNSPSC 16.0901 39121528
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Teknik ¢izim
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Olciler mm cinsindedir

@ ayna dénme ekseni

@ tarama ylizeyi

® gerekli gozlem araligl (a: Gézlem araliginin uzunlugub: Tarama yuzeyinin Ustlindeki minimum ylikseklik ¢: Tarama ylizeyinin altin-
daki minimum yukseklik. Ayrintilar i¢in bkz. Kullanma kilavuzu)

Baglanti duzeni Ethernet (XF1, XF2)

1 2
4 3
Pin Tanimlama Aciklama
1 TX+ Goénderme verileri +
2 RX+ Alma verileri +
8 TX- Gonderme verileri -
4 RX- Alma verileri -
Vida disi SH Blendaj

Detaylar icin bkz. kullanma kilavuzu
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Baglanti dlizeni Gug kaynagi (XD1)

2 1

3 4

1 +24 'V DC Gerilim kaynag| +24 V DC
2 n.c. Bagl degil

S ovDC Gerilim kaynagi O V DC
4 FE Fonksiyon topragl/ekran

Detaylar i¢in bkz. kullanma kilavuzu
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Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar
Kisa aciklama Tip Stok no.

Montaj sistemleri

Aciklama: Montaj braketi Mounting kit 1a 2073851
Malzeme: Paslanmaz celik

Detaylar: Paslanmaz ¢elik V2A (1.4301), IGP-DURA face 5803A toz kaplama

Renk: RAL 9005 (siyah)

Ambalaj birimi: 1 adet

3

Aciklama: Optik kapak korumali montaj braketi Montaj takimi 1b 2074242
Malzeme: Paslanmaz celik

Detaylar: Paslanmaz c¢elik V2A (1.4301), IGP-DURA face 5803A toz kaplama

Renk: RAL 9005 (siyah)

Ambalaj birimi: 1 adet

Aciklama: Hizalama tutucusu, enlemesine ve derin eksende hizalama mimkiin, montaj yuzeyleri Mounting kit 2a 2073852
ile cihaz arasindaki mesafe: 22,3 mm, sadece 1a (2073851) veya 1b (2074242) sabitleme seti

ile birlikte

Malzeme: Paslanmaz celik

Detaylar: Paslanmaz c¢elik V2A (1.4301), IGP-DURA face 5803A toz kaplama

Renk: RAL 9005 (siyah)

Ambalaj birimi: 1 adet

Aciklama: Hizalama tutucusu, enlemesine ve derin eksende hizalama mimkiin, montaj ylzeyleri Montaj takimi 2b 2074184
(\ ile cihaz arasindaki mesafe: 52,3 mm, sadece 1a (2073851) veya 1b (2074242) sabitleme seti

ile birlikte

Malzeme: Paslanmaz celik

Detaylar: Paslanmaz celik V2A (1.4301), IGP-DURA face 5803A toz kaplama

Renk: RAL 9005 (siyah)

Ambalaj birimi: 1 adet

Aciklama: Optik kapak icin korumali hizalama tutucusu, enine eksen ve derinlik eksenine hizala- Sabitleme seti 3 2103049
ma mimkindur
Ambalaj birimi: 1 adet

ﬂ“’:.

Aciklama: M12 soket baglantilarinin tanimli torkla (0,4 Nm) sistem soketinde gevsetilmesi ve si- M12 konnektor- 2081618
kilmasi igin, agiz uzunlugu 100 mm:; alti késeli tahrik: 4 mm, tirtil capi: 15 mm 10 soket adaptér-

10 tork tornavidasi

’

cihaz korumasi ve cihaz bakimi

* Aciklama: Hava kosullarina karsi koruma kapagi, sadece sabitleme seti 3 (2103049) ile birlikte Hava kosullarina 2103050
kars! koruma kapagl

¢ Aciklama: Sadece montaj takimi 3 (2103049) ile birlikte sigrama koruyucusu Sigrama koruyucusu 2123205

1
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Kisa aciklama Tip Stok no.

konnektorler ve kablolar

« Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, acili, A kodlamali YG2A64-020U- 2108122
* Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu E1XLEAX
¢ Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Q b * Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajli
¢ Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, soguk biikkmeye da-
yaniklidir, deniz suyuna dayaniklidir, soguk bikmeye dayaniklidir

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, aglli, A kodlamali YG2A64-100U- 2108123
Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu E1XLEAX

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajl

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, soguk biilkmeye da-

yaniklidir, deniz suyuna dayaniklidir, soguk bikmeye dayaniklidir

\\ « Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, agili, D kodlamali YN2D34-020P- 2108116
[

* Baglant tiirii B kafa: Erkek konnektdr, RJ45, 4 pin, diiz N4MRJA4
* Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET
* Kablo: 2 m, 4 telli, CAT5, PUR, halojensiz
* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET
¢ Uygulama alani: Soguk bikmeye dayaniklidir, Outdoor, Yag/yaglama maddesi alani, deniz suyuna
dayaniklidir

¢ Baglant tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, aclili, D kodlamali YN2D34-100P- 2108141
\\ * Baglant tiirii B kafa: Erkek konnektdr, RJ45, 4 pin, diz NAMRJIA4
o ¢ Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET
* Kablo: 10 m, 4 telli, CAT5, PUR, halojensiz
* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET
¢ Uygulama alani: Soguk bikmeye dayaniklidir, Outdoor, Yag/yaglama maddesi alani, deniz suyuna
dayanikhdir
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



