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Tip Stok no.
WL4SLG-3F2232 132822

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/W4

C€ ecowns & @ &5

Resimler farkli olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Fonksiyon prensibi Reflektorlii sensor
Calisma prensibi ayrintisi Reflektor minimum mesafesi olmadan (tek lens sensor / koaksiyel optik)
Maksimum algilama mesafesi Oom..45m U

2)
Algilama mesafesi om.2m’

2)
Polarizasyon filtresi Evet
Vericiigini

Isik kaynagi Lazer 9

Isik tirli  Gorlinebilir kirmizi isik
Isik demeti capi (mesafe) @ 1mm (500 mm)

Lazer karakteristik verileri
Normatif referans EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11
Lazer sinifi 1 9

Dalga uzunlugu 650 nm

Ayarlama Kolay 6gretme tusu

Ozel uygulamalar Seffaf nesnelerin algilanmasi, Kiiglik nesneleri algilar
Delik diizeni M3

AutoAdapt Y

bl
Reflektor bandi REF-AC1000.

2
Givenli bir sekilde calistirilmast icin REF-AC1000 reflektdr bandinin veya P41F, PLV14-A, PLH25-M12 veya PLH25-D12 gibi bu bant esasli reflektorlerin kullanilmasini 6neriyoruz. Daha byiik tgclii reflektor yapisina sahip ref-

lektorler ancak 6ncesinde uygulama agiklamasi yapildiktan sonra kullanitmalidir.

3
Ortalama ¢aligma siiresi: Tu =+25°Cicin 50.000 saat.

4
Lazer isinina kasitli olarak bakmayin. Lazer isinini insanlarin goziine tutmayin.
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EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI

MTTF, 589 yil (EN 1SO 13849-1) "
DC,, %0
T,, (kullanim 6mri) 10 yil

9
Parts-Count yontemine gore hesaplama.

ELEKTRIK
Gerilim kaynagi U, 1ovDc..30vpe'
Sinyal tagima <5v ”
Akim tiiketimi 30mA°
Koruma sinifi 1]
Dijital ¢ikis
Tur pyp ®
Anahtarlama tipi oy qinik/karanik ile anahtarlama *
Cikigakimil =100 mA
Tepki stiresi 0.5ms 9
Anahtarlama frekansi 1.000 Hz L)
Anahtarlama fonksiyonu Tamamlayici
Koruma devreleri A’
B 8)
9)
(¢}
! Kisa devre korumali sebekede isletim i¢in sinir degerleri maks. 8 A.
? Uv-toleranslarl asgllamaz veya altina inilemez.
" Yiksiiz.
K Q = karanlik ile anahtarlama.
’ Ohm yiiki altinda sinyal siiresi.
! Normalde agik/normalde kapali oraninda 1:1.
! A= Uv»Kutup degistirme emniyetli baglantilar.
? B = Giris ve cikislar kutup degistirme korumali.
! C = Parazitlenme palsini engelleme.
MEKANIK
Govde yapisi Dort koseli form
Model ayrintisi Slim
Boyutlar (G x Y x D) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
Baglanti 4 pinli M8 erkek konnektor
Malzeme
Godvde Plastik, Novodur
Oncam Plastik, PMMA
Agirlik 100 g

ORTAM VERILERI

Koruma sinifi IP66

"
T,=50 °C ve iizerinde iken izin verilen maks. gerilim kaynagi vV =24V ve maks. ¢ikis akimi| =50 mA'dir.

ke

2
Sensor 6nceden Tu > -10 °C sicaklikta agilmis, sonrasinda sogutulmus ve gerilim kaynagindan izole edilmemisse Tu = -10 °C altindaki sicakliklarda da galistirilabilir. Tu = -10 °C altindaki sicakliklarda devreye sokulmasina

izin verilmez.
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Calisma ortami sicakligi
Calisma ortam sicakligi

Depo ortam sicakligi
RoHS sertifikasi

n
Tu =50 °C ve lizerinde iken izin verilen maks. gerilim kaynagi me =24V ve maks. ¢ikis akimi Imm =50 mAdir.

2

P67

-10°C..+50°C

-30°C...+55°C
-30°C...+70°C

v

Sensor 6nceden Tu > -10 °C sicaklikta agilmis, sonrasinda sogutulmus ve gerilim kaynagindan izole edilmemisse Tu = -10 °C altindaki sicakliklarda da ¢alistirilabilir. Tu = -10 °C altindaki sicakliklarda devreye sokulmasina

izin verilmez.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

ECOLAB certificate

Laser safety (IEC 60825-1) certificate

BAGLANTI SEMASI CD-101
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KARAKTERISTIK EGRI
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| Sensing

range

typ. max.

Sensing range \

.

1
m 1 2

3 4
(feet) (3.28) (6.56) (9.84) (13.12)
Distance in m (feet)
® PLV14-A / PLH25-M12 / PLH25-D12 reflektor
®@ P41F reflektor / REF-AC1000 reflektor bandi
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ISIK DEMETI CAPI KOMPLE GORUNUM

Radius in mm (inch)
12
(0.47)
10
(0.39)
8
(0.31)
6
(0.24)

i
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(-0.47) 1 2

(3.28) (6.56) (9.84) (13.12) (14:76)

Distance in m (feet)

ISIK DEMETI CAPI (DETAYLI GORUNUM)

Radius in mm (inch)
2.5
(0.1)

2.0
(0.08)

1.5
(0.06)

1.0
(0.04)]

0.5 &—

(0.02)
0
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-1.0
(-0.04)

-15
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-2.0
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N
N

1.2 14 16 18 2
.28)(3.94)(4.59)(5.25)(5.91)(6.56)

Distance in m (feet)
e \/ertical

@  Horizontal
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Dimensions in mm (inch)

FOTOSELLER - WL4SLG-3F2232

Sensing range Vertical Horizontal
0.5m <1.0 <1.0
(1.64 feet) (0.04) (0.04)

im 1.5 1.2

(3.28 feet) (0.06) (0.05)

2m 4.3 2.6

(6.56 feet) (0.17) (0.10)
4.5m 11.3 5.6

(14.76 feet) (0.44) (0.22)

e \/ertical

@  Horizontal
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ALGILAMA MESAFESI DIYAGRAMI

© PEEEETIS
@ O

0 1 2 3 4 5
(3.28) (6.56) (9.84) (13.12) (16.40)
Distance in m (feet)
[ sensing range Sensing range max.

® PLV14-A / PLH25-M12 / PLH25-D12 reflektor
@® PA1F reflektor / REF-AC1000 reflektor bandi

TEKNIK CIZIM WL4SL-3, WL4SLG-3, WSE4SL-3, ERKEK KONNEKTOR

17.3(0.68)

N N

20 (1.14)

12.8
(0.50)

M8

IR

® ®

N=/

Olciiler mm cinsindedir

@® optik eksen ortasi

® montaj vida disi M3

® Baglanti

@ gosterge LED'i yesil: gerilim kaynagdi aktif
® gosterge LED'i sari: 1sik alimi durumu

® tek 6gretme tusu

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢ii modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1132822
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





