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v 3 o Siparis bilgileri

System MCS100FT Talep Uzerine

Diger cihaz modelleri ve aksesuar
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mo )t )

Ayrintil teknik bilgiler

Teknik bilgiler

ﬁlgﬁlen parametreler CHy, CO, COy, Corg, HCI, HF, H20, NH3, NO, NO5, N3O, 02, SO, NOy, C3Hg, CoHg
Uygunlugu test edilmis olciimler CHg, CO, COy, Corg, HCI, HF, H20, NHz, NO, NO5, N2O, Og, SO,

6I9iim prensipleri FTIR spektroskopisi, Alev iyonlasma algilamasi, Zirkonyum dioksit sensori

Gaz akis orani

<300 I/h
Olciim mesafesi
CHz O0..70ppm/0...210 ppm
SO, 0..25ppm/O0...525 ppm
NOyx O...100 ppm /O ... 1.000 ppm
C3Hg O ...25 ppm
CO 0..60ppm/O0..1.200 ppm
CO; O...25Vol-%
Corg O0...7,5ppm/0... 75 ppm
HCI 0...10 ppm /O ... 100 ppm
HF O0..3ppm/0..10 ppm
H0 O ...40 Vol.-%
NH3 0..13 ppm/O0... 65 ppm
NO O...150 ppm /0O ... 1.500 ppm
NO, 0..25ppm/0...250 ppm
N>O 0..25ppm/0...250 ppm
05 0..21Vol-%
CoHg O ... 40 ppm

Talep halinde diger 6lcim mesafeleri ve bilesenler
Sertifikali 6lciim araliklan
CHz 0..50mg/m3/0 ... 150 mg/m3
CO 0..75mg/m3/0...300 mg/m3/0 ..1.500 mg/m3
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Tepki siiresi (tgg)

Hassasiyet sapmasi

Sifir noktasi sapmasi

Sinir deger ayarlan

Proses sicakligi

Olciim gazi sicakhg

Proses basinci

Ortam sicakhigi

Co,
Corg
HCI

HF
H,0
NHs

NO
NO,
N,O

02
S0,

FID

FID

Sogutma cihazi ile:

Depolama sicakhgi

Ortam basinci

Ortam nemi

Uygunluklar

Elektrik giivenligi
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0 ... 25 Vol.-%

0..15mg/m3/0..50 mg/m3/0...150 mg/m3 /0 ... 500 mg/m3
0..15mg/m3/0..90 mg/m3/ 0 ... 150 mg/m3
0..3mg/m3/0...10 mg/m3

0 ... 40 Vol.-%

0..10 mg/m3/0 ... 50 mg/m3

0...200 mg/m3 /0 ... 400 mg/m3/ 0 ... 2.000 mg/m3
0...100 mg/m3/ 0 ... 500 mg/m?3

0...50 mg/m3/ 0 ... 500 mg/m?3

0...21 Vol-%

0..75mg/m3/0..300 mg/m3/0...1.500 mg/m3
<200s

FID:<45s

< 3 %: Bakim aralig| basina 6lcim mesafesi son degeri

< 2 %: Haftalik 6lcim mesafesi son degerleri

< 3 %: Bakim aralig| basina 6lcim mesafesi son degeri

< 2 %: Haftalik 6lcim mesafesi son degerleri

< 2 %: 6lcim mesafesi son degeri

<+1.300 °C

<+220 °C

900 hPa ... 1.100 hPa

+5°C...+35 °C

+5 °C...+50 °C

-20 °C...+60 °C

900 hPa ... 1.100 hPa

<80 %
Yogusmasiz

Onay gerektiren tesisler igin uygun
2001/80/EG (13. BImSchV)
2000/76/EG (17. BImSchV)

27. BImSchV

TA havasi

EN 15267

EN 14181

MCERTS

CE
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Koruma sinifi

Analog cikislar

Analog girisler

Dijital cikislar

Dijital girisler

Modbus
Modbus

PROFIBUS DP

Ethernet

Gosterge

Giris

Operasyon

Boyutlar (G x Y x D)

Agirhik

Enerji beslemesi

Yardimci parcalar

Opsiyonel

Haberlesme tipi

Not

Fonksiyon

Analiz cihazi kabini

Sogutma cihazi ile

GUg tiketimi

Sifir gazi (FTIR/FID):

Sifir gazi (0y):

Referans gazi (FTIR):

Referans gazi (05):

Referans gazi (FID):

1P43
IP54
0/4 ...22 mA, 500 Q

Sistem konfiglirasyonuna bagli sayim; galvanik olarak izole edilmis; maks. 32 ¢ikis

0/4 ...22 mA, 100 Q

Sistem konfiglirasyonuna bagli sayim; galvanik olarak izole edilmis; maks. 32 giris

48V AC,0,5A,35W/48VDC, 0,5A, 24 W

Sistem konfiglirasyonuna bagli sayim; galvanik olarak izole edilmis; maks. 64 ¢ikis

3,9V, 4,5mA, 0,55 W
Sistem konfiglirasyonuna bagl sayim, maks. 64 giris

./

TCP
RTU RS-485

v
Opsiyon
v

SOPAS ET yazilimina veya OPC sunucusuna baglanti

LC ekran
Durum LED’leri: “Power”, “Failure” ve “Maintenance request”
Dokunmatik ekran

LCD ekran ya da SOPAS ET yazilimi (izerinden
Coklu operator seviyesi, sifreli

806 mm x 2.165 mm x 605 mm (Detaylar icin 6l¢ill gizimlere bakiniz)

1.096 mm x 2.165 mm x 605 mm

< 260 kg

Cihaz versiyonuna bagl

Analiz cihazi kabini: < 1.000 VA

Sogutma cihazi olmadan

Olciim gazi hatti, 1sitilmis: < 95 VA

Gaz numunesi alma Unitesi: < 450 VA
Isitmall gaz numune alma borusu: < 450 VA

<3001/h...<3501I/h

Cihaz havasl; 3+0,2 bar; parcacik blyUkligi maks. 1 um; yag icerigi maks. 0,1 mg/ms3; ¢ig

noktasl maks. -30 °C

<350 I/h
05 in No: -%1 ... 4 Vol.; dogruluk £2%; 3 +0,2 bar

<350 I/h

N, deki 6lgciim bilesenleri; 6l¢im mesafesi son degerinin %70’i; 3 £0,2 bar

<3501/h
Ortam havasi

<4501/h
Suni havada propan: 6lgim mesafeleri son degerinin %75’i
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Cihaz havasi:

Yanma gazi:

Yanma havasi:

Olciim gazi baglantilan
Olgiim gazi girisi
Atik gaz cikigi
Yardimci gaz baglantilan
Test gazi
Yanma gazi
Cihaz havasi
Diizeltme fonksiyonlan
Kontrol fonksiyonlari

Opsiyonel
Siniflandirmalar

ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
UNSPSC 16.0901
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<2.000I/h
Cihaz havasl: 5 ... 7 bar; pargacik blyUkligi maks. 1 um; yag icerigi maks. 0,1 mg/m3, ¢ig nok-
tasi maks. -30 °C

<4,.8I/h
Hidrojen: 5.0 ya da daha fazla; 3 £0,2 bar

<30I/h
Cihaz havasl; 30,2 bar; parcacik blyUkIigi maks. 1 um; yag icerigi maks. 0,1 mg/ms3; ¢ig
noktasi maks. -30 °C

DN 4/6
DN 8/10

DN 4/6

DN 4/6

DN 6/8

Dahili ayarlama Unitesi (opsiyonel)
Dahili sifir noktasi kontroll

Entegre toplam organik karbon gaz analiz cihazi

27150204
27150204
27150204
27150204
27150204
27150204
27150204
27150204
27150204
27150204
EC001190
EC001190
EC001190
41115403
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Teknik ¢izim (Olgiiler mm cinsindedir)

MCS100FT sistemi
670 (26.38)
605 (23.82) 806 (31.73)
535 (21.06) 735 (28.94)

./

@ 300 (11.81)

800 (31.50)

100 (3.94)

@m@'ﬁ*

2165 (85.24)

@ 29 (1.14)
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



