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AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Fonksiyon prensibi
Calisma prensibi ayrintisi

Maksimum algilama mesafesi

Algilama mesafesi

Verici 1gini
Isik kaynagi

Isik tlird
Isik demeti capi (mesafe)

LED karakteristik verileri
Dalga uzunlugu

Ayarlama

FOTOSELLER

GTB6-P6441

SIPARIS BILGILERI

Tip

Stok no.

GTB6-P6441

1087334

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/Gé

(€ @

Resimler farkli olabilir

Cisimden yansimali sensor

Arka fon bastirma

5mm ... 450 mm !
50 mm ... 450 mm

2

LED
Kizilétesi 1sik
@9 mm (100 mm)

850 nm
Mekanik ayar tertibati, 5 tur

"
%90 remisyona sahip algilama malzemesi (standart beyaza gére, DIN 5033).

2
Ortalama dayanim 6mrii: Tu =+25°Ci¢in 100.000 saat.
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ELEKTRIK

Gerilim kaynagi U,
Sinyal tagima
Akim tiiketimi

Koruma sinifi

Dijital ¢ikis

Koruma devreleri

Tir
Anahtarlama tipi
Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOW

Cikis akimi |
Tepki sliresi

Anahtarlama frekansi

"
Kisa devre korumali sebekede isletim icin sinir degerleri maks. 8 A.

2
Uv-toleranslarl asgllamaz veya altina inilemez.

3
Yiiksliz.

P
Uv > 24V iken, IA maks = 50 mA.

5
Ohm yiiki altinda sinyal siiresi.

9
Normalde agik/normalde kapali oraninda 1:1.

7
A =U -Kutup degistirme emniyetli baglantilar.

)
B = Giris ve cikislar kutup degistirme korumali.

9
D = Cikislar asir akim ve kisa devre korumali.

MEKANIK

Govde yapisi
Boyutlar (G x Y x D)
Baglanti

Baglanti ayrintisi

Malzeme

Agirlik

"

Kablo capi
Kablo uzunlugu (L)

Govde
On cam
Kablo

0 °C altinda kablo deforme edilmemelidir.

ORTAM VERILERI

Koruma sinifi

Calisma ortami sicakligi

Depo ortam sicakligi

UL-dosya no.

Y

Ayara gore +/-10 °C sicaklik kararliigi.

)

10V DC..30VDC'
£10%”

3)
30 mA
1l

PNP

Aydinlik ile anahtarlama
U,-(=3V)/yakl.OV
<100 mA "

<1ms K

o
500 Hz

Dort koseli form

12 mm x 31,5 mm x 21 mm

Erkek konnektdrle birlikte kablo M8, 4-pinli, 300 mm "

0,14 mm?
300 mm”

Plastik, ABS/PC
Plastik, PMMA
Plastik, PVC

209

IP67
-25°C..+55°C"

-40°C ... +70 °C

NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
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SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity v
UK declaration of conformity 7
ACMA declaration of conformity v
Moroccan declaration of conformity v
China RoHS %
China Compulsory Product Certification (CCC) Y
exempt
cULus certificate v
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate v
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Olciiler mm cinsindedir

@® optik eksen, alici

@ optik eksen, verici

® montaj delikleri M3

@ gosterge LED'i yesil: gerilim kaynagdi aktif
® gosterge LED'i sari: 1sik alimi durumu

12
(0.47)

® aydinlik / karanlik anahtari : L = aydinlik ile anahtarlama, D = karanlik ile anahtarlama

AYAR OLANAKLARI AYAR OLANAGI
® gt @

= -_—

@

@ gosterge LED'i yesil: gerilim kaynag aktif
® gosterge LED'i sari: 1sik alimi durumu
@ Hassasiyet ayari: potansiyometre
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BAGLANTI TIPI

BAGLANTI SEMASI CD-066
ﬂi.i +(L+)
M not connected

|
T
) BK:4 0

—_—

KARAKTERISTIK EGRI
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Distance in mm (inch)

@ Siyah Gizerinde algilama mesafesi, %6 remisyon derecesi
® Beyaz lizerinde algilama mesafesi, %90 remisyon derecesi

ISIK DEMETI CAPI

Diameter in mm (inch)

@8 @12 @18
(0.32) (0.47) (0.71)
S
2
()
@ /-A\T\
0O 100 300 500
(3.94) (11.81) (19.69)

Distance in mm (inch)

2026-07-2318:02:39 - YANLISLAR VE DEGISIKLIKLER IGIN HAKLAR SAKLIDIR TEKNIK SAYFA | SICK 5



FOTOSELLER - GTB6-P6441

ALGILAMA MESAFESI DIYAGRAMI

T T T

O
@ |ET 1

0 100 200 300 400 500
(3.94) (7.87) (11.81) (15.75)  (19.69)

Distance in mm (inch)

| | |
T T T

Sensing range max. B Sensing range

@ Siyah lizerinde algilama mesafesi, %6 remisyon derecesi
® %90 remisyon dereceli nesne (standart beyaza gore DIN 5033)

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama ornekleri ve CAD 6Ol¢li modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1087334
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





