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Isik kaynagi

Tip. 1sik demeti ¢capi (mesafe)

Lazer karakteristik verileri

Normatif referans

Ek fonksiyon

Emniyet teknigi parametreleri

Lazer sinifi 1

MTTF,

D

DC
avg

DEPLASMAN OLCUM SENSORLERI

Tip

OL1S/0OL1E-R1010A13

SIPARIS BILGILERI

Stok no.

OL1S/OL1E-R1010A13

6065943

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/OL1

(€& @ ek

10 mm

O mm ... 300 mm, Verici/Alici
0,2 mm

10 ym

*40 um

=0,5ms

< 2kHz

Lazer, kirmizi
3mm x14 mm

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014

)

Olciim modlari: Kenar algilama veya cap/genislik dlciimii

Ayarlanabilen ortalama deger filtresi

Seffaf nesnelerin dl¢limii icin hassasiyet ayari

101 yil
%0

W
Lazer isinina kasitli olarak bakmayin. Lazer isinini insanlarin géziine tutmayin.
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ARAYUZLER

Seri

Dijital ¢ikis

Analog ¢ikis

El
AOD1 degerlendirme iinitesi lizerinden opsiyonel.

ELEKTRIK

Gerilim kaynagi U,

G tiketimi

Isinma siresi

Gosterge

Koruma sinifi
Koruma sinifi

Baglanti tipi

)
Yiiksiiz.

MEKANIK

Boyutlar (G x Y x D)
Govde malzemesi
On cam materyali
Agirlik

ORTAM VERILERI

Isletim ortam sicakligi

Depo ortam sicakligi

Bagil nem (yogusmayan)
Sicaklik sapmasi

Tip. Ortam 1s1§ina dayaniklilik

Titresime karsi dayaniklilik
Darbe dayanimi

El
UV=24 V iken galisma sicakligi.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

Not

Adet
Tur

Adet
Tir
Akim

DEPLASMAN OLCUM SENSORLERI - OL1S/OL1E-R1010A13

v
AOD1 degerlendirme lnitesi ile iletisim igin

L)

3
PNP/NPN segilebilir

)

1
AKIm ¢ikig!
4mA..20mA, =300 0

12V DC ...24 V DC, £ %10, sinyal tagima dahil

<096 W, Verici '
<0,24 W, Alict’
=10 min

1 Status LED (Verici)
2 Durum LED'leri (Alici)

IP50
1]

Erkek konnektorle birlikte kablo M8, 4-pinli, 300 mm

9,6 mm x 61 mm x 21 mm
Metal (Aliminyum dokiim)
Cam

30 g (Verici)
30 g (Alici)

-10°C..+50°C”
-20°C ... +60 °C
35%..85%

+*2 um/K

Yapay isik: = 3.000 Ix
Giines 1s1g1: = 10.000 Ix

EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
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China RoHS v
China Compulsory Product Certification (CCC) Y
exempt

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

TEKNIK CIZIM OL1
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Olciiler mm cinsindedir
® Pencere
® Verici
® Alici
® LED
® badglanti kablosu

BAGLANTI SEMASI OL1
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® OL1 vericisi (gri kabloyla baglanmistir)

® OL1 alicisi (siyah kabloyla baglanmistir)
® Y kablo

@® AOD!1 (teslimat kapsamina dahil degildir)

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢l modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-

lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/6065943
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





