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Sensor Intelligence.
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Siparis bilgileri
Swamparsss LWL swkae
Verici L21S-21MA2A 6034962
Alici L21E-21MA2A 6034963

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Resimler farkli olabilir

Ayrintili teknik bilgiler
Ozellikler

Tarama mesafesi

Isin demeti sayisi

Optik eksen

Tepki siiresi

Tepki siiresi

Emniyet teknigi parametreleri
Tip

Giivenlik icin entegrasyon seviyesi
Kategori

Test orani (harici test)

Maksimum talep orani

Performans seviyesi

PFHj (saat basina tehlike getiren devre disi

kalma icin ortalama olasilik)

T (kullanim omrrii)

16 m
1

Duz
0,2 ms

0,2 ms + Test ekipmaninin tepki siresi

Tip 2 (IEC 61496-1) ¥

SIL 1 (IEC 61508) ¥
Kategori 2 (EN ISO 13849) ¥
100 /s (EN 1SO 13849) 2
60 min™" (EN ISO 13849) °
PL ¢ (EN ISO 13849) ¥

1,0 x 10 (EN ISO 13849) ¥

20 yil (EN ISO 13849)

LY Sadece uygun test ekipmani ile baglantili olarak, 6rn. Flexi Classic veya Flexi Soft.

2)
3)

Test hizlar asiimamalidir.

Arayuzler
Baglant tipi
Elektrik
Koruma sinifi
Gerilim kaynagi U,

Akim tiketimi

Anahtarlama cikiglan
Akim yitkleme kapasitesi

b Kisa devre korumali.

Cihazin glvenlikle ilgili reaksiyonuyla alakali iki talep arasinda en az 100 dahili veya harici test yapiimaldir.

Soket M12, 4-pin, acil

Il (IEC 61140)
24V DC (19,2V DC ... 28,8 V DC)

<30 mA
<20 mA

PNP,Q
<70 mA
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http://www.sick.com/6034962
http://www.sick.com/6034962
http://www.sick.com/6034963
http://www.sick.com/6034963
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Mekanik

Govde sekli

Boyutlar (Cap x Uzunluk)
Govde malzemesi

On cam malzemesi

Agirhik
Ortam verileri

Koruma sinifi

Calisma ortami sicakhigi
Depolama sicakhgi
Hava nemliligi

Titresim dayanimi

Darbe dayanimi

Diger veriler

Huzme acisi/Karsilama acisi

Siniflandirmalar

ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901
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Silindirik

M18 x 85,3 mm
Piring, nikel kapli
Cam

67¢g

IP67 (EN 60529)
-40 °C...+55 °C
-40 °C...+75 °C

15 % ... 95 %, yogusmasiz

5¢g,10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)

10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)

27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
EC001831
EC001831
EC001831
EC001831
46171620
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Teknik ¢izim M18, eksenel, diiz
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Olciler mm cinsindedir
Onerilen aksesuar
Diger cihaz modelleri ve aksesuar
Kisa aciklama Tip Stok no.
konnektorler ve kablolar
Baglant tiirii A kafa: Disi konnektér, M12, 4 pin, diiz, A kodlamali YF2A14-050V- 2096235
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu B3XLEAX

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 4 telli, PVC

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
Uygulama alani: Kimyasal aralik, ylksiz bolgeler

Baglant tiirii A kafa: Disi konnektoér, M12, 4 pin, diiz, A kodlamali D0S-1204-G 6007302
Aciklama: Blendajsiz

Baglanti teknigi: Vidall baglantilar

Onayl iletken enine kesiti: < 0,75 mm?2

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektoér, M12, 4 pin, acili, A kodlamali D0S-1204-W 6007303
Aciklama: Blendajsiz

Baglanti teknigi: Vidall baglantilar

Onayl iletken enine kesiti: < 0,75 mm?2

Baglanti tiri A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, aclli, A kodlamali YG2A14-050V- 2095897
Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu B3XLEAX

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 4 telli, PVC

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Uygulama alani: Kimyasal aralik, yliksiz bolgeler
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https://www.sick.com/L21
http://www.sick.com/2096235
http://www.sick.com/2096235
http://www.sick.com/2096235
http://www.sick.com/6007302
http://www.sick.com/6007302
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



