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Esimerkkikuva

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Toimintaperiaate Peilivalokenno
Toimintaperiaate, tarkka Vahimmaisetaisyydelld heijastimesta (kaksoislinssijarjestelma)
Mitat (Lx k x s) 18 mm x 18 mm x 38,1 mm
Kotelon muoto (valon ulostulo) Sylinteriméinen

Kierteen lapimitta (kotelo) M18 x1

Optinen akseli Radiaalinen
Kytkentdetaisyys enintaan 003m..72m i
Kytkentdetaisyys 006m..6m L

Valon tyyppi Nakyva punainen valo
VeliEmk et PinPoint-LED
Valopisteen koko (etaisyys) @175 mm (7 m)
Aallonpituus 650 nm

Asetus Ei mitédan

Nayttdo

LED, vihred Tilailmaisin
Jatkuvasti paalla: Power on
LED, keltainen Valovastaanoton status
Jatkuvasti paalla: kohde ei paikalla
Jatkuvasti pois: kohde paikalla

n
Heijastin PL80A.

2
Keskimaarainen elinikd: 100 000 h/ T = +25°C.
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MEKANIIKKA/SAHKOLAITTEISTO

Syéttéjannite U,
Ripple

Virranotto

Kytkeva lahto

Kytkentdtapa

Signaalijannite PNP HIGH/LOW

Lahtovirtal

X.

Vasteaika
Kytkentataajuus

Liitantatyyppi
Suojakytkennat

Suojausluokka

Polarisaatiosuodin

Kotelon materiaali

Materiaali, optiikka

Kotelointiluokka

Toimituksen sisalto

Sahkomagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Ympariston lampdtila, kaytto
Ympéristélampdtila, varasto

UL-numero

"
Raja-arvot. Kaytto oikosulkusuojatussa verkossa maks. 8 A.

2
Ei saa ylittd4 eiké alittaa Uv-toleransseja.

3
Jannitteelld Uv > 24 V tai ympaéristolampaétilassa > 49 °C, IA max = 50 mA.

)
Signaalin kulkuaika ohmisella kuormalla.
5
Kirkas-tumma-suhteella 1:1.
)
A =U-liitannat napaisuussuojattu.
7
B = tulot ja lahd6t napaisuussuojattu.
D = [ahd&t ylivirta- ja oikosulkusuojattu.

B
Arvoilla Uv <=24Vja IA<50 mA.

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

MTTF,
DC

avg

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS
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10vDC..30vDC"

2)

<5V_

30 mA

PNP
Kirkas-/tummakytkenta
U,-(s3V)/n.0V
<100mA”

4)

<500 us
1.000 Hz”

Urosliitin M12, 4-napainen

Muovi, ABS

Muovi, PMMA

IP67
Kiinnitysmutteri (2 x)
EN 60947-5-2

-25°C .. +55°C"
-40°C..+70°C

NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

2.032 vuotta
0%

< < € SIS
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China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

ECOLAB certificate
cULus certificate

Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate

LITANTAKAAVIO CD-084
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OMINAISKAYRA GRL18S

Operating reserve
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1 2 3 4 5 6 7 8
(3.28) (6.56) (9.84) (13.12) (16.40) (19.69) (22.97) (26.25)

® Heijastin PLBOA

© Heijastin PL40A

® Heijastin PL20A

@ Heijastin P250

® Heijastin PL22

® heijastinkalvo REF-Plus 3436
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Distance in m (feet)
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VALOPISTEEN KOKO GRL18S

Diameter in mm (inch)
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[ Sensing range Sensing range max.

@ Heijastin PLBOA

© Heijastin PL40A

® Heijastin PL20A

@ Heijastin P250

® Heijastin PL22

® heijastinkalvo REF-Plus 3436
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VASTEALUE GRL18S

Parallel operating range y in mm (inch)
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Distance x in m (feet)

® Heijastin PLBOA

® Heijastin PL40A

® Heijastin PL20A

@ Heijastin P250

® Heijastin PL22

® heijastinkalvo REF-Plus 3436

MITTAPIIRROS GR18S, MUOVI, UROSLIITIN, RADIAALINEN

721

13.5
(0.53)

15.6

38.1(L5)

Mitat millimetreina (mm)

@ Urosliitin M12, 3-napainen

@ kiinnityskierre M18 x 1

® naytto-LED keltainen

@ naytto-LED vihrea

® kiinnitysmutteri; avainkoko 22, muovi
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Lisdtietoja seka sopivia lisdvarusteita, sovellusesimerkkeja ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, kayt-
toohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1069071
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SICK

Sensor Intelligence

SICK YHDELLA
SILMAYKSELLA

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittaa
alykkaitd anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit
ja tekevat asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia,
turvallisempia ja kestavampia - seka logistiikassa etta tuotannossa.

SICK kayttaa alykkaissa anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja
tarjoaa lisdksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjopamme
taydellisen perustan skaalattaville ja raataloidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme néin lisdarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkastaan lupaus: yhdessa
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveytts,
varmistamaan turvallisuuden seka turvaamaan kestavan tulevaisuuden.
Empaattisuus ja luottamus ovat lasna kaikessa, mitd teemme.

SICK on ollut tehtdvaansa omistautunut uranuurtaja jo vuodesta

1946 asti kehittden innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lahellasi.
Yhtion paatoimipaikka on Waldkirchissa, Saksassa, lahella Freiburgia.
Asiakkaamme hydtyvat paikallisten ja globaalien vaatimusten
ymmarryksestamme, joka on raataldityjen ratkaisujemme kulmakivi.





