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Esimerkkikuva

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Laitemalli ProNet - laajennetut toiminnot, mukaan lukien kenttavayla
Anturin toimintaperiaate Lahetin/vastaanotin
Pienin havaittava kohde (MDO) 20 mm U
24mm”
3)
Sadevali 20 mm
Synkronisoinnin tyyppi Johto
Sateiden lukumaéra 45
Valvontakorkeus 880 mm

Ohjelmiston ominaisuudet (oletus)

Q, Lésn&olovalvonta

Osoite 6 (LSS)
Tiedonsiirtonopeus RS-485 125 kbit/s

Kayttotapa
Vakio
Transparent ./
Polytiivis ja kestéa auringonvaloa

Toiminto

Ristikkadissade
Séateiden himmennys
Suuri mittaustarkkuus

Sovellukset

Kytkeva lahtd Kohteen tunnistus/kohteen leveys
Kohteen uudelleentunnistus
Korkeuden luokittelu

n

MDO, pienin havaittava kohde suurella mittaustarkkuudella.
2

MDO, pienin havaittava kohde vakiomittaustarkkuudella.

B
Riippuvainen sadevélista ilman ristikkdissadeasetusta.
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Tiedonsiirtoyhteys

Toimituksessa

Yksittdisten komponenttien tuotenumero

)
MDO, pienin havaittava kohde suurella mittaustarkkuudella.
2
MDO, pienin havaittava kohde vakiomittaustarkkuudella.

)
Riippuvainen sadevilista ilman ristikkdissadeasetusta.

MEKANIIKKA/SAHKOLAITTEISTO

Valonlahde

Aallonpituus

Syéttsjannite U,
Virrankulutus, lahetin
Virrankulutus, vastaanotin
Virrankulutus, kenttavaylamoduuli
Ripple

Lanhtovirtal
Kapasitiivinen lahtokuorma
Induktiivinen lahtékuorma
Alustusaika

Kytkeva lahto
Liitantatyyppi

Kotelon materiaali
Naytto

Kotelointiluokka

Suojakytkennat

Suojausluokka

Paino

Etulevy

Optio

UL-numero

! Ilman kuormaa.

? Ilman kuormaa jannitteelld 24 V.

)
Kaytto ulkotiloissa vain, jos kaytossa ulkoinen suojakotelo.
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Reikien tunnistus/reidn koko
Ulkomitta/sisamitta
Kohteen paikka

Reidn paikka
Vyohykemaarittely
Kohdetunnistus

Reian tunnistus

Kohteen korkeudenmittaus
Ulkomitan mittaus
Sisdmitan mittaus

Kohteen paikan mittaus
Reidn paikan mittaus

1x lahetin
1 x vastaanotin
1x Kenttavaylamoduuli

2089873 MLGR20N-0880F10201, 2089874 MLGT20A-0880F10101

LED, infrapunavalo
850 nm

DC192V..288V"
57,25 mA”

129 mA”

115 mA

<5V_

100 mA

100 nF

1H

<1s

Push-pull: PNP/NPN

Pistoke M12, 5-napainen, 0,22 m
Urosliitin M12, 12-napainen, 0,21 m

Alumiini
LED
IP65, IP67

3)

Napaisuussuojatut U, -liitannat
Oikosulkusuojattu Q-l&hto
Hairidjannitteiden suodatus

1

2,049 kg

PMMA

Ei mitdan
NRKH.E181493 (anturi)
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SUORITUSKYKY

Suurin toimintaetaisyys

Minimi toimintaetaisyys
Toimintaetaisyys
Vasteaika

bl

Ei varaa ymparistdvaikutuksille ja diodin vanhenemiselle.

2
Ilman high speed -nopeutta.

LITANNAT

CANopen

Tiedonsiirtonopeus

Digitaalilahto

YMPARISTOTIEDOT
Iskunkestavyys

Tarindnkestavyys
Sahkomagneettinen yhteensopivuus

Ympardivan valon sietoisuus

Ympariston lampdtila, kaytto
Ymparistélampdotila, varasto
! Outdoor-tila.

2
Epésuora valonkestavyys.

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

Profinet certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

Maara

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-

tion EU 2023/2854)
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7m

=0m

2)
4,8 ms

v
10 kbit/s ... 1 Mbit/s
Q|

1

Jatkuvat iskut 10 g, 16 ms, 1000 iskua

Yksittdisisku 15 g, 11 ms, 3 akselia kohden

Sinimuotoinen varahtely 10-150 Hz 5 g
EN 60947-5-2

Suora: 150.000 Ix
Epéasuora: 200.000 lx ?

-30°C...+55°C
-40°C..+70°C
v
v
4
v
v
v
v
4
v

2026-07-23 19:11:39 - OIKEUS MUUTOKSIIN PIDATETAAN



AUTOMAATIOVALOVERHOT - MLGZ20N-0880C10501

MITTAPIIRROS
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Beam separation 2.5 mm 62.25 (2.45) 17.15 (0.68)
Beam separation 5 mm 63.3 (2.49) 16.1(0.63)
Beam separation 10 mm 68.3 (2.69) 16.1(0.63)
Beam separation 20 mm  68.3 (2.69)/78.3 (3.08)% 16.1(0.63)
Beam separation 25 mm 83.3(3.28) 16.1(0.63)
Beam sep ion 30 mm 88.3 (2.69) 16.1(0.63)
Beam separation 50 mm 108.3 (4.26) 16.1(0.63)

Y Distance: MLG-2 edge - first beam

2 Distance: MLG-2 edge - last beam

2 MLG20x-xx40: 68.3 mm
MLG20x-xx80: 78.3 mm

Mitat millimetreina (mm)

@ Ensimmainen sade

@ viimeisin sade

® tunnistuskorkeus (katso teknisista tiedoista)

@ Sadevali

® optinen akseli

® tilannaytto: LED-valot vihred, keltainen, punainen
@ Liitanta

Varmistusruuvi M4; kiristystiukkuus 0,5 Nm

©® Kierrepultille M4; kiristystiukkuus 0,5 Nm
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LITANTATYYPPI JA -KAAVIO CANOPEN

2 1 2 1
) . 5
3 4 3 4

Sender Receiver DEVICE POWER
&@—i + (L+) @ —<B—N—|—£ + (L+)
WH: 2 Sync A ﬂ%—z Sync A
BU: 3 ) BU: 3w
—<—|-—BK: = Testin ->—|-—BK: = Q1
i!—g Sync B i!_é Sync B

@ Connection to fieldbus module
@ Not connected
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VARAUS LITANNOILLE ETHERNET
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@ lahettimen yhdysjohto (2096010)

®@ T-jakaja

® liitdntajohto (2096240)

@ liitanta vastanotin "DEVICE"

® yhdysjohto "POWER" (2096010)

® Ethernet-liitantajohto "BUS IN, BUS OUT"
@ Ethernet-liitantajohto "CONFIG"
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SAATOMAHDOLLISUUDET
24 (0.94)
B N T
I 1
red
I RO ®
[ sick ]
S
) < —
O Alignment 5 %
9 o
o)
B
™M
= ~ ©
—
I 11 I

@ tilannayttd: LED-valot vihred, keltainen, punainen

LITANTAKAAVIO T-JAKAJA
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Lisdtietoja seka sopivia lisdvarusteita, sovellusesimerkkeja ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, kayt-
toohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1220913
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SICK

Sensor Intelligence

SICK YHDELLA
SILMAYKSELLA

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittaa
alykkaitd anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit
ja tekevat asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia,
turvallisempia ja kestavampia - seka logistiikassa etta tuotannossa.

SICK kayttaa alykkaissa anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja
tarjoaa lisdksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjopamme
taydellisen perustan skaalattaville ja raataloidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme néin lisdarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkastaan lupaus: yhdessa
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveytts,
varmistamaan turvallisuuden seka turvaamaan kestavan tulevaisuuden.
Empaattisuus ja luottamus ovat lasna kaikessa, mitd teemme.

SICK on ollut tehtdvaansa omistautunut uranuurtaja jo vuodesta

1946 asti kehittden innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lahellasi.
Yhtion paatoimipaikka on Waldkirchissa, Saksassa, lahella Freiburgia.
Asiakkaamme hydtyvat paikallisten ja globaalien vaatimusten
ymmarryksestamme, joka on raataldityjen ratkaisujemme kulmakivi.





