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GÜVENLI LAZER ALAN TARAYICILAR

S32B-3011EA

SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

S32B-3011EA 1056431

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/S300_Mini

   
Resimler farklı olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Kullanım Sadece EFI sistem grubunda kullanılabilir, örn. bir Flexi Soft güvenlik kontrolörü veya başka bir S300 ya
da S3000 güvenli lazer alan tarayıcısı ile birlikte

Ürün modeli S300 Mini Remote

Uygulama alanı Indoor

Koruma alanı mesafesi 3 m

Uyarı alanı aralığı 8 m (% 15 remisyonlu)

Ölçüm aralığı mesafesi 30 m

Alanların türü Üç alanlı

Koruma alanı sayısı 16

Alan sayısı 48

Denetleme durumlarının sayısı 32

Tarama açısı 270°

Çözünürlük (yapılandırılabilir) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm

Açısal çözünürlük 0,5°

Tepki süresi 80 ms 
1)

Koruma alanı ilavesi 100 mm

Çoklu değerlendirme sayısı 2 ... 16, konfigüre edilebilir

Otomatik reset için gecikme 2 s ... 60 s, konfigüre edilebilir
1)

 Baz tepki süresi ve çoklu tarama sayısına bağlı.

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

Tip Tip 3 (IEC 61496)

Güvenlik için entegrasyon seviyesi SIL 2 (IEC 61508)

Kategori Kategori 3 (EN ISO 13849)

Performans seviyesi PL d (EN ISO 13849)
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PFH
D
 (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma

için ortalama olasılık)
8,0 x 10

-8

T
M
 (kullanım ömrü) 20 yıl (EN ISO 13849)

FONKSIYONLAR

Çoklu değerlendirme

Denetleme durumu değiştirme

Statik koruma alanı değiştirmesi

Dinamik koruma alanı değiştirmesi

Referans olarak kontur

Ölçüm verisi çıkışı Yok

EFI üzerinden güvenli SICK cihaz haberleşmesi

ARAYÜZLER

Bağlantı tipi Kablo, 250 mm, M12, 7 pinli erkek konnektör ile birlikte

Girişler
EFI ilk statik kontrol girişleri 5 

1)

Stand-by 1 
1)

Çıkışlar
Bağlı bulunduğu EFI Cihazının konfigürasyonuna bağlı

Konfigürasyon metodu CDS'li PC (Konfigürasyon ve diyagnoz yazılımı)

Konfigürasyon ve diyagnostik arayüz RS-232
Aktarma oranı 38,4 kBaud

EFI üzerinden güvenli SICK cihaz haberleşmesi
Aktarma oranı ≤ 500 kBaud

Kablo uzunluğu ≤ 20 m 
2)

1)

 Sadece EFI sistem grubunda kullanılabilir, örn. bir Flexi Soft güvenlik kontrolörü veya başka bir S300 ya da S3000 güvenli lazer alan tarayıcısı ile birlikte.

2)

 Sadece önceden hazırlanmış bağlantı kablolarına izin verilir.

ELEKTRIK

Koruma sınıfı III (EN 50178, EN 60950)

Gerilim Kaynağı U
v

24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)

Akım tüketimi 0,22 A 
1)

0,24 A 
2)

1)

 Çıkış yükü olmadan 24 V DC.

2)

 Maksimum çıkış yükü ile 24 V DC geriliminde.

MEKANIK

Boyutlar ( G x Y x D) 102 mm x 116 mm x 105 mm

Ağırlık 0,8 kg, Bağlantı kabloları olmadan

Gövde malzemesi Alüminyum döküm

Gövde rengi RAL 1021 (kolza sarısı), RAL 9005 (siyah)

Optik kılıf malzemesi Polycarbonat

Optik kılıf yüzeyi Dış yüzey kazımaya karşı dayanıklı kaplama
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ORTAM VERILERI

Koruma sınıfı IP65 (EN 60529)

Çalışma ortamı sıcaklığı –10 °C ... +50 °C

Depolama sıcaklığı –25 °C ... +50 °C

Titreşim dayanımı IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
Sınıf 5M1 (IEC 60721-3-5)

Darbe dayanımı IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
Sınıf 5M1 (IEC 60721-3-5)

Daimi şok 50 m/s², 11 ms
100 m/s², 16 ms

DIĞER VERILER

Işık türü Palsli lazer diyodu

Dalga uzunluğu 905 nm

Algılanabilir remisyon derecesi 1,8 % ... > 1.000 %, Reflektörler

Lazer sınıfı 1 (21 CFR 1040.10 ve 1040.11, IEC 60825-1)

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

China RoHS

cULus certificate

EC-Type-Examination approval

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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TEKNIK ÇIZIM LAZER ALAN TARAYICI
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ANAHTARLAMA ÖRNEĞI STATIK GIRIŞLERLE BIR S3000 EXPERT ILE BIR S300 MINI REMOTE ARASINDA KORUMA ALANI DEĞIŞTIR-
ME
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Açıklamalar
1) Çıkış devreleri: Bu kontaklar, çıkış devresi açık konumdayken tehlikeli durum giderilecek şekilde kumandaya entegre edil-
melidir. 4 ve 3 kategorilerinde bu bağlantı iki kanallı (x, y yolu) olmalıdır. Kumandaya tek kanallı ekleme (z yolu) sadece tek ka-
nallı kumandada ve risk analizinin dikkate alınmasıyla yapılabilir.
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ANAHTARLAMA ÖRNEĞI STATIK VE DINAMIK GIRIŞLERLE BIR S3000 EXPERT ILE BIR S300 MINI REMOTE ARASINDA KORUMA ALA-
NI DEĞIŞTIRME
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Açıklamalar
1) Çıkış devreleri: Bu kontaklar, çıkış devresi açık konumdayken tehlikeli durum giderilecek şekilde kumandaya entegre edil-
melidir. 4 ve 3 kategorilerinde bu bağlantı iki kanallı (x, y yolu) olmalıdır. Kumandaya tek kanallı ekleme (z yolu) sadece tek ka-
nallı kumandada ve risk analizinin dikkate alınmasıyla yapılabilir.
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ANAHTARLAMA ÖRNEĞI S300 MINI REMOTE: BIR GÜVENLIK KONTROLÖRÜ FLEXI SOFTYARDIMIYLA KORUMA ALANI DEĞIŞTIRME
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Açıklamalar
1) Çıkış devreleri: Bu kontaklar, çıkış devresi açık konumdayken tehlikeli durum giderilecek şekilde kumandaya entegre edil-
melidir. 4 ve 3 kategorilerinde bu bağlantı iki kanallı (x, y yolu) olmalıdır. Kumandaya tek kanallı ekleme (z yolu) sadece tek ka-
nallı kumandada ve risk analizinin dikkate alınmasıyla yapılabilir.

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1056431
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




