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Resimler farkli olabilir

CEW-
O GB

CA

Ayrintili teknik bilgiler

Ozellikler

Uriin modeli

Uygulama

Uygulama alani
Koruma alani mesafesi
Uyan alani arahigi
Olciim arahig mesafesi
Alanlarin tiirii

Koruma alani sayisi

Alan sayisi

Denetleme durumlarinin sayisi

Tarama acisi

Cozunirlik (yapilandirilabilir)

Acisal ¢oziiniirliik
Tepki siiresi
Koruma alani ilavesi

Coklu degerlendirme sayisi

Otomatik reset icin gecikme

1)
2)

Siparis bilgileri

Tip

S30B-2011GB

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

S300 Expert

Sistem soketsiz sensor

Indoor

2m

8 m (% 15 remisyonlu)

30 m
Ug alanl
16

48

32%
270°

30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm

0,5°

80 ms ?
100 mm

2 ... 16, konfiglire edilebilir
2 s ... 60 s, konfigure edilebilir

Baz tepki sliresi ve ¢oklu tarama sayisina bagli.

Emniyet teknigi parametreleri

Tip

Tip 3 (IEC 61496)

1050193

EFI Gzerinden ilave statik girislerle kombine olarak veya cihazdaki dinamik girislerin kullaniimasi. Aksi halde sekiz.
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Giivenlik icin entegrasyon seviyesi SIL 2 (IEC 61508)
Kategori Kategori 3 (EN ISO 13849)
Performans seviyesi PL d (EN ISO 13849)

PFHp, (saat basina tehlike getiren devre dist g o x 108
kalma icin ortalama olasilik)

Tw (kullanim omrii) 20 yil (EN I1SO 13849)

Hata durumunda emniyetli durum En az bir OSSD KAPALI durumda bulunur.

Fonksiyonlar

Tekrar calisma kilidi v
Kontaktor kontrolii (EDM) v
Coklu degerlendirme v
Denetleme durumu degistirme v
Statik koruma alani degistirmesi v
Dinamik koruma alani degistirmesi v
Referans olarak kontur v
Entegre edilmis konfigiirasyon hafizasi v
EFI iizerinden giivenli SICK cihaz haberles-
mesi
ArayUzler
Baglant tipi Baglanti hatli veya baglanti hatsiz sistem soketi
Universal-1/0s 51
Girigler
Kontaktor kontrolt (EDM) 4 2)
Reset/Restart 1 2)
Statik kontrol girigleri 3 3)
EFl ilk statik kontrol girigleri g 4)
Dinamik kumanda girisi (artimh enkoder) 5 5)
Stand-by 1
Cikiglar
OSSD-giftleri 1
Diagnostik ¢ikiglar 3 6)
Konfigiirasyon metodu CDS!'li PC (Konfiguirasyon ve diyagnoz yazilimi)
Konfigiirasyon ve diyagnostik arayiiz RS-232
Aktarma orani 38,4 kBaud
Veri arayiizii RS-422
Aktarma orani < 500 kBaud
1

Serbest programlanabilir, 6rn. kontaktdr kontrol girisi, reset girisi, kirlenme uyarisi, sifirlama gerekli.

2 Kullanabilirlik Universal-I/Os konfiglirasyonuna baglidir.

3

I

Bir EFl-cihazi (Flexi Soft veya EFI-Gateway) kombinasyonu ile bes adet statik kontrol girisi aktif hale gelir. Aksi halde Ug.
5

6

)
)
) 2+1; ek giris sadece "Geri al" ve "Geri al gerekli" kullaniimiyor ise kullanima sunulmaktadir.
)
) Statik kumanda girislerinin ikisi, istege gore dinamik veya statik olarak kullanilabilir.

)

Serbest programlanabilir, 6rn. uyari alani, kirlenme, sifirlama gerekli.
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EFI uizerinden giivenli SICK cihaz haberles-

mesi

Aktarma orani

Kablo uzunlugu

Capraz kablolama

1
2
3
4
5
6

Elektrik
Koruma sinifi
Gerilim Kaynagi U,

Akim tiketimi

Cikislar

Kullanabilirlik Universal-I/Os konfiglirasyonuna baglidir.

Guvenlik ¢ikislari (OSSD’ler)

Diagnostik ¢ikislar

Y Gikis yiikii olmadan 24 V DC.
2)

3)
Mekanik

Boyutlar (G xY x D)
Agirhk

Govde malzemesi
Govde rengi

Optik kilif malzemesi

Optik kilif yiizeyi

Ortam verileri
Koruma sinifi
Calisma ortami sicakhgi
Depolama sicakhgi

Titresim dayanimi

Darbe dayanimi

Diger veriler
Isik tiiri
Dalga uzunlugu

Algilanabilir remisyon derecesi

Maksimum c¢ikis yUki ile 24 V DC geriliminde.

Sinif

Sinif

Daimi sok

< 500 kBaud
<50m
0,22 mm?2

Serbest programlanabilir, 6rn. kontaktor kontrol girisi, reset girisi, kirlenme uyarisi, sifirlama gerekli.

Bir EFl-cihazi (Flexi Soft veya EFIl-Gateway) kombinasyonu ile bes adet statik kontrol girisi aktif hale gelir. Aksi halde Ug.

)
)
) 2+1; ek giris sadece "Geri al" ve "Geri al gerekli" kullaniimiyor ise kullanima sunulmaktadir.
)
) Statik kumanda girislerinin ikisi, istege gore dinamik veya statik olarak kullanilabilir.

)

Serbest programlanabilir, rn. uyari alani, kirlenme, sifirlama gerekli.

I (EN 50178, EN 60950)
24V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)

0,33A Y
1,7A2

2 x 250 mA

3x100mA Y

Serbest programlanabilir, 6rn. uyari alani, kirlenme, sifirlama gerekli.

102 mm x 152 mm x 106 mm
1,2 kg

Aliminyum dékim

RAL 1021 (kolza sarisi)
Polycarbonat

Dis ylzey kazimaya karsi dayanikl kaplama

IP65 (EN 60529)

-10 °C...+50 °C

-25°C...+50 °C

IEC 60068-2-6, [EC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, |EC 61496-3
5M1 (IEC 60721-3-5)

IEC 60068-2-27, |IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3

5M1 (IEC 60721-3-5)

50 m/s2, 11 ms

100 m/s2, 16 ms

Palsli lazer diyodu
905 nm
1,8 % ... > 1.000 %, Reflektorler
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Lazer sinifi 1 (21 CFR 1040.10 ve 1040.11, IEC 60825-1)
Sertifikalar
EU declaration of conformity v
UK declaration of conformity v
ACMA declaration of conformity v
China-RoHS v
cULus sertifikasi v
EC-Type-Examination sertifikasi v
China GB sertifikasi v
Information according to Art. 3 of Data Act
(Regulation EU 2023/2854)
Siniflandirmalar
ECLASS 5.0 27272705
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 6.0 27272705
ECLASS 6.2 27272705
ECLASS 7.0 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 8.1 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
UNSPSC 16.0901 39121528
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Teknik cizim Tarama ytizeyinin kaynagi

Max. 200 (7.87) 74.7 (2.94)
o 69.7 (2.74) 146 (5.75)
=} 59.7 (2.35) |
0 ‘ 130 (5.12)
% : 73(2.87)
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5 | | |
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N N WV

36.4 (1.43)

Min. 15 (0.59)

116 (4.57) '

54.5 (2.15)

106 (4.17)

126 (4.96)

Olciler mm cinsindedir
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Teknik ¢izim Lazer alan tarayici
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Olciler mm cinsindedir
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Anahtarlama 6rnegi S300 Expert role/koruma ile Host/Guest baglantisinda S300 Expert ile
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Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar
Kisa aciklama Tip Stok no.

Montaj sistemleri

Aciklama: Arka kismindan duvara veya makineye montaj i¢in montaj braketi Montaj takimi 1a 2034324
Ambalaj birimi: 1 adet

Aciklama: Arka kismindan duvara veya makineye montaj iin optik kapakli montaj braketi Montaj takimi 1b 2034325
Ambalaj birimi: 1 adet

* Aciklama: Enine ayarlanabilen, sadece montaj takimi 1a (2034324) veya 1b (2034325) ile birlik- Montaj takimi 2 2039302
te kullanilabilen montaj braketi
Ambalaj birimi: 1 adet

* Aciklama: Boyuna ayarlanabilen, sadece montaj takimi 2 (2039302) ile birlikte kullanilabilen tut- Montaj takimi 3 2039303
ma plakasi
¢ Ambalaj birimi: 1 adet

\C®C

konnektorler ve kablolar

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M8, 4 pin, diiz DS- 6034574
« Baglanti tiirii B kafa: Erkek konnektor, USB-A, diiz L-8U04G02MO0O25KM1

‘\‘ * Kablo: 2 m, 4 telli, PVC

#* « Aciklama: Blendajsiz

» Baglant: tiirii A kafa: Erkek konnektér, M8, 4 pin, diiz DS- 6034575
« Baglanti tiri B kafa: Erkek konnektér, USB-A, dliz L-8U04G10MO25KM1

‘\ * Kablo: 10 m, 4 telli, PVC
- ey

* Aciklama: Blendajsiz

» Baglant: tiirii A kafa: Acik kablo ucu Baglanti kablosu 6030795
« Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu
( * Teslimat Kapsami: Metreyle satilan Grln
* Kablo: 15 telli, AWG20, PVC
¢ Aciklama: Blendajsiz
~ « Bilgi: 100 m halka halinde

¢ Baglant tiirii A kafa: Agik kablo ucu EFI baglanti kablosu 6029448
¢ Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu

* Teslimat Kapsami: Metreyle satilan Griin

* Kablo: 2 telli, ciftler halinde kivrilmis, 120 Ohm, PVC

* Aciklama: Blendajli

» Bilgi: EFl iletisimine uygun

2025-10-12 20:41:39 | Teknik sayfa
Yanhslar ve degisiklikler icin haklar sakhdir


https://www.sick.com/S300
http://www.sick.com/2034324
http://www.sick.com/2034324
http://www.sick.com/2034325
http://www.sick.com/2034325
http://www.sick.com/2039302
http://www.sick.com/2039302
http://www.sick.com/2039303
http://www.sick.com/2039303
http://www.sick.com/6034574
http://www.sick.com/6034574
http://www.sick.com/6034574
http://www.sick.com/6034575
http://www.sick.com/6034575
http://www.sick.com/6034575
http://www.sick.com/6030795
http://www.sick.com/6030795
http://www.sick.com/6029448
http://www.sick.com/6029448

S30B-2011GB | S300
GUVENLI LAZER ALAN TARAYICILAR

Kisa aciklama Tip Stok no.

Sistem soketi ve genisleme moddlleri

Aciklama: Kablosuz, S300 Standard, Advanced, Expert ve Professional i¢cinArtimsal encoderlerin, SXOB-A0000G 2032807
entegre konfiglirasyon belleklerinin kullaniimasi igin degil

Kablo: 5 m, 15 telli, PVC SXO0B-B1505G 2034264
Aciklama: Hazir Uretilmis, Blendajsiz, S300 Advanced, Expert ve Professional i¢inArtimsal enco-

derlerin, entegre konfigiirasyon belleklerinin kullaniimasi igin degil

Baglanti teknigi: Acik kablo ucu

Kablo: 10 m, 15 telli, PVC SX0B-B1510G 2034265
Aciklama: Hazir Uretilmis, Blendajsiz, S300 Advanced, Expert ve Professional iginArtimsal enco-

derlerin, entegre konfiglirasyon belleklerinin kullaniimasi icin degil

Baglanti teknigi: Acik kablo ucu

Aciklama: Kablosuz, S300 Expert ve Professional icinArtimsal encoderlerin, entegre konfiglras- SXOB-A0000J 2032856
yon belleklerinin kullaniimasi i¢in

Kablo: 5 m, 11 telli, PVC SX0B-B1105J 2032857
Aciklama: Hazir Uretilmis, Blendajsiz, S300 Advanced, Expert ve Professional i¢inArtimsal enco-

derlerin, entegre konfiglirasyon belleklerinin kullaniimasi igin

Baglanti teknigi: Acik kablo ucu

Kablo: 10 m, 11 telli, PVC SX0B-B1110J 2032858
Aciklama: Hazir Uretilmis, Blendajsiz, S300 Advanced, Expert ve Professional i¢inArtimsal enco-

derlerin, entegre konfigiirasyon belleklerinin kullaniimasi igin

Baglanti teknigi: Acik kablo ucu

999099
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



