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Informacion sobre pedidos
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Datos técnicos detallados

Caracteristicas

Segmento de productos Dispositivos de programacion
Producto PGT-10 Pro
Descripcion Dispositivo de programacién con pantalla para los encoders programables de SICK DFS60,

DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 y los encoders de cable con DFS60, AFS/AFM60 y AHS/
AHM36. Dimensiones compactas, peso reducido y manejo intuitivo

Apropiado para DFS60, DFV60, AFS/AFM60 SSI, AHS/AHM36 SSI
Elementos suministrados 1 herramienta de programacion PGT-10-Pro auténoma, 4 pilas alcalinas de 1,5 V Mignon (AA)
Dimensiones (An x Al x Long) 81 mm x 32,5 mm x 100 mm

Clasificaciones

ECLASS 5.0 27279211
ECLASS 5.1.4 27279211
ECLASS 6.0 27279211
ECLASS 6.2 27279211
ECLASS 7.0 27279211
ECLASS 8.0 27279211
ECLASS 8.1 27279211
ECLASS 9.0 19200592
ECLASS 10.0 19200592
ECLASS 11.0 19200592
ECLASS 12.0 19200592
ETIM 5.0 EC001418
ETIM 6.0 EC001418
ETIM 7.0 EC001418
ETIM 8.0 EC001418
UNSPSC 16.0901 32151707
Certificados
EU declaration of conformity v
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Sujeto a cambio sin previo aviso


http://www.sick.com/1072254
http://www.sick.com/1072254
https://www.sick.com/PGT-10_Pro
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UK declaration of conformity v
ACMA declaration of conformity v
China RoHS v
accesorios recomendados
Otros modelos del dispositivo y accesorios
Descripcion breve Tipo N.° de
articulo
conectores y cables
« Tipo de conexion cabezal A: Conector hembra, Caja de bornes, 8 polos, recto DSL-0D08-GOMbBSAC3 2061739

* Tipo de conexion cabezal B: Conector macho, D-Sub, 9 polos, recto

* Tipo de seial: SS| + incremental

¢ Cable: 0,5 m, de 4 hilos, PVC

¢ Descripcion: SS| + incremental, Apantallado

« Indicacion: Cable adaptador de programacion para la herramienta de programacion PGT-10-Pro
y PGT-08-S

E.
% « Tipo de conexion cabezal A: Conector hembra, M12, 8 polos, recto DSL-2D08-GOM5AC3 2046579
w, * Tipo de conexion cabezal B: Conector macho, D-Sub, 9 polos, recto

* Tipo de seial: Incremental

e Cable: 0,5 m, de 8 hilos

* Descripcion: Incremental, Apantallado

« Indicacion: Cable adaptador de programacion para la herramienta de programaciéon PGT-10-Pro

y PGT-08-S

« Tipo de conexion cabezal A: Conector hembra, M23, 12 polos, recto DSL-3D08-GOM5AC3 2046580
« Tipo de conexion cabezal B: Conector macho, D-Sub, 9 polos, recto
» Tipo de seial: Incremental
¢ Cable: 0,5 m, de 8 hilos
¢ Descripcion: Incremental, Apantallado
¢ Indicacion: Cable adaptador de programacion para la herramienta de programacion PGT-10-Pro
y PGT-08-S

Q@ * Tipo de conexion cabezal A: Conector hembra, M12, 8 polos, recto DSL-2D08-GOMbBAC2 2048439
T * Tipo de conexion cabezal B: Conector macho, D-Sub, 9 polos, recto
* Tipo de seinal: SSI
¢ Cable: 0,5 m, de 8 hilos, PUR sin hal6genos
* Descripcion: SS|, Apantallado
« Indicacion: Adecuado para usar con una interfaz SSI; no adecuado para usar con una interfaz
SSI + incremental o SSI + Sin/Cos., Cable adaptador de programacion para la herramienta de
programacion PGT-10-Pro y PGT-08-S
=

* Tipo de conexion cabezal A: Conector hembra, M12, 12 polos, recto DSL-2D12-GOM5AC4 2088790
« Tipo de conexion cabezal B: Conector macho, D-Sub, 9 polos, recto
* Tipo de seial: SS| + incremental, SSI + Sin/Cos, Incremental
¢ Cable: 0,5 m, De 12 hilos
¢ Descripcion: SS| + incremental, Apantallado, SSI + Sin/Cos, Incremental
« Indicacion: Cable adaptador de programacion para la herramienta de programaciéon PGT-10-Pro
y PGT-08-S

« Tipo de conexion cabezal A: Conector hembra, M23, 12 polos, recto DSL-3D08-GOM5AC4 2059270
% * Tipo de conexion cabezal B: Conector macho, D-Sub, 9 polos, recto
? * Tipo de seial: SS| + incremental, SSI + Sin/Cos
¢ Cable: 0,5 m, de 8 hilos, PUR sin hal6genos
¢ Descripcion: SS| + incremental, Apantallado, SSI + Sin/Cos
¢ Indicacion: Cable adaptador de programacion para la herramienta de programacion PGT-10-Pro
y PGT-08-S

* Tipo de conexion cabezal A: Conector hembra, M23, 12 polos, recto DSL-3D08-GOMbBAC2 2048440
% * Tipo de conexion cabezal B: Conector macho, D-Sub, 9 polos, recto
~) * Tipo de seial: SSI
¢ Cable: 0,5 m, de 8 hilos, PUR sin hal6genos
* Descripcion: SS|, Apantallado
« Indicacion: Adecuado para usar con una interfaz SSI; no adecuado para usar con una interfaz
SSI + incremental o SSI + Sin/Cos., Cable adaptador de programacion para la herramienta de
programacion PGT-10-Pro y PGT-08-S
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LO MAS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes lideres de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones
industriales. Nuestro exclusivo catalogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control
seguro y eficaz de procesos, para la protecciéon de personas y para la prevencion de accidentes y de dafios
medioambientales.

Hoja de datos en linea

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros
de aplicacion en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas
especificas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que
SOMos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida
Gtil de su maquinaria para que obtenga la maxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL
MUNDO:

Encontrara informacion detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra

pagina web:

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



