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Ayrintil teknik bilgiler
Ozellikler
Uriin kategorisi

Desteklenen iiriinler

Diger fonksiyonlar

Teslimat Kapsami

Mekanik/Elektrik
Baglantilar
10-Link
Power
CONFIG
Ethernet
Gerilim kaynag Gii¢

Besleme Gerilimi

Akim titketimi
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) Sensérler haric, cikislar kapali.
)
)

4

|0-Link ile 10 - 30 V DC, 10-Link olmadan 18 - 30 V DC.

10-Link Master

10-Link cihazlari
Ikili anahtarlama yapan aktiatorler
Ikili anahtarlama yapan sensorler

Entegre Web sunucu

SIG200 Sensor Integration Gateway’in SICK’in mihendislik araci olan SOPAS ET ile kolayca ya-
pilandiriimasi i¢in USB baglantisi

Mantiksal fonksiyonlarin kolayca yapilandiriimasi igin lojik edit6ri

SIG200-0A0512200, S2, S3, S4, P2 baglantilarina 4x kor tapa (M12), CONFIG baglantisina 1x
kor tapa (M8), Etiketleme etiketleri, hizli baglama

4 x M12, 5 pin disi konnektér, A kodlamali

1 x M12, 4 pin fis, A kodlamali

1 x M8, 4 pin disi konnektor, USB 2.0 (USB-A)
2 x M12, 4 pn disi konnektor, D kodlamali

10V DC...30V DC Y

< 175 mA, 24 V DC gerilim kaynaginda 2
<3.000 mA ®

Dijital girisler dahil tim ¢ikislarin toplami, cihazin maks. akim tiketimini asmamalidir. Akim tiketimi sinirlanmalidir.
Pin 4, dijital cikis olarak yapilandiriimistir. Maks. ¢ikis akimi, S1-S4’ea ait Pin 1'deki maksimum gerilim kaynagina baghdr.
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Optik gostergeler 4 Yesil LED (lO-Link portlarina, Pin4 (C/Dl/DO))
4 Sar LED (I0-Link portlarina, Pin2 (DI))
2 Yesil LED (Ethernet portlarina)
1 Yesil LED (Guc portu igin)
2 LED dual-color (Modul durumu iletisimi igin)
1 Yesil LED (Ag durumu iletisimi icin)

Giris/cikis karakteristigi

Gerilim kaynagl S1-S4 Pin 1, Cikis akimi S1-S4 < 500 mA, < 200 mA (Vy 2 Vys- 3V, Type 3 IEC 61131-2, Type 1 IEC 61131-2, Type

Pin 4, Cikis gerilimi YUKSEK Power Port Pin 4, 3IEC 61131-2, Type 1 [EC 61131-2) 4) 4)
Giris gerilimi S1-S4 Pin 2, Girig gerilimi S1-S4 '

Pin 4
Koruma sinifi P67
Koruma sinifi 1]
Govde malzemesi Cinko
Govde rengi Acik mavi/siyah
Agirhik 520 g
Boyutlar (Ux G x Y) 213,9 mm x 57 mm x 38,3 mm
UL-dosya no. E497722

1
2

)10-Link ile 10-30 V DC, 10-Link olmadan 18 - 30 V DC.
) Sensorler harig, cikislar kapali.
)
)

8 Dijital girisler dahil tim ¢ikislarin toplami, cihazin maks. akim tuketimini asmamalidir. Akim tiketimi sinirlanmalidir.

4 Pin 4, dijital ¢ikis olarak yapilandiriimistir. Maks. cikis akimi, S1-S4’ea ait Pin 1'deki maksimum gerilim kaynagina baglidir.
ArayUzler

ileti§im arayuzii 10-Link, USB, Ethernet, EtherNet/IP™, REST API

Lojik editorii v

Web sunucu v

10-Link Master

Fonksiyon SIG200 Sensor Integration Gateway, |0-Link cihazlarinin yaninda ikili anahtarlama yapan sen-
sorler ve aktlatorlerin de baglanabildigi, yapilandirilabilen 4 porta sahip bir 10-Link-Master'dir.
REST API lzerinden, Gateway'in verileri PLC'nin veya bulut uygulamasinin kullanimina sunulur.
SIG200, basit mantiksal fonksiyonlar bagl birden ¢ok cihaz lizerinden direkt olarak SOPAS ET
kullanici arayzii aracililyla yapilandirilarak tek basina da calistirilabilir.

10-Link versiyonu V1.1, V1.0
Port Class A
10-Link Ports sayisi 4
Aktarim tipi COM1, COM2, COM3

Operator arayiizii SOPAS ET, USB araciliglyla konfigiirasyon icin mihendislik araci, SIG2000, ek olarak entegre
Web sunucu Uzerinden yapilandirilabilir. Varsayilan IP adresi: 192.168.0.1

MAC adresi Bkz. Uriin etiketi

Girislerin sayisi Maks. 8 x PNP, Tip 1 veya 4 x |0-Link

Cikislarin sayisi Maks. 4 x PNP

Maks. cikis frekansi 50 Hz

Girigler/Cikislar

S1-S4 Yapilandirlabilen 4 port.
Pin4, mevcut port modlarindan birinde kullanilabilir: 10-Link, dijital giris veya dijital ¢ikis.
Pin2 lzerinden, her porta ek bir dijital giris sinyali baglanabilir. (SOPAS ET, www.sick.com adre-
sinden Ucretsiz olarak indirilebilir)

LINK/ACT 1 & 2 Ag baglantisi i¢in iki Ethernet portu mevcuttur (SOPAS ET, www.sick.com adresinden Ucretsiz
olarak indirilebilir)
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CONFIG SOPAS ET ile USB Uzerinden konfiglirasyon portu

Calistirdiktan sonraki baslatma siiresi

Ortam verileri

Calisma ortami sicakhigi

Depo ortam sicakhgi

Elektromanyetik uyumluluk (EMV)

Sok yiiklenmesi

1)

Izin verilen bagil nem: %0 ... %90 (yogusmasiz).

Siniflandirmalar

ECLASS 5.0

ECLASS 5.1.4

ECLASS 6.0

ECLASS 6.2

ECLASS 7.0

ECLASS 8.0

ECLASS 8.1

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 11.0

ECLASS 12.0

ETIM 5.0

ETIM 6.0

ETIM 7.0

ETIM 8.0

UNSPSC 16.0901

Sertifikalar

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

cULus certificate

10-Link certificate

Profinet certificate

70 s (art1 IODD kurulumu igin ek siire)

-40 °C...+55 °Cc ¥

-40 °C..+75°C?Y

EN 61000-6-2:2005-08
EN 61000-6-3:2007-01

EN 60068-2-6

27242208
27242608
27242608
27242608
27242608
27242608
27242608
27242608
27242608
27242608
27242608
EC001604
EC001604
EC001604
EC001604
32151705
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PIN yerlesimi
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24V DC/500 mA (sensor supply) —

24V DC (DO)/200 mA

24V DC/500 mA (sensor supply) —

oV

oV

24V DC (DO)/200 mA

24V DC/500 mA (sensor supply) —

oV

24V DC (DO)/200 mA

24V DC/500 mA (sensor supply) —

oV

24V DC (DO)/200 mA
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Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar
Kisa aciklama Tip Stok no.

konnektorler ve kablolar

« Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektdr, M8, 4 pin, diiz YM8U24-015V- 6051163
« Baglant tiirii B kafa: Erkek konnektor, USB-A, 4 pin, diiz G3MUSA

* Sinyal tiirii: USB 2.0

¢ Kablo: 1,5 m, 4 telli, PVC

* Aciklama: USB 2.0, Blendajli

« Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz YF2A14-010U- 2095997
AN « Baglant: tiirii A Kafa: Disi konnektér, M12, 4 pin, diliz, A kodlamali B3M2A14

¢ Baglant: tiirii B kafa: Erkek konnektér, M12, 4 pin, dlz, A kodlamali

« Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

* Kablo: 1 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-

masi
: « Baglanti tiri A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, D kodlamali YM2D24-020P- 2106182
\i \ « Baglant tiirii B kafa: Erkek konnektor, RJ45, 4 pin, diiz N1MRJA4

¢ Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET

* Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

¢ Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani

ag cihazlarn
SIG100-0A0111100 1089792
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



