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DINAMIK EĞIM SENSÖRLERI

TMS88D-PCI360

SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

TMS88D-PCI360 1094483

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/TMS_TMM88_Dynamic

  
Resimler farklı olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

MTTF
D
 (tehlike oluşturan bir devre dışı kalma duru-

munda kadar ortalama süre)
619 yıl (EN ISO 13849-1) 

1)

1)

 Bu ürün standart bir üründür, makine direktiflerinde tanımlanmış güvenli kompanent içermez. Yapı elemanlarının nominal yük bazlı hesaplaması, ortalama ortam sıcaklığı 40 °C, kullanım sıklığı 8760 h/a. Bütün elektronik

devre dışı kalma durumları tehlikeli devre dışı kalma olarak kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Doküman No. 8015532.

PERFORMANS

Eksenlerin sayısı 1

Ölçüm mesafesi 360°

Çözünürlük 0,01°

Statik ölçüm hassasiyeti ± 0,3°

Dinamik ölçüm hassasiyeti ± 0,5°

Sıcaklık sabiti (sıfır noktası) Typ. ±0,01°/K 
1)

Sınır frekansı 0,1 Hz ... 25 Hz, 8. düzenleme (dijital filtreli)

Sensör füzyon filtresinin parazit önleme süresi 100 ms ... 10.000 ms

Örnekleme hızı 200 Hz

Ek bilgiler
Eğim (Euler açısı) ± 90° (Pitch)

± 180° (Roll)
Eğim (dörtlü grup) Skaler kısım w, Vektör kısmı x, y, z

İvmelenme ± 8 g (x, y, z ekseni)
Dönme hızı ± 250 °/s (x, y, z ekseni)

1)

 Referans sıcaklığa 25 °C yönelik.

ARAYÜZLER

İletişim arayüzü CANopen

Cihaz profili CiA DSP-410
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Adres ayarı 0…127, default: 10

Veri aktarım oranı (Baudrate) 10 kbit/s ... 1.000 kbit/s, varsayılan: Otomatik Baud oranı algılama

Durum bilgisi Durum LEDʼi ile

Haberleşme hattı için sonlandırıcı Sonlandırma direnci üzerinden

Parametreleme verileri Sıfır noktası
Sınır frekansı
Parazit önleme süresi
Sensör füzyonu
Preset değeri
Sayma yönünü ters çevirme

Programlanabilir PGT-12-Pro üzerinden

Başlatma süresi 120 ms

ELEKTRIK

Bağlantı tipi Erkek konnektör, 1x, M12, 5 pin
Dişi konnektör, 1x, M12, 5 pin

Besleme Gerilimi 8 V DC ... 36 V DC

Akım tüketimi < 15 mA @ 24 V

Ters polarizasyon koruması

Çıkışların kısa devre dayanımı

MEKANIK

Boyutlar 66 mm x 90 mm x 36 mm

Ağırlık 200 g

Gövde malzemesi Plastik (PBT)

ORTAM VERILERI

EMVC EN 61326-1, EN ISO 14982, EN ISO 13309

Koruma sınıfı IP67 (IEC 60529)
IP69K

Çalışma sıcaklığı aralığı –40 °C ... +80 °C

Depolama sıcaklığı aralığı –40 °C ... +85 °C

Darbelere karşı direnç 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27 uyarınca)

Titreşimlere karşı direnç 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

China RoHS

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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TMX88X-PXI
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Ölçüler mm cinsindedir

ANSCHLUSSBELEGUNG

453

2 1

PINM12 dişi konnektör, 5 pinli Sinyal

1 CAN Shield Blendaj

2 VDC Besleme Gerilimi

3 GND/CAN GND 0V (GND)

4 CAN high CAN sinyali

5 CAN low CAN sinyali

ANSCHLUSSBELEGUNG

4

1

3

2

5

PINM12 fiş, 5 pin Sinyal Açıklama

1 CAN Shield Blendaj

2 VDC Besleme Gerilimi

3 GND/CAN GND 0V (GND)

4 CAN high CAN sinyali

5 CAN low CAN sinyali
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1094483
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




