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Tip Stok no.

YF2ASD-050XXXXLECX 2070426

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/Diğer_konnektörlü_soketler_ve_kablolar

 

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

TEKNIK BILGILER

Bağlantı türü A kafa Dişi konnektör, M12, 17 pin, düz, A kodlamalı

Bağlantı türü B kafa Açık kablo ucu

Bağlantı tekniği Açık kablo ucu

Konnektör kilitleme Hızlı vidalı kapak

Kablo 5 m, 17 telli, Soyulmuş, PE-X

Malzeme, muhafaza PE-X

İletken çapı 9,1 mm

Blendaj Blendajlı

Bükme yarıçapı
Hareketli durumda > 10 x kablo çapı

Sabit pozisyonda > 5 x kablo çapı
Çekme zinciri çalışması > 10 x kablo çapı

Bükme periyotları 1.000.000

Yol alma hızı 3 m/s

Ürün seyahat yolu 10 m

İvmelenme ≤ 10 m/s²

Sinyal türü Power, Seri, CAN, Dijital I/O

Özel tasarım 2-A için uygun, Açık uçlu kabloların değiştirilmiş renk kodu

Uygulama alanı Çekme zinciri çalışması

Bilgi 50 °C ortam sıcaklığında izin verilen maks. akım şiddeti: Kontak 1 (mavi) ve Kontak 2 (kahverengi): 3 A,
diğer kontaklar maks. 100 mA ile çalıştırılır; 40 °C ortam sıcaklığında izin verilen maks. akım şiddeti: İki
kontak için 2 A ve 15 kontak için 1,5 A.

Çalışma sıcaklığı
Hareketli durumda –25 °C ... +80 °C

Sabit pozisyonda –40 °C ... +80 °C

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity
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UK declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt
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① Mavi
② kahverengi
③ yeşil
④ Beyaz
⑤ pembe
⑥ sarı
⑦ Siyah
⑧ gri
⑨ beyaz-siyah
⑩ mor
⑪ gri-pembe
⑫ kırmızı-mavi
⑬ beyaz-yeşil
⑭ kahverengi-yeşil
⑮ beyaz-sarı
⑯ sarı-kahverengi
⑰ beyaz-gri

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/2070426
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BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




