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AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Cihaz modeli
Sensor prensibi

Algilanabilir en kiiglik nesne (MDO)

iki 1sIn arasindaki mesafe
Senkronizasyon tiri

Isin demeti sayisi
Denetleme yiiksekligi

Yazilim 6zellikleri (varsayilan)

Calisma modu

01
Q2/IN
03

Q4 /IN2
Ogretme

Standart

Transparent

Toza ve glines isinlarina karsi dayanikli

Fonksiyon

Caprazisin

Korleme

Yiksek hizli tarama

"
MDO yiiksek 6l¢iim hassasiyetiyle algilanabilir min. nesne.

2
MDO standart 6l¢iim hassasiyetiyle algilanabilir min. nesne.

3
Capraz Isinsiz iki IsIn arasindaki mesafeye bagli.
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ISIK PERDESI

MLG10A-1490R10595

SIPARIS BILGILERI

Tip

Stok no.

MLG10A-1490R10595

1121098

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/MLG-2

C€ ook @e & @ i

Resimler farkli olabilir

Pro - Geligsmis fonksiyonlar
Verici/Alici

Ll
10 mm

2
14 mm

3)

10 mm
Kablo
150

1490 mm

Varlik kontrold, ters

Varlik kontrolleri
Varlik kontrolleri

Varlik kontrolleri
Standard mode & cross beam

v
v

<
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Yiksek 6l¢im hassasiyeti

Uygulamalar
Anahtarlama ¢ikisi

Veri arayiizi

Teslimat kapsaminda

Miinferit bilesenler stok numarasi

3
MDO yiiksek 6lciim hassasiyetiyle algilanabilir min. nesne.

2
MDO standart 6l¢lim hassasiyetiyle algilanabilir min. nesne.

)
Capraz Isinsiz iki 1sin arasindaki mesafeye bagli.

MEKANIK/ELEKTRIK

Isik kaynagi

Dalga uzunlugu
Gerilim kaynagi U,
Verici akim tuketimi
Alici akim tuketimi
Sinyal tasima
Cikig akimi 1
Cikis yuki, kapasitif
Cikis yuku, endktif
Baslatma stiresi
Anahtarlama gikisi
Baglanti tipi

Govde malzemesi
Gosterge

Koruma sinifi

Koruma devreleri

Koruma sinifi
Agirlik

On cam
Opsiyon
UL-dosya no.
" Viiksilz.

* 24 \da yiiksiiz.

)
Dis alanda calisma sadece harici bir koruyucu gévde ile.

v

Nesne algilama/nesne genisligi
Nesne tekrar algilama
Yikseklik siniflandirmasi

Delik tanima/delik blyukligu
Dis dl¢i/ic olgu

Nesne pozisyonu

Delik pozisyonu

Bolge tanimi

Nesne algilamasi

Delik tanima

Nesne yiksekligi 6lgimi

Dis Olgiiniin élglilmesi

ic 8lciiniin élciilmesi

Nesne pozisyonunun élgilmesi
Delik pozisyonunun él¢lilmesi

1x verici
1xalici

ISIK PERDESI - MLG10A-1490R10595

2124143 MLGR10A-1490R10295, 2077914 MLGT10A-1490F10101

LED, Kizildtesi 1s1k
850 nm

DC192V..288V"
62,5mA”
2
150 mA
< 5 VSS
100 mA

100 nF

TH

<1s

itme-gcekme: PNP/NPN

M12 fis, 5 pin, 0,22 m
Erkek konnektor M12, 8 pinli, 0,27 m
Disi konnektor M12, 4 pinli, D kodlu, 0,19 m

Aliminyum
LED
IP65, IP67

3)
]

U, kutup degistirme korumali baglantilar

Cikis Q kisa devre korumali
Parazitlenme palsini engelleme

1}

3,249 kg
PMMA

Yok
NRKH.E181493
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ISIK PERDESI - MLG10A-1490R10595

PERFORMANS

Maksimum algilama mesafesi

Minimum algilama mesafesi
Algilama mesafesi

Tepki siiresi

n
Cevresel etkiler ve diyotun yipranmasi igin rezerve yok.

2
High speed olmadan.

ARAYUZLER

10-Link
Veri aktarma hizi
Maksimum kablo uzunlugu
Dongli siiresi
VendorID
DevicelD HEX
DevicelD DEC
Proses verisi uzunlugu

Girigler/Cikiglar
Dijital ¢ikis

Adet
Dijital giris

Adet

7m

=0m

2)
129 ms

v ,10-Link V1.1
230,4 kbit/s (COM3)
20m

2,3ms

26

80014B

8388939

32 Byte (TYPE_2_V)"
4 xQ (I0-Link)
Q,..Q,

4

In, In,

2

)
V1.0'a sahip bir |IO-Link Master'da Interleaved Mode'a geri doniis (TYPE_1_1(ProcessData) ve TYPE_1_2'den (On-request Data) olusur).

ORTAM VERILERI
Darbe dayanimi

Titresime karsi dayaniklilik
EMVC
Ortam 1s1gina dayaniklilik

Calisma ortami sicakligi
Depo ortam sicakligi

bl
Dis mekan modu.

2
Sabit g1k dayanikliigi dolayli.

SMART TASK

Smart Task tanimi

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

10-Link certificate

4

TEKNIK SAYFA | SICK

Siirekli sok 10 g, 16 ms, 1000 sok
Tek sok 15 g, 11 ms, her 3 aks

Sallama sinis bi¢imli 10-150 Hz 5 g
EN 60947-5-2

Dogrudan: 150.000 Ix !
Dolayli: 200.000 Ix
-30°C...+55°C
-40°C..+70°C

Temel mantik

SIS SIS SIS S
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ISIK PERDESI - MLG10A-1490R10595

Photobiological safety (IEC EN 62471) Y
TEKNIK CIZIM
Empféanger Empféanger Sender Sender
34 34
15 @ 30,5 30,5 @ 15

w| ©) TJF% [

- v , 1
6 Gl
< |
L H |
. |
‘ 1 J l ‘ T
l o
(o}
AL 1
T 3]
©
I
N
N ‘ M12; 4pol
o M12; 8pol
AY B2
Strahlabstand 2,5 mm 62,25 17,15
Strahlabstand 5 mm 63,3 16,1
Strahlabstand 10 mm 68,3 16,1
Strahlabstand 20 mm 68,3/78,3% 16,1
Strahlabstand 25 mm 83,3 16,1
Strahlabstand 30 mm 88,3 16,1
Strahlabstand 50 mm 108,3 16,1

Y Abstand: MLG-2 Kante - erster Strahl

2 Abstand: MLG-2 Kante - letzter Strahl

3 MLG20x-xx40: 68,3 mm
MLG20x-xx80: 78,3 mm

Olciiler mm cinsindedir

@ ilk 1sik huzmesi

® son 1k huzmesi

® denetleme yiiksekligi (bkz. Teknik veriler)
@ ki 1sIn arasindaki mesafe

® optik eksen

® durum gostergesi: LED'ler yesil, sari, kirmizi
@ Baglanti
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BAGLANTI TIPI VE SEMASI ERKEK KONNEKTOR M12, 5/8 PINLI, ANAHTARLAMA CIKISLARI Q

2 1 6 4
5
7 3
3 4 1 2
Sender Receiver
e <—-BN= L L)
WH: 2 Sync A ﬂrz SyncA
BU:. 3 BU; 3
- (M) —t= -V
|BK. 4 TEST BK: 4 Qu/C
avl 5 GY: 5
——=—== SyncB S Sync B
— I PK; 6
——+= Q/In1
7
-bﬁi—é Qa/In2

BAGLANTI DUZENI

SICKwmi6-2 +

M!_CQ Rx+
— 06 leamy

SICKwmi6-2 »

® verici baglanti kablosu (2096010)
® T dagitici
® baglanti kablosu (6020664)
@ Ethernet baglanti kablosu

6 TEKNIK SAYFA | SICK
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AYARLAMA SECENEKLERI

24 (0.94)

I

SICK
}
Olink / data
(O Alignment

RS485
O @ I0-Link

35.5 (1.4)

]
17.3
(1.68)

L~

59 (2.32)

@® durum gostergesi: LED'ler yesil, sari, kirmizi

BAGLANTI SEMASI T PARCASI, IO-LINK-MASTER

ISIK PERDESI - MLG10A-1490R10595

L+ 15 BN T-Junction, 5-pin 1L
Sync_A 2 ) WH 2 @
N M 3B 3 M
2 Que 4 >=% 4 Qe
§ Sync_B 5 X &Y 5 ®
= - q2/N1 6 >+PK
® 73 VT
@ 8%
onoNnooNn !ll\ n
1 2 3 4 5
° P
L1l
® Q3/QA1/RS485_A Sender

@ Q4/IN2/QA2/RS485_B
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BAGLANTI SEMASI T PARCASI, PLC

Receiver

PLC

@® Q3/QA1/RS485_A
@ Q4/IN2/QA2/RS485_B

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢l modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-

lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1121098

TEKNIK SAYFA | SICK

T-Junction, 8-pi
L+ 1 51BN unction, 8-pin 1 Ls
Sync A 2 >HWH 2 Test_In
M BU 3 M
Que BA 4 Qe
Sync_B GY =5 nc
Q2/IN1 PK 6 Q2/INL—]
@ 7> 0 70
@ 8>8 8 Q@
N N NN NN N
1 2 3 4 5
Tgzgyg
2 [
> JTW
Sender
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SICK

Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





