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DT50-P1114 1047581

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/Dx50
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AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Olciim mesafesi 200 mm ... 10.000 mm, %90 remisyon derecesi
200 mm ... 6.500 mm, %18 remisyon derecesi

200 mm ... 4000 mm, %6 remisyon derecesi

Olgiilen nesne

Dogal nesneler

Cozindrlik 1.000 pm
Tekrarlanabilirlik >25mm">?
Olciim hassasiyeti +10 mm*
Tepki siiresi 20ms..30ms,20ms/30ms
Cikis siiresi >4ms’
Verici 1sini

Isik kaynagi Lazer, kirmizi

Isik tirli Gortinebilir kirmizi ik

n
10'ya karsilik gelen.
2
%6 ... %90 remisyon derecesi.
El
Ayarlanmis ortalamaya bagli olarak: hizli//yavas.

P
%90 remisyon derecesi.

5
Nesnelerin 6l¢lim mesafesine yanal olarak sokulmasi.

Ll
Olgiim mesafesi icinde nesneye olan uzakligin siirekli degisimi.

n

Lazer isinina kasitli olarak bakmayin. Lazer isinini insanlarin goziine tutmayin.

5
Dalga boyu: 658 nm; maks. giic: 180 mW; darbe siiresi: 5 ns; gérev dongiisii: 1/7200.
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Tip. 1sik demeti ¢capi (mesafe) 15 mm x 15 mm (10 m)

Lazer karakteristik verileri
Normatif referans |EC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014
Lazersinifi 57

8)

Ortalama lazer ¢calisma siiresi (25 °C'de) 100.000 h

Ek fonksiyon Ayarlanabilir esnek ortalama deger: hizli/yavas
Anahtarlama modu: Nesneye olan mesafe (DtO)
Ogretilebilen, parametrelenebilen ve ters gevrilebilen dijital ¢ikis
Ayarlanabilir histerezis
Ogretme, yapilandirilabilir ve ters cevrilebilir analog ¢ikis
Cok fonksiyonlu giris: lazerler kapali / dig 6gretme / devre digi
Ekrani kapatma
Fabrika ayarlarina sifirlama
Kullanici arayiiziind kilitteme

Emniyet teknigi parametreleri
MTTF, 101yl
DC__ %0
avg
El
10'ya karsilik gelen.
2
%6 ... %90 remisyon derecesi.
3
Ayarlanmig ortalamaya bagli olarak: hizli//yavas.
P
%90 remisyon derecesi.
5
Nesnelerin 6l¢lim mesafesine yanal olarak sokulmasi.
o
Olgiim mesafesi icinde nesneye olan uzaklgin siirekli degisimi.

n
Lazer isinina kasitli olarak bakmayin. Lazer isinini insanlarin géziine tutmayin.

8
Dalga boyu: 658 nm; maks. gli¢: 180 mW; darbe siiresi: 5 ns; gérev dongust: 1/200.

ARAYUZLER
Dijital cikis
Adet 1 02
Tur PNP
Maksimum ¢ikig akimi |, =100 mA
Analog ¢ikis
Adet 1
Tur Gerilim ¢ikisi
Gerilim 0V..10V,=5.000Q
Coziundrlik 16 bit
Cok fonksiyonlu girig (MF) x>
Histerezis 10 mm ... 1.000 mm

W
Cikis Q kisa devre korumali.
2
PNP: HIGH = U -(< 25V)/LOW=0V.
)
Tepki sliresi <15 ms.

@
PNP:HIGH=U /LOW==<25V.

ELEKTRIK
Gerilim kaynagi U, pci1sv..30v""
Gilig tiiketimi s2iw’

3
Sinir degerler, kutup degistirme korumali. Kisa devre korumall sebekede galisma: maks. 8 A.

2
DT50 xxxx4 icin: Uv >15V.
3
Yiiksliz.

9
UV-toleranslan asilamaz veya iizerine gikilamaz.
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Sinyal tasima

Baslatma siresi
Isinma stresi
Gosterge
Koruma sinifi
Koruma sinifi

Baglanti tipi

4)

<5 Vss

<250ms

=15 min
LC-ekran, 2 x LED
IP65

n

Erkek konnektor, M12, 5 pinli

El
Sinir de@erler, kutup degistirme korumali. Kisa devre korumali sebekede calisma: maks. 8 A.

2
DT50 xxxx4 igin: U >15 V.
3
Yiikstiz.

4
U -toleranslari asilamaz veya lizerine ¢ikilamaz.

MEKANIK

Boyutlar (G x Y x D)
Govde malzemesi
On cam materyali
Adirlik

ORTAM VERILERI

Isletim ortam sicakligi

Depo ortam sicakligi

Maks. bagil nem (yogusmayan)
Tip. Ortam 1s1§ina dayaniklilik
Titresime karsi dayaniklilik
Darbe dayanimi

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

4 TEKNIK SAYFA | SICK

36,1 mm x 62,7 mm x 57,7 mm
Metal (Basingli ¢cinko dokiim)
Plastik (PMMA)

200¢

-30°C...+65°C
-30 °C ... +80 °C, 2 sogutma plakasi ile calisma
-30 °C ... +140 °C, 2 sogutma plakasi ve koruma filtresi ile calisma

-40°C..+75°C

=95%

40.000 Ix

EN 60068-2-6, EN 60068-2-64
EN 60068-2-27

SIS (S S (SIS
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TEKNIK CIZIM
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Olciiler mm cinsindedir

@ optik eksen, verici

®@ optik eksen, alici

® sabitleme deligi

@ referans ylizeyi = 0 mm

® Q1dijital ¢ikis durum gdstergesi (turuncu)

® DT50/DT50 Hi/DL50: Gerilim kaynagdi aktif durum gdstergesi (yesil), DS50 / DL50 Hi: Q, dijital ¢ikisinin durum gostergesi
(turuncu)

@ kumanda elemanlari ve ekran

BAGLANTI TIPI M12 FIS, 5 PIN

BAGLANTI SEMASI

lbrni 1 L+

. 2

Iwht Oa
bluj 3 M

Iblk|4 0

Igra! 5 MF (D

® Cok fonksiyonlu giris (MF)

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢li modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler icin bkz.: www.sick.com/1047581
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





