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INDUKCNI SNIMACE - IMB18-12NPOVCOS

TECHNICKA DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

ZpUsob provedeni
Konstrukce pouzdra
Velikost zavitu

Primér

Snimaci vzdalenost S,
Zajisténa spinaci vzdalenost S,
Montaz do kovu

Spinaci frekvence

Druh pfipojeni

Spinaci vystup

Detail spinaciho vystupu
Funkce vystupu
Elektrické provedeni
Kryti

Zvlastni znaky
Zvlastni pouziti
Obsah dodavky

! S pozlacenymi kontakty.
? Podle normy EN 60529.

3
Podle normy ISO 20653:2013-03.
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INDUKCNI SNIMACE

Typ

IMB18-12NPOVCOS

OBJEDNACI INFORMACE

Vyrobek €.

IMB18-12NPOVCOS

1072810

Dalsi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi na adrese www.sick.com/IMB

CE @ & P er

Obréazek je pouze ilustraéni

Metricky

Standardni konstrukeni tvar
M18 x 1

218 mm

12 mm

9,72 mm

Nelicovany
1.000 Hz

Konektor M12, 4pinovy "
PNP

PNP

Rozpinaci kontakt

DC 3-vodié

P68 ”

1P69K

Odolné vugi chladicim a mazacim prostfedkim, Vizualni indikace zaméreni, Teplotni stabilita

Oblast chladicich a mazacich prostiedku, Mobilni pracovni stroje, Narocné podminky pouZziti

Upeviovaci matice, nerezova ocel V2A, se zajistovacim ozubenim (2x)
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MECHANIKA/ELEKTRIKA

Napajeci napéti
Zbytkoveé vinéni

Pokles napéti

Hystereze
Reprodukovatelnost

Teplotni drift (od S)

EMC

Trvaly proud |,

Proud pfi chodu naprazdno

Ochrana proti zkratu
Potla¢eni spinaciho impulsu

Odolnost vi¢i razm / vibracim
Teplota okoli provoz

Material pouzdra

Material, aktivni plocha

Délka pouzdra

Pouzitelna délka zavitu

Max. utahovaci moment

Trida ochrany
UL-File €.
El
Pfil max.
2
Konstantni napéjeci napéti UB a teplota okolniho prostredi Ta.
3
Sr.

4
PFi pouziti neozubené strany matice.

5
Pfi pouZiti ozubené strany matice.

INDUKCNI SNIMACE - IMB18-12NPOVCOS

10VDC..30VDC
=10 %

<2v’
3%..20%

=2%”

3)

+10 %

Podle normy EN 60947-5-2
=200 mA

<10 mA

v

v

100 g /2 ms /500 cykld; 150 g / 1 milion cyklud; 10 Hz
-40°C...+100°C

Nerezova ocel V2A, DIN 1.4305 / AISI 303

Plast, LCP

65 mm

39 mm

Typ. 60 Nm ?
Typ.90 Nm*
I

E181493

BEZPECNOSTNE TECHNICKE PARAMETRY

MTTF,
DC

avg

REDUKCNI FAKTORY

Upozornéni

Ocel St37 (Fe)
Nerezova ocel (V2A)
Hlinik (Al)

Méd (Cu)

Mosaz (Ms)

MONTAZNI POKYN
Poznéamka
A

B
C
D
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1971 let
0%

Hodnoty se rozumi jako orienta¢ni, mohou se ménit.
1

Cca 0,7

Cca 0,43

Cca 0,37

Cca 0,43

Prislusna grafika, viz ,Montazni pokyn*
18 mm
45 mm
18 mm

36 mm

..B5Hz/1mm;55Hz..500Hz /60 g
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INDUKCNI SNIMACE - IMB18-12NPOVCOS

CERTIFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

MONTAZNI POKYN NEZAPUSTENA MONTAZ

+(L+)
not connected
—t=-)

NC

KRIVKA ODEZVY

Distance in mm (inch)
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Sn in mm (inch)
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12 mm

96 mm
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INDUKCNI SNIMACE - IMB18-12NPOVCOS

FUNKCNI PRINCIP POMUCKA PRO NASTAVENI

_' | Switching output Q
Indication LED

|:|4_f_{—E Distance of target
Sy S5=0.81Sp

VYKRES IMB18 STANDARDNI, KONEKTOR M12, NEZAPUSTENY

65 (2.56)
8(0.31) 39 (1.54) 8.9(0.35)
.
© | _ Al
s bl
® @ ®

Rozméry v mm

@ Pripojeni

® LED kontrolka

® Upevnovaci matice (2x), vel. 24, nerezova ocel V2A

Dalsi informace, vhodné pfrislusenstvi, pfiklady pouZiti a soubory ke stazeni, jako jsou rozmérové modely
CAD, provozni navody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1072810
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SICK

Sensor Intelligence

PREHLED
SPOLECNOSTI
SICK

Spolecnost SICK je pfedni technologickou firmou poskytujici inteli-
gentni senzorova a integrovana feseni pro pramyslovou automatizaci.
Nase technologie nastavuji globalni standardy - vase priimyslové
procesy diky nim budou jak v logistice, tak ve vyrobé ucinnéjsi, bez-

Spolecnost SICK propojuje inteligentni senzoriku s porozumeénim
odvétvi a certifikovanym poradenstvim. Poskytujeme idealni zaklad
pro Skalovatelna automatizac¢ni feSeni na miru a vytvarime pridanou
hodnotu napfi¢ celym hodnotovym fetézcem. Nase uzké partnerstvi
se zakazniky je vic nez jen slib: spolec¢né udrzitelné zvySujeme
produktivitu a kvalitu, chranime zdravi a bezpecnost a zajistujeme
budoucnost. V§e s empatii a na bazi daveéry.

S vasni a prikopnickym duchem vyviji spolec¢nost SICK od roku 1946
inovativni technologie. Diky globalni siti pfiblizné ve 40 zemich pusobi
spolec¢nost SICK po celém svété a nachazi se vzdy ve vasi blizkosti.
Hlavni sidlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Némecku.
Nasi zakaznici profituji z naseho porozumeéni lokalnim i globalnim
poZadavkim, které prevadime v individualné pfizpisobena reseni.





