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Tip Stok no.

FLX3-CPUC200 1085351

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/Flexi_Compact

    

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Modül Ana modül

Açıklama Ana modül, modüler güvenlik kontrolörünün merkezi proses ünitesidir. Ana modülde, gelen tüm sinyal-
ler denetlenir ve mantıksal olarak işlenir. İşlemenin sonucu olarak çıkışlar devreye sokulur.

Güvenlik girişleri 20

Güvenlik çıkışları 4

Test çıkışları 8 
1)

Fieldbus, endüstriyel ağ Modbus® TCP

Security Level SL-C 1 (IEC 62443-4-2)

Konfigürasyon yazılımı Safety Designer

Konfigürasyon arayüzü SmartPlug üzerinden USB bağlantısı
TCP/IP konfigürasyon arayüzü

Teslimat Kapsamı Ana modül
SmartPlug
16 terminal bağlantılı ön erkek konnektör ve SmartPlug deliği
18 terminal bağlantılı ön erkek konnektör
Gövde uç kapağı
Güvenlik bilgisi
İndirmek için kullanma kılavuzu

1)

 Test çıkışları, güvenlik odaklı olmayan elemanların (örn. lambalar) anahtarlanması için de kullanılabilir.

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

Güvenlik için entegrasyon seviyesi SIL 3 (IEC 61508)

Kategori Kategori 4 (ISO 13849-1)

Performans seviyesi PL e (ISO 13849-1)

PFH
D
 (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma

için ortalama olasılık)
4 × 10

-9
 

1)

T
M
 (kullanım ömrü) 20 yıl (ISO 13849-1)

1)

 İki kanallı güvenlik girişleri ve test palsli güvenli çıkışları kullanılırken hesaplanan değer. Tek kanallı güvenlik girişlerinde ve test palssiz güvenlik çıkışlarından maksimum 9 × 10
-9

. Detaylar için bkz. kullanma kılavuzu.

2 TEKNIK SAYFA | SICK 2026-08-12 23:52:34 · YANLIŞLAR VE DEĞIŞIKLIKLER IÇIN HAKLAR SAKLIDIR

https://www.sick.com/1085351
https://www.sick.com/1085351
https://www.sick.com/Flexi_Compact
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FONKSIYONLAR

Programlanabilen mantık

Bağlı güvenlik komut cihazlarının denetimi

Bağlı güvenlik komut cihazlarının anahtarlanması

Fast Shut-Off

Bağlaı güvenlik komut cihazlarının ve kablolamanın
test edilmesi (kısa devre algılaması)

Test çıkışlarının güvenli olmayan çıkışlar olarak kulla-
nılması

Flexi Loop ile kaskat bağlanabilir güvenlik sensörü

Modbus® TCP ve SLMP üzerinden veri alışverişi

Güvenlik kontrolörünün TCP/IP üzerinden konfigü-
rasyonu

ARAYÜZLER

Ön erkek konnektör 16 terminal bağlantılı 1 ön erkek konnektör ve SmartPlug deliği
18 terminal bağlantılı 1 ön erkek konnektör

Güvenlik girişleri 20

Güvenlik çıkışları 4

Test çıkışları 8 
1)

Fieldbus, endüstriyel ağ Modbus® TCP
Bağlantı tipi 1 x dişi konnektör, RJ45

Bilgi TCP/IP konfigürasyon arayüzü olarak Ethernet arayüzü ve Modbus® TCP ve SLMP üzerinden veri alışveri-
şi

Gösterge elemanları LEDs
1)

 Test çıkışları, güvenlik odaklı olmayan elemanların (örn. lambalar) anahtarlanması için de kullanılabilir.

ELEKTRIK

Koruma sınıfı III (EN 61140)

Parazit dayanımı EN 61000-6-2

Parazit yayını EN 61000-6-4

Güç kaynağı Ana modülün gerilim kaynağı, doğrudan ön erkek konnektördeki terminal bağlantılar üzerinde gerçekle-
şir

Gerilim kaynağı U
v 24 V DC (16,8 V ... 30 V) 

1)

Gerilim kaynağının türü PELV veya SELV 
2)

Aşırı gerilim kategorisi II (EN 61131-2)

Nominal gerilimdeki güç tüketimi (çıkışlar hariç) 3 W (DC)

Kayıp güç ≤ 6,3 W
1)

 Ana modülün ve arka panel veriyolu üzerinden bağlanan genişleme modüllerinin gerilim kaynağı.

2)

 Gerilim kaynağı, kullanılan adaptörün kendisi veya bir sigorta aracılığıyla harici olarak maks. 8 A ile sınırlanmalıdır.

MEKANIK

Boyutlar ( G x Y x D) 46,2 mm x 124,7 mm x 85,5 mm

Kirlenme derecesi 2 (IEC 61010-1)

Kontrolör tipi Açık cihaz (IEC 61010-2-201)

Ağırlık 282 g (± 5 %)

Montaj Montaj, IEC 60715 uyarınca 35 mm × 7,5 mm'lik bir şapkalı ray üzerinde gerçekleştirilir
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GÜVENLIK KONTROLÖRÜ - FLX3-CPUC200

ORTAM VERILERI

Koruma sınıfı IP20 (EN 60529)

Çalışma ortamı sıcaklığı –25 °C ... +55 °C 
1)

Depolama sıcaklığı –25 °C ... +70 °C

Hava nemliliği ≤ 95 %, yoğuşmasız

Titreşim dayanımı 1 g, 5 Hz ... 200 Hz (EN 60068-2-6)

Darbe dayanımı 15 g, 11 ms (EN 60068-2-27)
1)

 Deniz seviyesinin 2.000 m üzerindeki rakımlarda. Deniz seviyesinin maks. 4.000 m üzerinde rakımlardaki kullanım yerleri için, bkz. kullanma kılavuzu.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

China RoHS

UK-Type-Examination approval

cULus certificate

cTUVus certificate

S Mark certificate

EC-Type-Examination approval

EC-Type-Examination approval (Machinery Directi-
ve)

EC-Type-Examination approval (Machinery Regula-
tion)

Third party certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

Cybersecurity certificate

TEKNIK ÇIZIM
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Ölçüler mm cinsindedir
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1085351
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BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




