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DADOS TECNICOS EM DETALHE

CARACTERISTICAS

Principio de funcionamento
Principio de funcionamento, detalhe

Distancia de comutacao
Disténcia de comutagéo min.
Distancia de comutagdo max.
Objeto de referéncia

Faixa de distancia de comutagcdo recomendada para
atingir o melhor desempenho
Feixe de luz de emisséo
Emissor de luz
Tipo de luz
Formato do ponto de luz
Tamanho do ponto de luz (distancia)
Dispersao maxima do jato de luz enviado em torno
do eixo de emissao normalizado (angulo distorcido)
Dados caracteristicos do LED
Identificacao do grupo de risco de LED
Comprimento de onda
Viga util média
Numero de feixes
Distancia entre feixes

Distancia do 12 jato de luz até a borda anterior da
carcaca (inclusive capa terminal)

Objeto minimo detectavel (MDO) tipico

Ajuste
Nenhuma

Display
LED verde
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Figura pode ser diferente

Sensor de luz de reflexdo

Energético

2mm
300 mm

Outras versoes do aparelho e acessorios em www.sick.com/Roller_Sensor_Bar

UK
cA

Objeto com 90% de percentual de reflexao difusa (corresponde ao branco padrao conforme a norma

DIN 5033)
2mm ... 45 mm

LED

Luz infravermelha

Em forma de pontos

27 mm x 29 mm (45 mm)
<+/-4°(emT,=+23°C)

Grupo livre
850 nm
100.000hem T =+25°C

2
150 mm
120 mm

150 mm, depende da distancia entre os feixes

Indicador de operagcédo
Permanentemente ligado: Power on
Piscando: modo 10-Link
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LED amarelo

Aplicacdes especiais

ELETRICIDADE

Tens&o de alimentacéo U,
Ondulagao residual

Categoria de uso

Consumo de corrente

Classe de protecao

Saida digital
Numero
Tipo
Tipo de ligagao
Tens&o de sinal PNP HIGH/LOW
Corrente de saidall

Comutacdes de protecao nas saidas

Tempo de resposta
Preciséo de repeticao (tempo de resposta)
Frequéncia de comutacao

Ocupacao de pins/fios
BN 1
WH 2

BU3
BK 4

Funcao pin 4 / preto (BK)
)
Tempo de funcionamento do sinal com carga 6hmica.

2
Com proporgdo sombra/luz 1:1.

MECANICA

Dimensdes (L x A x P)
Conexao

Detalhe da conexdo
Propriedade na temperatura de congelamento
Secao transversal do condutor
Diametro do cabo

Comprimento do cabo (L)
Material
Carcacga
Vidro frontal
Cabo
Conector macho
Peso
Tipo de fixacéo

"

B = comprimento do Roller Sensor Bar (em estado montado).
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Status recepc¢ao de luz
Permanentemente ligado: objeto presente
Permanentemente desligado: objeto ausente

Deteccédo de objetos planos, Deteccao de objetos perfurados, deteccéo de objetos com tolerancias de

posicao, Deteccao de objetos irregulares e brilhantes

10VDC..30VDC

=5V

DC-12 (Conforme EN 60947-5-2)
DC-13 (Conforme EN 60947-5-2)
8 mA, sem carga. EmU, =24V
1

1

PNP

Comutacao por sombra
Aprox.U;-25V/0V

<100 mA

Protegido contra polaridade reversa
Resistente a sobrecorrente
Resistente a curto-circuitos

<1ms !

Tms

2
500 Hz

+(L+)
QZ

- (M)
Q

d

Saida digital, comutagdo por sombra, objeto presente - saida LOW

360 mm x 20,3 mm x 17 mm !

Cabo com conector macho M8, 4 pinos, tampa de encaixe rapido ?

Nao dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C
0,13 mm?
33,6 mm

2)
150 mm

Metal, Aluminio (eloxado)
Plastico, PMMA

Plastico, PVC

Plastico, PVC
Aprox.130,9 g

Nenhuma

2
Dependendo das condi¢des de fabricagéo, o cabo pode ser um pouco mais longo.

2026-08-08 11:11:13 - SUJEITO A ALTERACOES SEM AVISO PREVIO

FICHA DE DADOS | SICK



SENSORES FOTOELETRICOS - RSB1-0360B150120FZ5B2272777

DADOS AMBIENTAIS

Grau de protecédo
Temperatura ambiente, operagdo
Temperatura ambiente, depdsito

Resisténcia a choques

Resisténcia a vibragdes

Umidade do ar

Compatibilidade eletromagnética (EMV)
N2 arquivo UL

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

DESENHO DIMENSIONAL

IP67 (EN 60529)
-40°C...+60°C
-40°C..+75°C

30 g, 11 ms (3 choques positivos e 3 negativos ao longo do eixo X, Y, Z, ao todo 18 choques

(EN60068-2-27))

10 Hz ... 55 Hz (Amplitude Tmm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))

15 % ... 95 %, umidade relativa (sem condensacao), conforme IEC 60947-5-2
EN 60947-5-2
NRKH.E189383 & NRKH7.E189383

1S S S S
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@ Distancia do 12 jato de luz até a borda anterior da carcaca (inclusive capa terminal)

® Distancia entre feixes

® comprimento do Roller Sensor Bar (em estado montado)

@ Elementos de indicacao e ajuste

® Primeiro jato de luz (o numero de jatos varia de acordo com a variante)
® Capa terminal com mola (outras informacdes, ver nota de montagem)

@ Conexao

ELEMENTOS DE INDICAGAO E AJUSTE

'

o

@® LED verde
® LED amarelo
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NOTA RELATIVA A MONTAGEM

a)

® Area de movimentacao da capa terminal com mola (compressdo de até 5 mm em estado ndo montado)

TIPO DE CONEXAO CONECTOR MACHO M8, 4 PINOS

3 1
4 2
CURVA CARACTERISTICA

Operating reserve
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Distance in mm (inch)

Recommended sensing range for

the best performance
@ Objeto preto, percentual de reflexao difusa de 6%
® Objeto cinza, percentual de reflexao difusa de 18%
® Objeto branco, percentual de reflexdo difusa de 90%
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TAMANHO DO PONTO DE LUZ

Dimensions in mm (inch)
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Distance in mm (inch)
Recommended sensing range for
the best performance
TAMANHO DO PONTO DE LUZ
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Distance in mm (inch)
@® Objeto preto, percentual de reflexao difusa de 6%
®@ Objeto cinza, percentual de reflexdo difusa de 18%
® Objeto branco, percentual de reflexao difusa de 90%
Informagdes adicionais, bem como acessorios adequados, exemplos de aplicagcao e downloads, co- E E
mo modelos dimensionais em CAD, manuais de instru¢des e software, podem ser encontrados em !
www.sick.com/1144283 E|
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SICK

Sensor Intelligence

A SICK EM
SINTESE

A SICK é uma empresa global lider em tecnologia, especializada
em solucdes inteligentes de sensores e solucdes integradas para
automacao industrial. Nossas tecnologias estabelecem padroes
globais e tornam seus processos industriais mais eficientes,
seguros e sustentaveis - tanto na logistica quanto na producgao.

A SICK combina inteligéncia de sensores com profundo conheci-
mento setorial e servigos de consultoria certificados. Oferecemos a
base ideal para solu¢cdes de automacgao escalaveis e personalizadas,
gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita
parceria com os clientes € mais do que uma promessa: juntos,
aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a
saude e a segurancga e garantimos um futuro sustentavel. Tudo isso
com empatia e confianga.

Com paixao e espirito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias
inovadoras desde 1946. Gracas a uma rede global presente em cerca
de 40 paises, a SICK atua mundialmente e esta sempre préoxima

de vocé. A sede da empresa esta localizada em Waldkirch, proximo

a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso
entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em
solucdes sob medida.





