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SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Typ czujnika

Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO)
Odstep miedzy wigzkami

Liczba wigzek

Wysokos¢ pola detekcji

Analiza wigzek

9
Wigzka réwnolegta.

MECHANIKA/ELEKTRYKA

Dtugosc¢ fali

Napigcie zasilajgce U,
Pobdr pradu, nadajnik
Pobor pradu, odbiornik
Tetnienia resztkowe
Prad wyjsciowy |
Obcigzenie wyjsciowe, pojemnosciowe
Obciagzenie wyjsciowe, indukcyjne
Czas inicjalizaciji

Wyijscie przetaczajgce

Tryb wyjsciowy

"
Wartosci typowe.

2

Q’Q.

Rysunek moze sig rézni¢

Nadajnik/odbiornik

35mm’

30 mm

14

390 mm

Wigzka réownolegta

880 nm
DC15V..30V"
<100mA”
<100mA”
<5V,

<100 mA

100 nF
TH

1s

2)
2 x PNP

KURTYNY POMIAROWE

ELG3-0390P591

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Typ Nr artykutu
ELG3-0390P591 1042615

Wigcej wersji urzadzen i akcesoriow na stronie www.sick.com/ELG

(€& @ ek

N P
Q zatgczane w ciemnosci

3
Q = aktywne w przypadku przerwania wigzki, /Q = aktywne, jezeli wszystkie wigzki wolne.

0
Praca na zewnatrz tylko z zewnetrzng obudowg ochronna.
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Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 34 mm x 466 mm x 29 mm
Typ przytacza Wityk M12, 4-pinowy
Materiat obudowy Aluminium
Wskaznik LED
Synchronizacja Optyczna
Stopien ochrony IP65
4
Uktady zabezpieczajgce Przytacza U, z zabezpieczeniem przed zmiang polaryzaciji

Wyjscie Q chronione przed zwarciem
Ttumienie impulsow zaktdcajgcych

Klasa ochrony ]

Masa 1400¢
Czestotliwos¢ impulsow 500 kHz
Szyba przednia PMMA

"
Wartosci typowe.

a2
Q/Q.

)
Q = aktywne w przypadku przerwania wigzki, /Q = aktywne, jezeli wszystkie wigzki wolne.

9
Praca na zewnatrz tylko z zewnetrzng obudowg ochronna.

WYDAJNOSC
Zasieg maksymalny 3m
Zasieg minimalny =Z0mm
Zasieg roboczy 2m
Czas odpowiedzi 14ms’

y
Z obcigzeniem rezystancyjnym.

DANE DOTYCZACE OTOCZENIA

Odpornos¢ na wstrzgsy 10 g / DIN EN 60068-2-29 /16 ms
Odpornos¢ na drgania 59,10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)
EMC EN 60947-5-2

Odpornos¢ na swiatto zewnetrzne Posrednie: < 150.000 Ix L
Temperatura otoczenia podczas pracy -25°C...+55°C

Temperatura otoczenia podczas przechowywania -40°C..+70°C

)
Swiatto stoneczne.

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

LS S SIS

China RoHS
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KURTYNY POMIAROWE - ELG3-0390P591

RYSUNEK WYMIAROWY ELG3/ELG6
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Wymiary w mm

@ Wysokos¢ pola detekciji

® odstep miedzy wigzkami ELG3: 30 mm/ELG6: 60 mm

® sygnalizacja stanu (ELGE)/zasilanie wtgczone (ELGS)

@ regulator czutosci

® odlegtosé od pierwszej wigzki; ELG3: 42,5 mm/ELG6: 72,5 mm
® Przytacze

TYP PRZYLACZA | SCHEMAT POLACZEN

Sender Receiver
ol ol
.brn.l L+ .brnil L+

wht; 2 nc@ .wht' 2 6

biu] 3 M biu] 3 M
| |

lblki 4 TEST ; blki 4 Q

@ nieprzyporzadkowany
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KURTYNY POMIAROWE - ELG3-0390P591

DIODA LED ODBIORNIKA

/‘\

@® droga optyczna swiatta wolna (ustawienie prawidtowe)
® komunikat o zabrudzeniu

FUNKCJE SPECJALNE

Sensitivity adjustment

1. Remove cap 2. Potentiometer Sensitivity adjustment
adjustment
Signal
strength

-~ N -~ N

@ |@ ||

Switching threshold @T

Remove cap with screw driver. Turn left = for a lower range.
Turn right = for a higher range.

Optical synchronisation

g g

The light grid communicates via
the light beams. A cable is not
necessary for the optical
synchronisation.

Wiecej informaciji, a takze odpowiednie akcesoria, przyktady zastosowan i materiaty do pobrania, takie
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, mozna znalez¢ na pod adresem
www.sick.com/1042615
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
W SKROCIE

SICK to wiodaca na swiecie firma technologiczna, oferujaca inteli-
gentne rozwigzania czujnikowe oraz rozwigzania zintegrowane do
automatyki przemystowej. Nasze technologie wyznaczajg globalne
standardy i sprawiaja, ze procesy przemystowe stajg sig bardziej
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrownowazone, zarowno w logisty-
ce, jak tez w produkciji.

SICK taczy inteligencije czujnikdw ze zrozumieniem branzy oraz
certyfikowanymi ustugami doradczymi. Oferujemy idealng podstawe
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwigzan auto-
matyzacyjnych i generujemy wartos¢ dodang wzdtuz catego tancucha
tworzenia wartosci. Nasze Sciste partnerstwo z naszymi Klientami to
cos$ wigcej, niz tylko obietnica - wspoélnie zwiekszamy wydajnosc¢ pro-
dukciji, podnosimy jakos¢, chronimy zdrowie i bezpieczenstwo, a takze
dbamy o zréwnowazong przysztosc. Wszystko to czynimy z empatig

i zaufaniem.

SICK tworzy z pasjg i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno-
logie juz od 1946 roku. Dzieki globalnej sieci placéwek firma SICK jest
obecna w 40 krajach na catym $wiecie - zawsze blisko swoich Klientéw.
Siedziba gtéwna firmy znajduje sie w Waldkirch w Niemczech, niedaleko
Freiburga. Nasi Klienci czerpig korzysci z naszego zrozumienia wymo-
gow lokalnych i globalnych, ktére przektadamy na dostosowane do
potrzeb rozwigzania.





